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πολύπριζα Premium (συνέχεια)
πολύπριζα με διακόπτη, προστατευτικό υπέρτασης και USB φόρτισης

Αρ. καταλ. Πολύπριζα με προστατευτικό υπέρτασης

Διαθέτουν:
- flat πρίζες σούκο σε γωνία 45° (εκτός από μία που 
είναι σε γωνία  90° για σύνδεση τροφοδοτικού)
- 1 φωτεινό διακόπτη On/Off
- δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά τους
Ενσωματωμένο προστατευτικό υπέρτασης που 
προστατεύει τις συνδεδεμένες συσκευές από 
υπερτάσεις δικτύου και φωτεινή ένδειξη για την καλή 
λειτουργία του
Διαθέτουν καλώδιο 1,5 m 3G 1.5 mm²
Μπορούν να στερεωθούν με βίδες ή δεματικά (δεν 
περιλαμβάνονται) 
4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο

6 945 07  Λευκό/Σκούρο Γκρι
6 945 11  Μαύρο/Σκούρο Γκρι

6 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο
6 945 09  Λευκό/Σκούρο Γκρι
6 945 13  Μαύρο/Σκούρο Γκρι

Πολύπριζα με αυτόματη ασφάλεια για 
προστασία από υπερφόρτωση
Διαθέτουν:
- flat πρίζες σούκο σε γωνία 45° (εκτός από μία που 

είναι σε γωνία 90° για σύνδεση τροφοδοτικού)
- φωτεινό διακόπτη On/Off
- δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά τους
- ενσωματωμένη αυτόματη ασφάλεια για προστασία 

από υπερφόρτωση με κουμπί reset για επαναφορά
- καλώδιο 1,5 m 3G 1.5 mm²
Μπορούν να στερεωθούν με βίδες (δεν περιλαμβάνονται) 
και δεματικά (δεν περιλαμβάνονται) 
4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο

6 945 25  Λευκό/Σκούρο Γκρι

6 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο
6 945 26  Λευκό/Σκούρο Γκρι

Για εσωτερικούς χώρους μόνο
16 A - 230 V - 3680 W Max

Αρ. καταλ. Πολύπριζα με προστατευτικό υπέρτασης και USB 
φόρτισης
Διαθέτουν:
- flat πρίζες σούκο σε γωνία 45° (εκτός από μία που είναι σε 

γωνία 90° για σύνδεση τροφοδοτικού)
- 1 φωτεινό διακόπτη On/Off
- 1 θύρα USB φόρτισης Τύπου-A και 1 θύρα USB φόρτισης 

Τύπου-C, 3.0 A - 5.0 V - 15 W max για τη φόρτιση 
smartphone, tablet και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών

- δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά τους
- ενσωματωμένο προστατευτικό υπέρτασης που 

προστατεύει τις συνδεδεμένες συσκευές από υπερτάσεις 
δικτύου και φωτεινή ένδειξη για την καλή λειτουργία του

- καλώδιο 1,5 m 3G 1.5 mm²
Μπορούν να στερεωθούν με βίδες ή δεματικά (δεν 
περιλαμβάνονται) 
3 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο

6 945 08  Λευκό/Σκούρο Γκρι
6 945 12  Μαύρο/Σκούρο Γκρι

5 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο
6 945 10  Λευκό/Σκούρο Γκρι
6 945 14  Μαύρο/Σκούρο Γκρι
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