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DPX3 250
αυτόματοι ισχύος από 100 έως 250 Α

Τοποθέτηση σε ράγα 2 ή σε πλάτη για XL3 και XL3 S 
Σύνδεση με πολύκλωνο καλώδιο έως 120 mm2 max ή μονόκλωνο 150 mm2 max 
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-2

Αρ. καταλ. DPX3 θερμομαγνητικής απόζευξης
Θερμικό ρυθμιζόμενο από 0,8 έως 1 In 
Μαγνητικό ρυθμιζόμενο από 5 έως 10 In

Ικανότητα διακοπής Icu: 25 kA (400 VA)
Τριπολικοί Τετρ/λικοί In (A)
4 202 05 4 202 15 100
4 202 07 4 202 17 160
4 202 08 4 202 18 200
4 202 09 4 202 19 250

Ικανότητα διακοπής Icu: 36 kA(400 VA)
4 202 35 4 202 45 100
4 202 37 4 202 47 160
4 202 38 4 202 48 200
4 202 39 4 202 49 250

Ικανότητα διακοπής Icu: 50 kA(400 VA)
4 202 65 4 202 75 100
4 202 67 4 202 77 160
4 202 68 4 202 78 200
4 202 69 4 202 79 250

Ικανότητα διακοπής Icu: 70 kA (400 VA)
4 206 05 4 206 15 100
4 206 07 4 206 17 160
4 206 08 4 206 18 200
4 206 09 4 206 19 250

DPX3 ηλεκτρονικής απόζευξης
Προστασία υπερφόρτισης Ir = 0,4 - 1 In
Ρύθμιση χρόνου Tr από 3 έως 15s
Προστασία βραχυκυκλώματος Isd  
από 1,5 έως 10 x lr
Ρύθμιση χρόνου Tsd από 0 έως 0,5s

Ικανότητα διακοπής Icu: 25 kA (400 VA)
Τριπολικοί Τετρ/λικοί In (A)
4 203 02 4 203 12 40
4 203 05 4 203 15 100
4 203 07 4 203 17 160
4 203 09 4 203 19 250

Ικανότητα διακοπής Icu: 36 kA (400 VA)

4 203 32 4 203 42 40
4 203 35 4 203 45 100
4 203 37 4 203 47 160
4 203 39 4 203 49 250

Ικανότητα διακοπής Icu: 50 kA (400 VA)
4 203 62 4 203 72 40
4 203 65 4 203 75 100
4 203 67 4 203 77 160
4 203 69 4 203 79 250

Ικανότητα διακοπής Icu: 70 kA (400 VA)
4 206 35 4 206 45 40
4 206 37 4 206 47 100
4 206 38 4 206 48 160
4 206 39 4 206 49 250

4 203 694 202 05 4 202 25

Αρ. καταλ. DPX3 με διαφορική προστασία τύπου A
Θερμικό ρυθμιζόμενο από 0,8 έως 1 In 
Μαγνητικό ρυθμιζόμενο από 5 έως 10 In 
Με διαφορική προστασία και οθόνη LCD 
Ρύθμιση ευαισθησίας : 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
Ρύθμιση χρόνου : 0 - 0,3 - 1 - 3 s  
(σε ευαισθησία 0,03 A ο χρόνος είναι  
στη θέση 0)
Ικανότητα διακοπής Icu: 25 kA (400 VA)

Τετρ/λικοί In (A)
4 202 25 100
4 202 27 160
4 202 28 200
4 202 29 250

Ικανότητα διακοπής Icu: 36 kA (400 VA)
4 202 55 100
4 202 57 160
4 202 58 200
4 202 59 250

Ικανότητα διακοπής Icu: 50 kA (400 VA)
4 202 85 100
4 202 87 160
4 202 88 200
4 202 89 250

Ικανότητα διακοπής Icu: 70 kA (400 VA)
4 206 25 100
4 206 27 160
4 206 28 200
4 206 29 250




