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Aρ. καταλ. Διακόπτες αλλέ-ρετούρ Easy-Led 10 AX - 250 VA

Για φωτεινή λειτουργία προστίθεται το LED  
αρ. καταλ. 0 676 86L στα 230 V ή αρ. καταλ. 0 676 87L  
στα 12, 24 και 48 V (σελ. 455)
Για λειτουργία ένδειξης κατάστασης προστίθεται το LED  
αρ. καταλ. 0 676 85L στα 230 V ή αρ. καταλ. 0 676 89L 
στα 12, 24 και 48  V (σελ. 455)
1 στοιχείο

0 770 01L  Λευκό
0 792 01L  Αλουμίνιο
0 791 01L  Μαύρο
0 787 10L  Λευκό αντιμικροβιακό(1)

2 στοιχεία
0 770 11L  Λευκό
0 792 11L  Αλουμίνιο
0 791 11L  Μαύρο
0 787 11L  Λευκό αντιμικροβιακό(1)

Μεσαίος αλλέ-ρετούρ 10 AX - 250 VA
2 στοιχεία
Δέχεται το LED αρ. καταλ. 6 650 90 για φωτεινή 
λειτουργία ή το LED αρ. καταλ. 6 650 91 για λειτουργία 
ένδειξης κατάστασης (σελ. 455)

0 770 21L  Λευκό
0 792 21L  Αλουμίνιο
0 793 21L  Μαύρο

Διακόπτης 20 AX - 250 VA
1 στοιχείο
Δέχεται το LED αρ. καταλ. 0 676 64 (βλ. διπλανή σελίδα) 
για λειτουργία ένδειξης κατάστασης

0 770 60L  Λευκό

Διακόπτης διπολικός 16 AX - 250 VA
2 στοιχεία
Δέχεται το LED αρ. καταλ. 6 650 90 για φωτεινή 
λειτουργία ή το LED αρ. καταλ. 6 650 91 για λειτουργία 
ένδειξης κατάστασης (σελ. 455)

0 770 50L  Λευκό

Mosaic™

διακόπτες και μπουτόν φωτισμού

0 770 11L
0 787 11L

0 792 11L

Γρήγορη σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες

1 : Περιέχει ιόντα άργυρου που περιορίζουν την ανάπτυξη μικροβίων στην επιφάνεια

0 791 11L

Aρ. καταλ. Μπουτόν Easy-Led 6 A - 250 VA

Για φωτεινή λειτουργία προστίθεται το LED  
αρ. καταλ. 0 676 86L στα 230 V ή αρ. καταλ. 0 676 87L στα 
12, 24 και 48 V (σελ. 455)
1 στοιχείο

0 770 30L  Λευκό
0 792 30L  Αλουμίνιο
0 791 30L  Μαύρο
0 787 14L  Λευκό αντιμικροβιακό(1)

2 στοιχεία
0 770 40L  Λευκό
0 792 40L  Αλουμίνιο
0 791 40L  Μαύρο
0 787 15L  Λευκό αντιμικροβιακό(1)

2 στοιχεία με θήκη για ετικέττα
0 770 43L  Λευκό αντιμικροβιακό(1)

Μπουτόν για λειτουργία ένδειξης κατάστασης 
6 A - 250 VA
Δέχεται το LED αρ. καταλ. 0 676 88L (σελ. 455) για 
λειτουργία ένδειξης κατάστασης (για κύκλωμα με διανομή 
φάσης ουδετέρου)
1 στοιχείο

0 770 33L  Λευκό

Μπουτόν μεταγωγικό 6 A - 250 VA
Δέχεται το LED αρ. καταλ. 0 676 87L (σελ. 455) στα  
12, 24 και 48 V
1 στοιχείο

0 770 34L  Λευκό

Μηχανισμοί τραβηχτοί
Παραδίδονται με κορδόνι μήκους 1,5 m
Αλλέ-ρετούρ 10 ΑΧ - 2 στοιχεία

0 770 14  Λευκό

Μπουτόν 6 Α - 2 στοιχεία
0 770 44  Λευκό

0 770 40L
0 787 15L

0 792 40L 0 791 40L0 770 30L
0 787 14L

Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, σελ. 470-471




