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Mosaic™

λυχνίες Easy-Led

0 802 60L

Παράδειγμα ειδικής λυχνίας 
Easy-Led τοποθετημένης στη 
βάση στήριξης

0 802 51 + 0 802 62L

Aρ. καταλ. Λυχνίες Easy-Led - φωτισμός με λευκά LED

Κουμπώνουν πάνω στο μηχανισμό (αφαιρώντας το πλήκτρο)

Λυχνίες για φωτεινή λειτουργία
Χρώμα βάσης

0 676 86L 230 V - 0,041 W Γκρι
0 676 87L 12/24/48 VA - 0,006 W/0,033 W/0,153 W Λευκό

Λυχνίες για λειτουργία ένδειξης κατάστασης
Χρώμα βάσης

0 676 85L 230 V - 0,39 W Πορτοκαλί
0 676 88L 230 V - 0,39 W - διανομή φάσης 

ουδετέρου
Κόκκινο

0 676 89L 12/24/48 VA - 0,006 W/0,033 W/0,153 W Μπλε

Λυχνίες 230 V για άλλες λειτουργίες 
Για διακόπτη διπολικό και μεσαίο αλλέ-ρετούρ

6 650 90 Φωτεινή λειτουργία - 0,03 W
6 650 91 Λειτουργία ένδειξης κατάστασης - 0,7 W

Για διακόπτη 20 AX και πρίζα ρεύματος
0 676 64 Λειτουργία ένδειξης κατάστασης - 2,4 mA

Λυχνίες Easy-Led για βάσεις στήριξης Batibox
Διαθέτουν μία μπάρα από LED χαμηλής κατανάλωσης  
Δημιουργούν λευκό περιμετρικό φωτισμό στο κάτω μέρος 
του πλαισίου. Διευκολύνουν τον εντοπισμό του διακόπτη  
στο σκοτάδι.
Σε συνδυασμό με τα πλαίσια μαύρου χρώματος είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλες για χρήση από άτομα με προβλήματα 
όρασης. Τοποθετούνται αποκλειστικά σε συνδυασμό με τη 
βάση στήριξης 2 στοιχείων με αρ. καταλ. 0 802 51 και  
αρ. καταλ. 0 802 61 (σελ. 467)
Δέχονται αποκλειστικά τα πλαίσια 2 στοιχείων Mosaic

0 802 60L 230 V - 0,03 W (φωτισμός εντοπισμού
0 802 62L 230 V - 0,4 W (φωτισμός διέλευσης)

Mosaic™

ανιχνευτές κίνησης

Aρ. καταλ. ECO ανιχνευτές κίνησης, 2 καλωδίων χωρίς 
ουδέτερο, 100 W LED
Κατανάλωση 0,01 W σε κατάσταση αναμονής
Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης έως 3 ανιχνευτών
Δυνατότητα πρόσθετου χειροκίνητου ελέγχου με μπουτόν 
(10 max). 
Μπορούν να συνδυαστούν με χρονοδιακόπτη ράγας 
(σελ. 84). 
Το φορτίο ελέγχου ανά τύπο λαμπτήρα εξαρτάται από 
το φορτίο ελέγχου του χρονοδιακόπτη ράγας που 
χρησιμοποιείται
2 στοιχεία
Ανιχνευτής χωρίς bypass

0 784 58A  Λευκό
0 792 47A  Αλουμίνιο
0 791 58LA  Μαύρο

Ανιχνευτής με δυνατότητα bypass
Με μπουτόν bypass μπροστά για επιλογή λειτουργίας 
«ON», «AUTO», «OFF»

0 784 59A  Λευκό

ECO ανιχνευτής κίνησης 3 καλωδίων, με ουδέτερο, 
500 W LED
Κατανάλωση 0,015 W σε κατάσταση αναμονής
Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης έως 10 ανιχνευτών
Δυνατότητα πρόσθετου χειροκίνητου ελέγχου με μπουτόν 
(10 max)
Διαθέτει λειτουργία Master/Slave (έως 10 slave για 1 
master)
2 στοιχεία

0 784 54A  Λευκό
0 792 58A  Αλουμίνιο
0 791 54LA  Μαύρο

Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, σελ. 470-471 Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, σελ. 470-471 
Πίνακας επιλογής φορτίων, σελ. 457 

0 784 59A 0 784 54A

Συνιστώμενο ύψος 1,20 m
Συμβατό με όλους τους τύπους λαμπτήρων
Ανίχνευση IR 170°, εμβέλεια 8 m
Ρύθμιση του χρόνου: 5 s – 30 min
Ρύθμιση της φωτεινότητας: 5 – 1275 lux
Ρύθμιση ευαισθησίας 4 επιπέδων
Μειωμένο βάθος 25 mm

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα

Πλήρης γκάμα ανιχνευτών για ολοκληρωμένες 
λύσεις στη διαχείριση φωτισμού, σελ. 545




