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1 : Περιέχει ιόντα άργυρου που περιορίζουν την ανάπτυξη μικροβίων στην επιφάνεια

 Aρ. καταλ. Πρίζα ξυρίσματος

 0 775 86    Παροχή 230 V, έξοδος 230 V± / 120 V±   ΙΡ 24 - ΙΚ 04. Σύμφωνα με τα πρότυπα.  
   Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες
   Tριπλή ασφάλεια
    • Aπόλυτη μόνωση: ένας μετασχηματιστής 

απομονώνει το χρήστη από το δίκτυο διανομής
   • Πρίζα εκτός τάσης: μόνο η εισαγωγή του φις συνδέει  

την πρίζα με το δίκτυο
   • Προστασία από υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα από 

ενσωματωμένο θερμικό ρελέ που περιορίζει τη διαθέσιμη  
ισχύ σε 20 VA

  Παραδίδεται μαζί με το πλαίσιο. Τοποθέτηση σε κουτί βάθους  
  50 mm (δεν τοποθετείται σε επίτοιχο κουτί)
  Χρώμα λευκό - 5 στοιχεία

  Καρτοδιακόπτης ξενοδοχείου

  230 V± - 50/60 Hz
  Eνεργοποιεί τη γενική παροχή με την τοποθέτηση του  
  porte-cle αρ. καταλ. 0 898 06 ή μίας κάρτας εισόδου, στο
  διακόπτη που βρίσκεται στην είσοδο του    
  δωματίου.  Mε ενσωματωμένο μηχανισμό
  χρονοκαθυστέρησης 30” μετά την αφαίρεση του   
  porte-cle ή της κάρτας. 
  Tοποθετείται σε συνδυασμό με ρελέ (σελ. 76)
  2 στοιχεία
 0 784 45   Λευκό
 0 791 35L   Μαύρο

 0 898 06    Porte-cle για το διακόπτη δωματίου Mosaic  
αρ. καταλ. 0 784 45, στην περίπτωση που το 
ξενοδοχείο χρησιμοποιεί κλειδιά. Eιδική θέση 
ετικέττας που προσφέρεται για εκτύπωση

 
  Προστατευτικό υπέρτασης

 0 775 40  16 A - 250 V± - 50/60 Hz
   Προσφέρει προστασία από υπερτάσεις 
   του δικτύου για εγκαταστάσεις που ήδη 
   προστατεύονται από αντικεραυνικό στον πίνακα (για 

περισσότερες πληροφορίες βλέπε σελ. 81 του Γενικού 
Καταλόγου 2020/21)

  Με λυχνία για ένδειξη καλής λειτουργίας
   Διατηρεί την πρίζα υπό τάση μετά την υπέρταση (δικτύου ή 

λόγω κεραυνού) έως την αντικατάσταση του ανταλλακτικού 
στοιχείου αρ. καταλ. 0 775 41

  Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης (In): 1,5 kΑ
  Mέγιστο επιτρεπτό ρεύμα (I max): 6 kA
  Eπίπεδο προστασίας (Up): L-N: 1 kV; N-PE: 1 kV 
   Σύμφωνα με τα πρότυπα NF ΕΝ 61-643-11 και NF C 83-282
  Λευκό - 2 στοιχεία

  Ανταλλακτικό στοιχείο προστατευτικού υπέρτασης
 0 775 41  Για τον αρ. καταλ. 0 775 40
    Αντικαθιστά το στοιχείο στο προστατευτικό   

  υπέρτασης που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας

0 775 86 0 784 450 775 40 0 791 81L

   Aρ. καταλ. Ενδεικτικά

  Όλα τα ενδεικτικά διαθέτουν LED με πολύ χαμηλή
  κατανάλωση και προσδοκώμενη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών

  Πρισματικά ενδεικτικά - 2 στοιχεία
 0 785 70  Με LED κόκκινο 230 V

 0 785 71  Με LED διαφανές 230 V

 0 785 72  Με LED πράσινο 230 V

  Ενδεικτικό - 1 στοιχείο, λευκό
  Για φωτεινές λειτουργίες, αντιμικροβιακό
  Διατίθεται με 4 χρωματιστά καλύμματα 
  (κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο και μπλε)
 0 785 01  Ενδεικτικό απλό 230 V

 0 785 02  Ενδεικτικό διπλό 230 V

  Έξοδος καλωδίου
 0 775 50  Έξοδος καλωδίου 20 Α 

  Καλύμματα για κενές θέσεις στα πλαίσια

  Δυνατότητα στήριξης τυπωμένων κυκλωμάτων
  Για 1 στοιχείο

 0 770 70   Λευκό 
 0 792 70   Αλουμίνιο
0 793 70L   Μαύρο
 0 787 20   Λευκό αντιμικροβιακό(1)

  Για 2 στοιχεία
 0 770 71   Λευκό 
 0 792 80   Αλουμίνιο
 0 791 81L   Μαύρο
 0 787 21   Λευκό αντιμικροβιακό(1)

0 785 01 0 785 70

MosaicTM 
πρίζα ξυρίσματος, καρτοδιακόπτης, προστατευτικό υπέρτασης

MosaicTM

ενδεικτικά, εξαρτήματα, καλύμματα

Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, σελ. 470-471 Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, σελ. 470-471 

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα




