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■ Σύνδεση

Σύνδεση με καλώδια Σύνδεση με κος ή μπάρες

■ Διαστάσεις

Περιστροφικά χειριστήρια

DPX3 1600
αυτόματοι ισχύος από 800 Α έως 1600 Α

DPX3 1600
σύνδεση

4 222 78

Αρ. καταλ. Θερμομαγνητική απόζευξη

Ρύθμιση θερμικού: 0,8 έως 1 In 
Ρύθμιση μαγνητικού : 5 έως 10 In  
από 800 έως 1250 A 
Ικανότητα διακοπής Icu: 50 kA (400 VA)

Τριπολικοί Τετρ/λικοί In (A)
4 222 64 4 222 69 800
4 222 65 4 222 70 1000
4 222 66 4 222 71 1250

Ικανότητα διακοπής Icu: 70 kA (400 VA) 
4 222 76 4 222 81 800
4 222 77 4 222 82 1000
4 222 78 4 222 83 1250

Ηλεκτρονική απόζευξη S10

Ρύθμιση Ir, lsd, li, lg,  tr, tsd, tg κατευθείαν στο 
μηχανισμό ή μέσω software/App
Ικανότητα διακοπής Icu: 50 kA (400 VA) 

Τριπολικοί Τετρ/λικοί In (A)
4 229 31 4 229 36 800
4 229 32 4 229 37 1000
4 229 33 4 229 38 1250
4 229 34 4 229 39 1600

Ικανότητα διακοπής Icu: 70 kA (400 VA) 
4 229 41 4 229 46 800
4 229 42 4 229 47 1000
4 229 43 4 229 48 1250
4 229 44 4 229 49 1600

Ηλεκτρονική αποζευξη S10 με 
ενσωματωμένο πολυόργανο
Ρύθμιση Ir, lsd, li, lg,  tr, tsd, tg κατευθείαν στο 
μηχανισμό ή μέσω software/App

Ικανότητα διακοπής Icu: 50 kA (400 VA) 
Τριπολικοί Τετρ/λικοί In (A)
4 229 71 4 229 76 800
4 229 72 4 229 77 1000
4 229 73 4 229 78 1250
4 229 74 4 229 79 1600

Ικανότητα διακοπής Icu: 70 kA (400 VA) 
4 229 81 4 229 86 800
4 229 82 4 229 87 1000
4 229 83 4 229 88 1250
4 229 84 4 229 89 1600

αρ. καταλ. 0 262 61

αρ. καταλ. 0 262 83

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα

Τοποθέτηση σε πλάτη για XL3 και XL3 S
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-2 με δυνατότητα ρύθμισης 
ευαισθησίας

4 229 83 4 229 88




