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mini κολώνες αλουμινίου snap-on
κολώνες και εξαρτήματα

Αρ. καταλ. Mini κολώνες 1 τμήματος με 2 πλευρές

Δέχονται kit Ovaline αρ. καταλ. 6 530 60/61/62

Ύψος 0,30 m
6 530 00  Λευκό (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)
6 530 01  Αλουμίνιο (σώμα και κάλυμμα αλουμινίου)
6 530 02  Μαύρο (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)

Ύψος 0,68 m
6 530 03  Λευκό (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)
6 530 04  Αλουμίνιο (σώμα και κάλυμμα αλουμινίου)
6 530 05  Μαύρο (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)

Mini κολώνες 2 τμημάτων

Δέχονται kit Ovaline αρ. καταλ. 6 530 60/61/62

Ύψος 0,30 m
6 530 20  Λευκό (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)
6 530 21  Αλουμίνιο (σώμα και κάλυμμα αλουμινίου)
6 530 22  Μαύρο (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)

Ύψος 0,68 m
6 530 23  Λευκό (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)
6 530 24  Αλουμίνιο (σώμα και κάλυμμα αλουμινίου)
6 530 25  Μαύρο (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)

Mini κολώνες 4 τμημάτων
Ύψος 0,30 m

6 530 40  Λευκό (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)
6 530 41  Αλουμίνιο (σώμα και κάλυμμα αλουμινίου)
6 530 42  Μαύρο (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)

Ύψος 0,68 m
6 530 43  Λευκό (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)
6 530 44  Αλουμίνιο (σώμα και κάλυμμα αλουμινίου)
6 530 45  Μαύρο (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)

Αρ. καταλ. Kit Ovaline
Επιτρέπει την τροφοδοσία της mini κολώνας από  
την οροφή
Ύψος 2,7 m
Για mini κολώνες με 1 τμήμα

6 530 60  Λευκό (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)
6 530 61  Αλουμίνιο (σώμα και κάλυμμα αλουμινίου)
6 530 62  Μαύρο (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)

Για mini κολώνες με 2 τμήματα
6 530 63  Λευκό (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)
6 530 64  Αλουμίνιο (σώμα και κάλυμμα αλουμινίου)
6 530 65  Μαύρο (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)

Εξαρτήματα για mini κολώνες 1 και 2 τμημάτων
6 530 84 Λευκό τραπέζι
6 530 88 Σετ από 4 ροδάκια με συγκράτηση καλωδίου
6 038 07 Διαχωριστικό (μήκος 2 m) για κολώνες snap-on  

2 και 4 τμημάτων
Κινητή βάση

6 530 86  Λευκό
6 530 87
6 530 89

 Αλουμίνιο
 Μαύρο

Kit σύνδεσης γείωσης
0 111 88 Για τη γείωση του σώματος αλουμινίου

Εξάρτημα Normaclip
Για μηχανισμούς Mosaic στο κανάλι  
DLP-S snap-on. Με σύστημα αντοχής  
στην ολίσθηση και στο τράβηγμα  
για άψογη προσαρμογή των μηχανισμών

Απαιτούνται 2 Normaclip για έως 4 στοιχεία
6 038 57  Λευκό
6 038 58  Αλουμίνιο
6 038 56  Μαύρο

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 61084-2-4 και EN 50085-2-4 
Επιτρέπουν την κατακόρυφη και ανεξάρτητη όδευση των ισχυρών από τα ασθενή ρεύματα μέχρι τη θέση εργασίας 
Δυνατότητα τροφοδοσίας με το kit Ovaline από την οροφή και το δάπεδο 
Απευθείας στήριξη διακοπτικού υλικού Mosaic
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