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κολώνες αλουμινίου snap-on
κολώνες και εξαρτήματα

6 530 10 6 530 30 6 530 50 6 530 52

Επιτρέπουν την κατακόρυφη και ανεξάρτητη όδευση των ισχυρών από τα ασθενή ρεύματα μέχρι τη θέση εργασίας 
Δυνατότητα τροφοδότησης από την οροφή και το δάπεδο 
Απευθείας στήριξη διακοπτικού Mosaic
Πλάτος καλύμματος 45 mm
Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 61084-2-4 και EN 50085-2-4 

Αρ. καταλ. Κολώνες 1 τμήματος με 2 πλευρές

Ύψος 2,67 m
Προσαρμόζονται σε ύψος οροφής έως 3,90 m

6 530 10  Λευκό (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)
6 530 11  Αλουμίνιο (σώμα και κάλυμμα αλουμινίου)
6 530 12  Μαύρο (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)

Ύψος 3,92 m

Προσαρμόζονται σε ύψος οροφής έως 5,10 m
6 530 13  Λευκό (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)
6 530 14  Αλουμίνιο (σώμα και κάλυμμα αλουμινίου)
6 530 15  Μαύρο (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)

Κολώνες 2 τμημάτων
Ύψος 2,67 m
Προσαρμόζονται σε ύψος οροφής έως 3,90 m

6 530 30  Λευκό (κάλυμμα PVC)
6 530 31  Αλουμίνιο (σώμα και κάλυμμα αλουμινίου)
6 530 32  Μαύρο (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)

Ύψος 3,92 m
Προσαρμόζονται σε ύψος οροφής έως 5,10 m

6 530 33  Λευκό (κάλυμμα PVC)
6 530 34  Αλουμίνιο (σώμα και κάλυμμα αλουμινίου)
6 530 35  Μαύρο (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)

Κολώνες 4 τμημάτων
Ύψος 3,35 m

6 530 50  Λευκό (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)
6 530 51  Αλουμίνιο (σώμα και κάλυμμα αλουμινίου)
6 530 52  Μαύρο (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)

Αρ. καταλ. Κινητές κολώνες 1 τμήματος με 2 πλευρές
Ύψος 2 m
Μπορεί να εξοπλιστεί με το εξάρτημα στήριξης 
ψευδοροφής αρ. καταλ. 6 530 76

6 530 06  Λευκό (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)
6 530 07  Αλουμίνιο (σώμα και κάλυμμα αλουμινίου)
6 530 08  Μαύρο (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)

Κινητές κολώνες 2 τμημάτων
Ύψος 2 m
Μπορεί να εξοπλιστεί με το εξάρτημα στήριξης 
ψευδοροφής αρ. καταλ. 6 530 76

6 530 26  Λευκό (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)
6 530 27  Αλουμίνιο (σώμα και κάλυμμα αλουμινίου)
6 530 28  Μαύρο (σώμα αλουμινίου και κάλυμμα PVC)

Εξάρτημα στήριξης ψευδοροφής
6 530 76 Για κινητές κολώνες αρ. καταλ. 6 530 06/08/26/28

Kit σύνδεσης γείωσης
0 111 88 Για τη γείωση του σώματος αλουμινίου

6 530 26 6 530 28 6 530 766 530 51 6 530 27




