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Αυτόματο άναμμα και σβήσιμο του φωτισμού 
Μέτρηση του ορίου φωτεινότητας 
Εργοστασιακή ρύθμιση για μέγιστη φωτεινότητα και ελάχιστη χρονική διάρκεια 
Η ρύθμιση των παραμέτρων γίνεται πάνω στο προϊόν

Αρ. καταλ. Για χώρους διέλευσης

Τοποθέτηση χωνευτή, σειρά Mosaic
	Για χώρους κυκλοφορίας
	Ανίχνευση IR 1700

Εμβέλεια 8 m
	Ρύθμιση χρόνου 5s - 30 min
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275  lux

0 784 54Α  Λευκό
0 792 58Α  Αλουμίνιο
0 791 54LA  Μαύρο

Τοποθέτηση σε ψευδοροφή 
Χωνευτή
Ανίχνευση IR  3600 

Εμβέλεια ∅ 8 m
Ρύθμιση φωτεινότητας: 10 - 1275  lux
Ρύθμιση του χρόνου: 10 sec - 10 min
Συνιστώμενο ύψος: 2,50 m
Κατανάλωση 0,75 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Στήριξη σε ψευδοροφή απευθείας με νύχια
Σύνδεση με ακροδέκτες με βίδες
ΙP 20

0 489 41  Λευκό
0 489 44  Λευκό - σε ειδική συσκευασία DIY

Εξωτερική
0 489 48 Ανίχνευση IR 3600

Εμβέλεια ∅ 8 m
Ρύθμιση φωτεινότητας 10 - 1275 lux
Ρύθμιση χρόνου 10 sec - 10 min
Συνιστώμενο ύψος: 2,5 m
Κατανάλωση 0,75 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Σύνδεση απευθείας στην οροφή
IP 20
Τοποθέτηση σε τοίχο

0 489 42 Ανίχνευση IR 1400 
Εμβέλεια ∅ 8 m
Ρύθμιση φωτεινότητας: 10 - 1275 lux
Ρύθμιση του χρόνου: 10 sec - 10 min
Συνιστώμενο ύψος: 2,5 m
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Κατανάλωση 0,75 W σε κατάσταση αναμονής
Σύνδεση με ακροδέκτες με βίδες
Στήριξη επίτοιχη απευθείας σε τοίχο 
IP 41

Αρ. καταλ. Για χώρους διέλευσης με υγρασία
Τοποθέτηση επίτοιχη ή σε οροφή
Με σταθερή κεφαλή
Ανίχνευση IR 3600

Εμβέλεια ∅ 8 m
Ρύθμιση φωτεινότητας: 10 - 1275 lux
Ρύθμιση του χρόνου: 10 sec - 10 min
Κατανάλωση 0,75 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Σύνδεση με ακροδέκτες με βίδες
Στήριξη απευθείας σε οροφή ή σε τοίχο σε κουτί 
batibox βάθους 50 mm
IP 55, στεγανός για εξωτερικούς χώρους

0 489 43  Λευκό
0 489 46  Λευκό - σε ειδική συσκευασία DIY

Με ρυθμιζόμενη κεφαλή
Ανίχνευση IR  3600

Στηρίζεται σε τοίχο (εμβέλεια 8 m) ή οροφή 
(εμβέλεια 12 m)
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
Ρύθμιση του χρόνου: 12 sec - 16 min
Κατανάλωση 0,9 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
IP 55, στεγανός για τοποθέτηση σε εξωτερικούς 
χώρους 
Σύνδεση με ακροδέκτες με βίδες

0 697 40  Γκρι
0 697 80  Λευκό
0 488 98  Λευκό - σε ειδική συσκευασία DIY

0 489 41 0 489 48 0 489 42 0 489 43 0 697 80

διαχείριση φωτισμού Mosaic™ - αυτόνομοι eco-ανιχνευτές 1 εξόδου
για χώρους χωρίς φυσικό φωτισμό

Φορτία ελέγχου, σελ. 461

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα




