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Αυτόματο άναμμα / σβήσιμο. Δυνατότητα συνδυασμού με μπουτόν 
για χειροκίνητο άναμμα, αυτόματο ή χειροκίνητο σβήσιμο.
Συνεχής επιβεβαίωση της παρουσίας και του επιπέδου φωτισμού
Ακριβής ρύθμιση με τα χειριστήρια ταυτοποίησης          
Χρονική διάρκεια ρυθμιζόμενη από 5 sec έως 59 min, φωτεινότητα 
ρυθμιζόμενη από 5 - 1275 lux

Πίνακας επιλογής σελ. 546
Πίνακας φορτίων σελ. 549

0 488 17 0 489 58

διαχείριση φωτισμού Mosaic™  
αυτόνομοι eco-ανιχνευτές 1 εξόδου για χώρους με φυσικό φωτισμό

διαχείριση φωτισμού Mosaic™ 
χειριστήρια ταυτοποίησης και εξαρτήματα

0 882 40

Aρ. καταλ. Χειριστήρια ταυτοποίησης

Όλοι οι ανιχνευτές παραδίδονται (εργοστασιακή 
ρύθμιση):
-σε λειτουργία βάση παρουσίας-αυτόματη
-επίπεδο φωτεινότητας 500 lux για τους ανιχνευτές 
ψευδοροφής, 300 lux για τους ανιχνευτές Mosaic και τους 
επίτοιχους
-διάρκεια φωτισμού 15 min
-λειτουργία διέλευσης ενεργή
Τα χειριστήρια ταυτοποίησης επιτρέπουν τη μεταβολή 
αυτών των ρυθμίσεων όπως επίσης και της ευαισθησίας 
ανίχνευσης.

0 882 35 Προγραμματισμός με επίπεδα, τα οποία ενεργοποιούνται 
μέσω πλήκτρων

0 882 40 Εργαλείο παραμετροποίησης που χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με οποιαδήποτε συσκευή iOS και Android.
Συμβατό με όλους τους ανιχνευτές κίνησης (αυτόνομους 
και τεχνολογίας KNX).
Βασικές λειτουργίες:
- Τροποποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων
- Αποθήκευση και εύρεση των φακέλων ταυτοποίησης  
  των προϊόντων
- Εύκολη ταυτοποίηση με copy/paste
- Οδηγός επίλυσης προβλημάτων
Λειτουργεί με την εφαρμογή Legrand Close Up

Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης
0 488 75 Επιτρέπει την εξωτερική τοποθέτηση των ανιχνευτών 

ψευδοροφής
Για τους ανιχνευτές ψευδοροφής αρ. καταλ. 0 488 04,  
0 488 06, 0 488 07, 0 488 17, 0 488 20 και 0 488 22

Εξαρτήματα για τοποθέτηση σε γωνία
0 489 72 Για τον ανιχνευτή αρ. καταλ. 0 489 33 και 0 489 21

0 882 35

Aρ. καταλ. Για διαδρόμους μεγάλου μήκους
Τοποθέτηση σε οροφή

0 488 17 Ανίχνευση IR 3600- εμβέλεια 2 m x 12 m 
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης 2,5 m 
Κατανάλωση 0,4 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 20 m
Στήριξη σε ψευδοροφή απευθείας με νύχια ή σε κουτί 
Batibox βάθους 50 mm. Δυνατότητα εξωτερικής 
στήριξης στην οροφή με το κουτί αρ. καταλ. 0488 75 
(βλ. διπλανή κολώνα)
IP 20

0 489 57 Ανίχνευση με μικροκύματα 3600  με ρυθμιζόμενη κεφαλή: 
6 x 30 m
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης 2,6 m 
Για ρύθμιση DALI (10 ballast DALI max.) με ρελέ για 
προσθήκη επιπλέον φορτίου (σύνδεση με ουδέτερο)
Κατανάλωση 0,96 W σε κατάσταση αναμονής
IP 40
Τοποθετείται απευθείας σε ψευδοροφή με νύχια 
(παραδίδονται) 
Μη συμβατός με το χειριστήριο αρ. καταλ. 0 882 35

Για χώρους με υγρασία
Τοποθέτηση σε οροφή ή τοίχο

0 489 33 Ανίχνευση IR 2700 -  εμβέλεια Ø18 m
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης 2,5 m 
Κατανάλωση 0,7 W σε κατάσταση αναμονής
IP 55
Δυνατότητα στήριξης σε γωνία με το εξάρτημα  
αρ. καταλ. 0 489 72 (βλ. διπλανή κολώνα)
Τοποθέτηση πάνω στο φωτιστικό σώμα

0 489 58 Ανίχνευση IR 3600 - εμβέλεια Ø16 m 
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης 7 m
Κατάλληλο για χώρους με χαμηλή θερμοκρασία (-30°C  
έως + 35°C). Eγκατάσταση απευθείας στο φωτιστικό 
(διάμετρος σημείου σύνδεσης Ø 20 mm)
Κατανάλωση 0,8 W σε κατάσταση αναμονής
IP 65

Legrand
Close Up

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα

Δωρεάν εφαρμογή Legrand Close Up 
διαθέσιμη σε Google Play και Apple Store




