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G5LED

αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας με LED

0 617 30LS

Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας με LED. Σύμφωνα με το πρότυπο  
UNE EN 60598 2 22. Φωτιστικά ασφαλείας μη συνεχούς και συνεχούς 
λειτουργίας. Τροφοδοσία: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz
ΙΡ 42 - ΙΚ 07, κατηγορία ΙΙ O
Κάλυμμα οπαλίνα
Χρόνος πλήρους φόρτισης 24 h. Αυτονομία έως 1,5 h ή 2 h
Με ακροδέκτες και για σύνδεση με μονάδα τηλεχειρισμού 
αρ. καταλ. 0 039 01 (σελ. 558)
Μπαταρίες Ni-Cd, Ni-MH (αρ. καταλ. 0 617 32LS) 
Τα  φωτιστικά ασφαλείας διαθέτουν πράσινο LED καλής λειτουργίας 
που όταν σβήνει σημαίνει απουσία τάσης ή ότι οι μπαταρίες δεν 
φορτίζουν. 1 είσοδος καλωδίων διαμέτρου 20 mm στο πάνω μέρος 
και 1 ορθογώνια στο πίσω μέρος. Εγκατάσταση επίτοιχη, 
ημιεντοιχισμένη - εντοιχισμένη

	 Aρ. καταλ.	 Μη συνεχούς λειτουργίας

	0 617 30LS	 90 lm, 2 LED
	0 617 31LS	 200 lm, 4 LED 
	0 617 33LS	 350 lm, 4 LED

		  Διάρκεια λειτουργίας 2 h
	0 617 32LS	 200 lm, 4 LED

		  Συνεχούς λειτουργίας

	0 617 36LS	 250 lm, 2 LED

		  Εξαρτήματα

		  Πρισματικό κάλυμμα
	0 617 82	�� Αντικαθιστά το κάλυμμα που παραδίδεται  

με το φωτιστικό ασφαλείας

		  Κουτί εντοιχισμού
	0 617 87	 Με πλαίσιο λευκό. Για τον εντοιχισμό των φωτιστικών 		
		  ασφαλείας σε ψευδοροφές ή γυψοσανίδες πάχους 
		  5 έως 35 mm. �Η στήριξη του φωτιστικού ασφαλείας 
		  γίνεται με απλή πίεση ή με 2 βίδες (δεν περιλαμβάνονται)
		  Βάθος 64 mm

		  Ετικέτες σήμανσης

		  Διαστάσεις 310 x 112 mm
	6 608 65	

	6 608 66	

	6 608 67	

	6 608 68	

	6 608 69	

	6 608 74	

L31LED

αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας με LED

Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας με LED
Σύμφωνα με τα πρότυπα UNE EN 60598 2 22  
Φωτιστικά ασφαλείας μη συνεχούς και συνεχούς λειτουργίας
Τροφοδοσία: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz
ΙΡ 42 - ΙΚ 07, κατηγορία ΙΙ O
Κάλυμμα οπαλίνα
Χρόνος πλήρους φόρτισης 24 h
Αυτονομία έως 1,5 h ή 2 h
Μπαταρίες Ni-Cd 
1 ορθογώνια είσοδος καλωδίων στο πίσω μέρος
Σύνδεση με ακροδέκτες κλίσης 35ο 2 x 1,5 mm2 για σύνδεση της  
τάσης και της μονάδας τηλεχειρισμού αρ. καταλ. 0 039 01 (σελ. 558)
Τα  φωτιστικά ασφαλείας διαθέτουν πράσινο LED καλής λειτουργίας 
που όταν σβήνει σημαίνει απουσία τάσης ή ότι οι μπαταρίες δεν 
φορτίζουν

	 Aρ. καταλ.	 L31LED

	 	 Μη συνεχούς λειτουργίας
	6 610 00LS	 120 lm, 4 LED
	6 610 03LS	 200 lm, 4 LED

	 	 Συνεχούς λειτουργίας

	6 610 08LS	 250 lm, 2 LED
	6 610 09LS	 250 lm, 4 LED, 2 h

		  Εξαρτήματα

	 6 610 40	� Πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης  
για τοίχους και οροφές

		  Περιέχει δύο τεμάχια: κουτί και πλαίσιο
	 6 610 43	� Πινακίδα σήμανσης 2 όψεων

6 610 00LS + 6 610 40 6 610 00LS + 6 610 43

	 	 Ετικέτες σήμανσης

	 0 609 78		  215 x 76 mm

	 0 609 95			   322 x 107 mm

	 0 609 98		  215 x 107 mm
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0 617 82 + 0 617 30LS + 6 608 65

Στις σειρές G5LED και L31LED διατίθενται και auto-test 
φωτιστικά ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης




