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Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3
Κατηγορία χρήσης AC 23Β ή DC 22Β
Στήριξη σε πλάτη

6 052 02

6 052 06 6 052 08

6 052 04

SPX 125 A έως 630 Α
ασφαλειοαποζεύκτες ισχύος

Ασφαλειοαποζεύκτες για κυλινδρικές ασφάλειες 
σελ. 78

 Εξαρτήματα στήριξης σε πίνακες και ερμάρια 
XL3 S, σελ. 110 
XL3 , σελ. 126

Αρ. καταλ. SPX τριπολικοί ασφαλειοαποζεύκτες ισχύος

Ονομαστική ένταση Μέγεθος φυσιγγίου

6 052 00 125 A 000
6 052 02 160 A 00
6 052 04 250 A 1
6 052 06 400 A 2
6 052 08 630 A 3

MPX³

  Μικρό μέγεθος

  Δύο τύποι χειριστηρίου

   Υψηλή ικανότητα διακοπής

   Πλήρης σειρά εξαρτημάτων

   Ικανότητα διακοπής έως  
100 kA στα 230 V

CTX³ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ

  Μικρό μέγεθος

  Τριπολικά και τετραπολικά

  Από 6 έως 800 A

  Από 24 V έως 415 V

  Πλήρης σειρά εξαρτημάτων

MPX³ 32S MPX³ 32H

STANDARD 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ

ΥΨΗΛΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΚΟΠΗΣ

RTX³ ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Απευθείας σύνδεση  
στα ρελέ ισχύος

   Σε 2 τύπους: βασικό  
και με διαφορικό

MPX3, CTX3, RTX3

Μία πλήρης σειρά μηχανισμών για την 
προστασία και τον έλεγχο των κινητήρων.
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