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PDU LCS³
τριφασικά Zero-U

Για την παροχή εναλλασσόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε  
ερμάρια 19’’ για IT εξοπλισμό
Τριφασικά Zero-U PDUs για κάθετη τοποθέτηση
Τροφοδοσία: 380 V - 50/60 Hz
Ένα κύκλωμα ανά φάση
Κάθε κύκλωμα προστατεύεται από ένα μικροαυτόματο 
διακόπτη 16A σε ειδικό περίβλημα για την αποφυγή  
τυχαίας διακοπής 
Έξοδοι: C13 και C19
Περιστρεφόμενο καλώδιο 330° για τέλειο προσανατολισμό εντός 
του ερμαρίου
Οι έξοδοι C13 και C19 διαθέτουν σύστημα κλειδώματος 
καλωδίων για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης
Σώμα από αλουμίνιο
Χρώμα μαύρο

Αρ. καταλ. Basic PDU

Πρότυπο IEC 60320
6 468 70 18 έξοδοι C13 + 6 έξοδοι C19 με καλώδιο 3 m  

και βιομηχανικό φις 16A 3Π+Ν+Γ

Για περισσότερα προϊόντα και λύσεις LCS3,  
επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

PDU LCS³
μονοφασικά Zero-U

Αρ. καταλ. Basic PDU
6 468 52 24 πρίζες σούκο

Σύνδεση σε κλέμμες έως 6 mm2

6 468 53 24 πρίζες σούκο
Με καλώδιο 3 m και βιομηχανικό φις 32A 2Π+Γ
Πρότυπο IEC 60320

Με σύστημα ασφάλισης καλωδίων
6 468 56 24 έξοδοι C13. Σύνδεση σε κλέμμες έως 6 mm2

6 468 57 24 έξοδοι C13 με καλώδιο 3 m και βιομηχανικό φις 
32A 2Π+Γ

6 468 60 20 έξοδοι C13 + 4 έξοδοι C19.  
Σύνδεση σε κλέμμες έως 6 mm2

6 468 61 20 έξοδοι C13 + 4 έξοδοι C19 με καλώδιο 3 m  
και βιομηχανικό φις 32A 2Π+Γ

Basic HD PDU

Μονοφασικά – 32 A

230 V – 50/60 Hz
6 469 71 24 έξοδοι C13 + 12 έξοδοι C19 με καλώδιο 3 m και 

φις 32A 2Π+Γ
6 469 72 36 έξοδοι C13 + 6 έξοδοι C19 με καλώδιο 3 m και 

φις 32A 2Π+Γ

Basic HD PDU

Τριφασικά – 32 A

400 V – 50/60 Hz
6 469 73 24 έξοδοι C13 + 12 έξοδοι C19 με καλώδιο 3 m και 

φις 32A 3Π+Ν+Γ
6 469 74 36 έξοδοι C13 + 12 έξοδοι C19 με καλώδιο 3 m και 

φις 32A 3Π+Ν+Γ

Για την παροχή εναλλασσόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε  
ερμάρια 19’’ για IT εξοπλισμό
Μονοφασικά Zero-U PDUs για κάθετη τοποθέτηση
Τροφοδοσία: 230 V - 50/60 Hz
PDU με 2 κυκλώματα προστατευμένα από ασφάλεια 16A  
1Π+Ν σε ειδικό περίβλημα για την αποφυγή τυχαίας διακοπής. 
Κάθε κύκλωμα αναγνωρίζεται με χρωματικό κώδικα 
Έξοδοι: πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας 2Π+Γ με κλίση 55° 
και έξοδοι C13 και C19
Περιστρεφόμενο καλώδιο 330° για τέλειο προσανατολισμό εντός του 
ερμαρίου
Οι έξοδοι C13 και C19 διαθέτουν σύστημα κλειδώματος καλωδίων για 
την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης
Παραδίδεται με 2 σετ μεταλλικών στηριγμάτων: κουμπωτά και βιδωτά
Σώμα από αλουμίνιο
Χρώμα μαύρο

6 468 61 6 468 706 468 53

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα




