
62

αυτόματοι διακόπτες κινητήρων MPX3

θερμομαγνητικοί 

αυτόματοι διακόπτες κινητήρων MPX3

εξαρτήματα 

Σύμφωνα με  IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4

4 173 08 4 173 28 4 174 00 4 174 12

Αρ. καταλ. Βοηθητικές επαφές
Βοηθητικές επαφές ένδειξης κατάστασης
Τοποθέτηση στην αριστερή πλευρά  
(max 2 επαφές)

4 174 00 1 NO + 1 NC
4 174 01 2 NO
4 174 02 2 NC

Τοποθέτηση στο μπροστινό μέρος
Μία βοηθητική επαφή ανά διακόπτη

4 174 03 1 NO + 1 NC
Βοηθητική επαφή σφάλματος
Τοποθέτηση στην αριστερή πλευρά

4 174 06 1 NO + 1 NC

Πηνία εργασίας
Τοποθέτηση στη δεξιά πλευρά

4 174 12 220-230 V - 50 Hz 
4 174 13 380-400 V - 50 Hz

Πηνία έλλειψης τάσης
Τοποθέτηση στη δεξιά πλευρά

4 174 22 220-230 V - 50 Hz 
4 174 23 380-400 V - 50 Hz

Αρ. καταλ. Θερμομαγνητικοί διακόπτες
Θερμικό ρυθμιζόμενο
Μαγνητικό σταθερό 13 ln
Στήριξη σε ράγα 2
MPX³ 32S
Ισχύς τριφασικού

κινητήρα (KW) 
400/415 V

Περιοχή  
ρύθμισης (A)

Ικανότητα
διακοπής (kA)

4 173 00 0,02 0,1 - 0,16 100
4 173 01 0,06 0,16 - 0,25 100
4 173 02 0,09 0,25 - 0,4 100
4 173 03 0,12 0,4 - 0,63 100
4 173 04 0,18/0,25 0,63 - 1 100
4 173 05 0,37/0,55 1 - 1,6 100
4 173 06 0,75 1,6 - 2,5 100
4 173 07 1,5 2,5 - 4 100
4 173 08 2,2 4 - 6 100
4 173 09 3 5 - 8 100
4 173 10 4 6 - 10 50
4 173 11 5,5 9 - 13 50
4 173 12 7,5 11 - 17 20
4 173 13 7,5 14 - 22 15
4 173 14 11 18 - 26 15
4 173 15 15 22 - 32 15

MPX³ 32H
Με περιστροφικό χειριστήριο

4 173 20 0,02 0,1 - 0,16 100
4 173 21 0,06 0,16 - 0,25 100
4 173 22 0,09 0,25 - 0,4 100
4 173 23 0,12 0,4 - 0,63 100
4 173 24 0,18/0,25 0,63 - 1 100
4 173 25 0,37/0,55 1 - 1,6 100
4 173 26 0,75 1,6 - 2,5 100
4 173 27 1,5 2,5 - 4 100
4 173 28 2,2 4 - 6 100
4 173 29 3 5 - 8 100
4 173 30 4 6 - 10 100
4 173 31 5,5 9 - 13 100
4 173 32 7,5 11 - 17 50
4 173 33 7,5 14 - 22 50
4 173 34 11 18 - 26 50
4 173 35 15 22 - 32 50

Χειριστήριο
Για το χειρισμό από το εξωτερικό του 
ερμαρίου

4 174 63 Για MPX³ 32H

Κουτί για MPX³ 32H
Κουτί IP 65

4 174 81 Με μαύρο χειριστήριο

4 174 81




