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ρελέ ισχύος CTX3 mini
6 έως 16 A

ρελέ θερμικής προστασίας RTX3

6 έως 16 A

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Αρ. καταλ. Ρελέ θερμικής προστασίας για mini ρελέ 3P
Κλάση 10
Με βοηθητικές επαφές 1 NO + 1 NC

4 170 80  0,16 A
4 170 81 0,25 A
4 170 82 0,40 A
4 170 83 0,63 A
4 170 84 1 A
4 170 85 1,6 A
4 170 86 2,5 A
4 170 87 4 A
4 170 88 6 A
4 170 89 8 A
4 170 90 9 A
4 170 91 10 A
4 170 92 13 A
4 170 93 16 A

Μπλοκ βοηθητικών επαφών για mini ρελέ
Ith: 10 A
Πρόσθια τοποθέτηση

4 171 50  1 NO + 1 NC
4 171 51  2 NO
4 171 52  2 NC
4 171 53  4 NO
4 171 54  3 NO + 1 NC
4 171 55  2 NO + 2 NC
4 171 56  1 NO + 3 NC
4 171 57   4 NC

Τοποθέτηση στο πλάι
4 171 58  1 NO
4 171 59  1 NC

Μηχανισμός μανδάλωσης
4 171 60  Μηχανική μανδάλωση και kit καλωδίων  

για mini ρελέ

Ανταλλακτικά πηνία
4 171 70  24 VA
4 171 71  24 V=
4 171 76  230 VA
4 171 79 415 VA

Αρ. καταλ. Μini ρελέ 3P
Με βοηθητική επαφή

Με βοηθητική  
επαφή

6 A (ΑC 3)

1 ΝΟ 1 NC
Ισχύς max. AC 3 

380/440 V
Τάση 

πηνίου

4 170 00  4 170 10  2,2 kW 24 VA
4 170 01  4 170 11  2,2 kW 24 V=
4 170 06  4 170 16  2,2 kW 230 VA
4 170 09  4 170 19  2,2 kW 415 VA

9 A (AC 3)
4 170 20  4 170 30  4 kW 24 VA
4 170 21  4 170 31  4 kW 24 V=
4 170 26  4 170 36  4 kW 230 VA
4 170 29  4 170 39  4 kW 415 VA

12 A (AC 3)
4 170 40  4 170 50  5,5 kW 24 VA
4 170 41  4 170 51  5,5 kW 24 V=
4 170 46  4 170 56  5,5 kW 230 VA
4 170 49  4 170 59  5,5 kW 415 VA

16 A (AC 3)
4 170 60  4 170 70  7,5 kW 24 VA
4 170 61  4 170 71  7,5 kW 24 V=
4 170 66  4 170 76  7,5 kW 230 VA
4 170 69  4 170 79  7,5 kW 415 VA

Μini ρελέ 4P
Χωρίς βοηθητική επαφή
20 A

I max.  
ΑC 3

Τάση 
πηνίου

4 171 40  16 A 24 VA
4 171 41  16 A 24 V=
4 171 46  16 A 230 VA
4 171 49  16 A 415 VA

4 170 00 4 170 01 4 170 88 4 171 55

Ρελέ ελέγχου CTX3, σελ. 69




