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ρελέ θερμικής προστασίας RTX3

για ρελέ ισχύος CTX3 3P

Με προστασία από υπερτάσεις
Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60 947-1, IEC 60 947-4-1

Αρ. καταλ. Θερμικά ρελέ διαφορικού τύπου
RTX3 100
Για ρελέ ισχύος CTX3 100

Περιοχή ρύθμισης
I min. (A) I max. (A)

4 167 43 18 25
4 167 44 24 36
4 167 45 28 40
4 167 46 34 50
4 167 47 45 65
4 167 48 54 75
4 167 49 63 85
4 167 50 70 95
4 167 51 80 100

RTX3 150
Για ρελέ ισχύος CTX3 150

4 167 70 45 65
4 167 71 54 75
4 167 72 63 85
4 167 73 80 105
4 167 74 95 130
4 167 75 110 150

Μονάδες τοποθέτησης
Για την τοποθέτηση των θερμικών ρελέ σε 
διαφορετική θέση από αυτή των ρελέ ισχύος

4 165 91 Για RTX3 40 έως 32 A
4 165 92 Για RTX3 40  40 A
4 165 94 Για RTX3 65
4 165 96 Για RTX3 100
4 165 98 Για RTX3 150

4 166 70 4 167 51

Αρ. καταλ. Θερμικά ρελέ
Κλάση 10 Α
Με βοηθητικές επαφές 1 NO + 1 NC
RTX3 40
Για ρελέ ισχύος CTX3 22 και 40
Με ακροδέκτες με βίδες

Τύπος
standard διαφορικός

Περιοχή ρύθμισης
I min. (A) I max. (A)

4 166 40 4 166 60 0,1 0,16
4 166 41 4 166 61 0,16 0,25
4 166 42 4 166 62 0,25 0,4
4 166 43 4 166 63 0,4 0,63
4 166 44 4 166 64 0,63 1
4 166 45 4 166 65 1 1,6
4 166 46 4 166 66 1,6 2,5
4 166 47 4 166 67 2,5 4
4 166 48 4 166 68 4 6
4 166 49 4 166 69 5 8
4 166 50 4 166 70 6 9
4 166 51 4 166 71 7 10
4 166 52 4 166 72 9 13
4 166 53 4 166 73 12 18
4 166 54 4 166 74 16 22
4 166 55 4 166 75 18 25
4 166 56 4 166 76 22 32
4 166 57 4 166 77 28 40

RTX3 65
Για ρελέ ισχύος CTX3 65
Standard τύπος: ακροδέκτες με βίδες 

4 166 83 9 13
4 166 84 12 18
4 166 85 16 22
4 166 86 18 25
4 166 87 24 36
4 166 88 28 40
4 166 89 34 50
4 166 90 45 65

4 166 90




