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ρελέ θερμικής προστασίας RTX3

για ρελέ ισχύος CTX3 3P

ρελέ ισχύος CTX3

40 έως 900 A, 4P

Αρ. καταλ. Θερμικά ρελέ
Κλάση 10A
Με βοηθητικές επαφές 1 NO + 1 NC
RTX3 225
Για CTX3 225

Περιοχή ρύθμισης
I min. (A) I max. (A)

4 167 80 65 100
4 167 81 85 125
4 167 82 100 160
4 167 83 120 185
4 167 84 160 240

RTX3 400
Για CTX3 400

4 167 86 85 125
4 167 87 100 160
4 167 88 120 185
4 167 89 160 240
4 167 90 200 330
4 167 91 260 400

RTX3 800
Για CTX3 800

4 167 92 200 300
4 167 93 260 400
4 167 94 400 600
4 167 95 520 800

Αρ. καταλ. Ρελέ ισχύος CTX3

Χωρίς βοηθητικές επαφές

Σύνδεση με καλώδιο με κος (δυνατότητα 
απευθείας σύνδεσης του καλωδίου για τα ρελέ 
έως 60 Α)

Ι max. 
AC 1

Ι max. 
 AC 3 Τάση πηνίου

4 164 26 40 A 22 A 230 VA
4 164 36 60 A 40 A 230 VA
4 164 46 100 A 65 A 230 VA
4 164 56 135 A 85 A 230 VA

Με βοηθητικές επαφές 2 NO + 2 NC 
4 164 66 165 A 130 A 100-240 VA/=
4 164 76 250 A 150 A 100-240 VA/=
4 164 86 330 A 225 A 100-240 VA/=
4 164 96 420 A 330 A 100-240 VA/=
4 165 06 500 A 400 A 100-240 VA/=
4 165 16 750 A 630 A 200-240 VA/=
4 165 26 900 A 800 A 200-240 VA/=

Ανταλλακτικά πηνία για ρελέ CTX3 - 4P
Τάση πηνίου 230 VA

4 165 46 Για CTX3 40 A έως 60 Α (AC 1)
4 165 56 Για CTX3 100 A έως 135 Α (AC 1)
4 165 66 Για CTX3 165 A έως 330 Α (AC 1)
4 165 76 Για CTX3 420 A έως 500 Α (AC 1)
4 165 86 Για CTX3 750 A έως 900 Α (AC 1)

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60 947-1, IEC 60 947-4-1 Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60 947-1, IEC 60 947-4-1

4 167 84 4 167 91
4 164 86

4 164 36 4 164 56




