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αυτόματοι διακόπτες διαρροής TX3 

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1

4 115 10 4 117 09 4 062 884 119 56

Αρ. καταλ. Τύπου AC
Διπολικοί 230 V±

Ευαισθησία Oνομαστική  
ένταση (A)

Aρ. στοιχείων

4 115 02 10 mA 16 2
4 115 10 30 mA 40 2
4 115 11 30 mA 63 2
4 115 12 30 mA 80 2
4 115 13 30 mA 100 2
4 115 20 100 mA 40 2
4 115 21 100 mA 63 2
4 115 30 300 mA 40 2
4 115 31 300 mA 63 2
4 115 32 300 mA 80 2
4 115 33 300 mA 100 2

Τετραπολικοί 400 V±

4 117 08 30 mA 40 4
4 117 09 30 mA 63 4
4 117 10 30 mA 80 4
4 117 18 100 mA 40 4
4 117 19 100 mA 63 4
4 117 20 100 mA 80 4
4 117 28 300 mA 40 4
4 117 29 300 mA 63 4
4 117 30 300 mA 80 4

Τύπου A

Διπολικοί 230 V±
Ευαισθησία (mA) Oνομαστική  

ένταση (A)
Aρ. στοιχείων

4 115 52 10 mA 16 2
4 115 60 30 mA 40 2
4 115 61 30 mA 63 2
4 115 62 30 mA 80 2
4 115 65 100 mA 40 2
4 115 66 100 mA 63 2
4 115 75 300 mA 40 2
4 115 76 300 mA 63 2
4 115 77 300 mA 80 2

Τετραπολικοί 400 V±

4 117 65 30 mA 40 4
4 117 66 30 mA 63 4
4 117 67 30 mA 80 4
4 117 68 30 mA 100 4
4 117 75 100 mA 40 4
4 117 76 100 mA 63 4
4 117 77 100 mA 80 4
4 117 78 100 mA 100 4
4 117 85 300 mA 40 4
4 117 86 300 mA 63 4
4 117 87 300 mA 80 4
4 117 88 300 mA 100 4

Τύπου AC με επιλεκτικότητα

Διπολικοί 230 V±
Ευαισθησία Oνομαστική  

ένταση (A)
Aρ. στοιχείων

4 115 47 300 mA (s) 63 2
Τετραπολικοί 400 V±

Ευαισθησία Oνομαστική  
ένταση (A)

Aρ. στοιχείων

4 117 48 300 mA (s) 40 4
4 117 49 300 mA (s) 63 4

Αρ. καταλ. Τύπου A με επιλεκτικότητα

Διπολικός 230 V±
Ευαισθησία Oνομαστική  ένταση (A) Aρ. στοιχείων

4 115 87 300 mA (s) 63 2
Τετραπολικοί 400 V±

Ευαισθησία Oνομαστική ένταση (A) Aρ. στοιχείων

4 118 04 300 mA (s) 40 4
4 118 05 300 mA (s) 63 4
4 118 06 300 mA (s) 80 4

Τύπου F
Διπολικοί 230 V±

Ευαισθησία Oνομαστική ένταση (A) Aρ. στοιχείων

4 115 96 30 mA 40 2
4 115 97 30 mA 63 2

Τετραπολικοί 400 V±
4 118 15 30 mA 40 4
4 118 16 30 mA 63 4
4 118 17 30 mA 80 4

Τύπου Β
Διπολικοί 230 V±

Ευαισθησία Oνομαστική ένταση (A) Aρ. στοιχείων

4 119 56* 30 mA 40 2
4 119 57* 30 mA 63 2

Τετραπολικοί 400 V±

4 119 66* 30 mA 40 4
4 119 67* 30 mA 63 4

Αυτόματη επαναφορά STOP & GO
Επαναφέρει αυτόματα το ρελέ διαρροής όταν η διακοπή 
οφείλεται σε μεταβατικά φαινόμενα και όχι σε μόνιμο σφάλμα. 
Αποτρέπει την άσκοπη διακοπή και εξασφαλίζει τη συνεχή 
λειτουργία κρίσιμων φορτίων όπως ψυγεία, αυτοματισμοί κ.λπ.
 Προσαρμόζεται σε:
 - TX3 διακόπτες διαρροής 2Π
- DX3 διακόπτες διαρροής με θερμομαγνητική προστασία

Λειτουργία αυτόματης επαναφοράς

Τάση ελέγχου Αρ. στοιχείων

4 062 88 230 VA 2
Aυτόματη επαναφορά + περιοδικός έλεγχος της 
διαφορικής προστασίας

4 062 89 230 VA 2

Μοτέρ τηλεχειρισμού με επαναφορά

4 062 95 Λειτουργία ON/OFF και ρυθμιζόμενη αυτόματη επαναφορά
Μέχρι 5 δοκιμές επαναφοράς. Χρόνος μεταξύ δύο 
δοκιμών ρυθμιζόμενος έως 60 min. Τάση ελέγχου 230 VA 
- 2 στοιχεία

Βοηθητικές επαφές

Ένδειξη κατάστασης επαφών Αρ. στοιχείων

4 062 50 6 A - 250 VA 0,5
Ένδειξη απόζευξης σε σφάλμα

4 062 52 6 A - 250 VA 0,5
Ένδειξη κατάστασης επαφών και 
ένδειξη απόζευξης σε σφάλμα

4 062 64 6 A - 250 VA 1

* Σημείωση: ο ουδέτερος βρίσκεται στα αριστερά.

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα




