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διακόπτες διαρροής DX3 
με ενσωματωμένη αυτόματη ασφάλεια

4 109 95

Συνδυασμός διακόπτη διαρροής και αυτόματης ασφάλειας
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61009-1
Iκανότητα διακοπής:
 6000 - ΙEC 60898
10 kA / IEC 60947-2
Καμπύλη C
Δέχονται πηνία, βοηθητικές επαφές και μοτέρ, σελ. 73

Αρ. καταλ. Διπολικοί

Δέχονται την αυτόματη επαναφορά 
STOP&GO (σελ. 76)

Τύπου AC
Ευαισθησία Oνομαστική  

ένταση (A)
Aρ. στοιχείων

4 109 95 10 mA 16 2
4 110 11 30 mA 10 2
4 110 13 30 mA 16 2
4 110 14 30 mA 20 2
4 110 15 30 mA 25 2
4 110 16 30 mA 32 2
4 110 17 30 mA 40 2
4 110 33 300 mA 10 2
4 110 35 300 mA 16 2

Τύπου A
4 110 43 10 mA 16 2
4 110 59 30 mA 10 2
4 110 61 30 mA 16 2
4 110 62 30 mA 20 2
4 110 63 30 mA 25 2
4 110 64 30 mA 32 2
4 110 65 30 mA 40 2
4 110 81 300 mA 10 2
4 110 83 300 mA 16 2
4 110 84 300 mA 20 2

Τύπου F
4 110 92 30 mA 10 2
4 110 94 30 mA 16 2
4 110 95 30 mA 20 2
4 110 96 30 mA 25 2
4 110 97 30 mA 32 2
4 110 98 30 mA 40 2

Τετραπολικοί
Τύπου AC

Ευαισθησία Oνομαστική  
ένταση (A)

Aρ. στοιχείων

4 111 85 30 mA 10 4
4 111 86 30 mA 16 4
4 111 87 30 mA 20 4
4 111 88 30 mA 25 4
4 111 89 30 mA 32 4

Τύπου A
4 112 33 30 mA 10 4
4 112 34 30 mA 16 4
4 112 35 30 mA 20 4
4 112 36 30 mA 25 4
4 112 37 30 mA 32 4

Αρ. καταλ. Για ασφάλειες DX3 1 στοιχείου/πόλο
Διπολικά 230 V± τύπου AC

Ευαισθησία Ονομαστική 
ένταση (A)

Αρ. στοιχείων 

4 104 01 30 mA 40 2
4 104 02 30 mA 63 2
4 104 13 300 mA 40 2
4 104 14 300 mA 63 2

Τετραπολικά 400 V± τύπου AC

4 104 99 30 mA 40 3
4 105 00 30 mA 63 3
4 105 11 300 mA 40 3
4 105 12 300 mA 63 3

Για ασφάλειες DX3 1,5 στοιχείου/πόλο

Διπολικά 230 V± τύπου F με 
ρυθμιζόμενη ευαισθησία

Ευαισθησία (mA) Ονομαστική 
ένταση (A)

Αρ. στοιχείων 

4 105 83 από 300 έως 1000 63 4
Τετραπολικά 400 V± τύπου AC

4 106 25 30 mA 125 6
4 106 29 300 mA 125 6

Τετραπoλικά 400 V± F με ρυθμιζόμενη 
ευαισθησία
Ρύθμιση ευαισθησίας έως 1000mA
Ρύθμιση χρονικής απόκρισης έως 150 ms

Ευαισθησία (mA) Ονομαστική 
ένταση (A)

Αρ. στοιχείων 

4 106 43 από 300 έως 1000 63 6

Τετραπολικά 400 VA - Με μετρητή ενέργειας
Εμφάνιση στην οθόνη LCD της ενεργούς 
ενέργειας, της στιγμιαίας ισχύος και των 
ρευμάτων ανά φάση (A)
Ρύθμιση ευαισθησίας έως 3000mA
Ρύθμιση χρονικής απόκρισης έως 3 sec

Ευαισθησία (mA) Ονομαστική 
ένταση (A)

Αρ. στοιχείων 

4 106 57 30 έως 3000 mA 63 7,5
4 106 58 30 έως 3000 mA 125 7,5

Τετραπολικά 400 VA F με αναλυτή ενέργειας
Οθόνη LCD 
Μετρήσεις: ρεύμα ανά φάση, τάση, συχνότητα, 
ενεργός και άεργος ισχύς, συντελεστής 
ισχύος, ενεργός και άεργος κατανάλωση, 
αρμονικές
Ρύθμιση ευαισθησίας έως 3000mA 
Ρύθμιση χρονικής απόκρισης έως 3 sec

Ευαισθησία (mA) Ονομαστική 
ένταση (A)

Αρ. στοιχείων 

4 106 59 30 έως 3000 mA 125 7,5

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61009-1
Προσαρμόζονται στη δεξιά πλευρά των ασφαλειών DX3

4 106 43 4 106 59

μπλοκ διαφορικής προστασίας DX3 




