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ασφαλειοαποζεύκτες έως 125 Α
για κυλινδρικές ασφάλειες

κυλινδρικές ασφάλειες
τύπου aM και gG

Αρ. καταλ. Ασφαλειοαποζεύκτες 8x32 (Icc=20 kA)

Σύμφωνα με τα πρότυπα
IEC 60269-2 και IEC 60947-3 Αρ. στοιχείων

0 058 06 Mονοπολικός 400 V± 1
0 058 36 Tριπολικός 400 V± 3

Ασφαλειοαποζεύκτες 10x38 (Icc=20 kA)
Σύμφωνα με το πρότυπο
IEC 60269-1 Αρ. στοιχείων

0 058 14 Mονοπολικός 32 Α - 400 V± 1
0 058 15 Mονοπολικός 40 Α - 400 V± 1
0 058 24 Mονοπολικός + Ν 32 Α - 400 V± 1
0 058 34 Τριπολικός 32 Α - 400 V± 3
0 058 35 Τριπολικός 40 Α - 400 V± 3

Ασφαλειοαποζεύκτες 10x38 (Icc=100 kA)
Σύμφωνα με τα πρότυπα
IEC 60269-2 και IEC 60947-3 Αρ. στοιχείων

0 058 08 Mονοπολικός 500 V± 1
0 058 38 Τριπολικός 500 V± 3
0 058 48 Τριπολικός + N 500 V± 4

Ασφαλειοαποζεύκτες 14x51 (Icc=100 kA)

Σύμφωνα με τα πρότυπα
IEC 60269-2 και IEC 60947-3
Εγκεκριμμένο από Bureau Veritas Αρ. στοιχείων

0 215 01 Mονοπολικός 500 V± 1,5
0 215 04 Τριπολικός 500 V± 4,5
0 215 05 Τριπολικός + N 500 V± 6

Ασφαλειοαποζεύκτες 22x58 (Icc=100 kA)
Σύμφωνα με τα πρότυπα
IEC 60269-2 και IEC 60947-3
Εγκεκριμμένο από Bureau Veritas Αρ. στοιχείων

0 216 01 Mονοπολικός 500 V± 2
0 216 04 Τριπολικός 500 V± 6
0 216 05 Τριπολικός + N 500 V± 8

Εξάρτημα

0 057 90 Ενδεικτική λυχνία τήξης ασφαλειών 
για τους ασφαλειοαποζεύκτες  
10 x 38

Αρ. καταλ. Κυλινδρικές ασφάλειες

gG ταχείας τήξης
aM βραδείας τήξης

Mέγεθος 8 x 32

gG aM
Oνομαστική  
ένταση (A) Τάση (V)

Ικανότητα
διακοπής(A)

0 123 01 0 120 01 1 400 20 000
0 123 02 0 120 02 2 400 20 000
0 123 06 0 120 06 6 400 20 000
0 123 10 0 120 10 10 400 20 000
0 123 16 16 400 20 000
0 123 20 20 400 20 000

Mέγεθος 10 x 38
0 133 01 0 130 01 1 500 100 000
0 133 02 0 130 02 2 500 100 000
0 133 06 0 130 06 6 500 100 000
0 133 10 0 130 10 10 500 100 000
0 133 16 0 130 16 16 500 100 000
0 133 20 0 130 20 20 500 100 000
0 133 25 25 500 100 000
0 134 25(1) 25 500 100 000
0 133 32 32 400  20 000
0 134 32(1) 32 400  20 000

Mέγεθος 14 x 51
0 143 02 0 140 02 2 500 100 000
0 143 06 0 140 06 6 500 100 000
0 143 10 0 140 10 10 500 100 000
0 143 16 0 140 16 16 500 100 000
0 143 20 0 140 20 20 500 100 000
0 143 25 0 140 25 25 500 100 000
0 143 32 0 140 32 32 500 100 000
0 143 40 0 140 40 40 500 100 000
0 143 50 0 140 50 50 400 100 000

Mέγεθος 22 x 58
0 153 10 10 500 100 000
0 153 16 0 150 16 16 500 100 000
0 153 20 0 150 20 20 500 100 000
0 153 25 0 150 25 25 500 100 000
0 153 32 0 150 32 32 500 100 000
0 153 40 0 150 40 40 500 100 000
0 153 50 0 150 50 50 500 100 000
0 153 63 0 150 63 63 500 100 000
0 153 80 0 150 80 80 500 100 000
0 153 96 0 150 96 100 500 100 000
0 153 97 0 150 97 125 400 100 000

(1) Με ενδεικτικό τήξης




