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αντικεραυνικά
αντικεραυνικά απλά και με ενσωματωμένη προστασία, αντικεραυνικό τηλεφωνικών γραμμών και ανταλλακτικά φυσίγγια

Αρ. καταλ. Αντικεραυνικά τύπου Τ2

Imax 20 kA/πόλο - κανονικής ενέργειας
Up: 1,2 kV - In: 5 kA/πόλο
Συστήματα γείωσης: TT, TNC, TNS

Αριθμός πόλων Αριθμός στοιχείων

4 122 20 1P 1
4 122 261 1P+N 2
4 122 21 2P 2
4 122 271 3P+N 4
4 122 23 4P 4

Imax 40 kA/πόλο- μέσης ενέργειας

Up: 1,7 kV - In: 20 kA/πόλο
Συστήματα γείωσης: TT, TNC, TNS

Αριθμός πόλων Αριθμός στοιχείων

4 122 40 1P 1
4 122 461 1P+N 2
4 122 41 2P 2
4 122 471 3P+N 4
4 122 43 4P 4

Διαθέτουν αποσπώμενα φυσίγγια με χρωματική ένδειξη της κατάστασης του φυσιγγίου: πράσινο: κανονική λειτουργία, πορτοκαλί: 
αντικατάσταση φυσιγγίου (εκτός από το αντικεραυνικό τηλεφωνικών γραμμών αρ. καταλ. 4 122 00)
Στα αντικεραυνικά χωρίς ενσωματωμένη προστασία απαιτείται αυτόματη ασφάλεια σύμφωνα με τον πίνακα στη σελίδα 81
Πίνακας επιλογής αντικεραυνικών και αντίστοιχης προστασίας, σελ. 80

4 122 47

(1) 1P+N και 3P+N: αντικεραυνικά κοινής και διαφορικής προστασίας
 για σύστημα γείωσης TT, TNS

Αντικεραυνικά τύπου Τ1+Τ2
Iimp 12,5 kA/πόλο Imax: 60 kA/πόλο
Up: 1,5 kV - Uc: 320 V±
Συστήματα γείωσης: TT, TNC, TNS
Αριθμός πόλων Itotal (10/350) Δυνατότητα 

τηλε-ένδειξης
Αριθμός 

στοιχείων

4 122 70 1P 12,5 kA Ναι 1
4 122 761 1P+N 25 kA Ναι 2
4 122 771 3P+N 50 kA Ναι 4
4 122 73 4P 50 kA Όχι 4

Αρ. καταλ. Αντικεραυνικά τύπου Τ2 με ενσωματωμένο  
μικροαυτόματο 25 kA

I max 20 kA / πόλο - κανονικής ενέργειας

Up: 2,5 kV - Uc: 320 V±
In 5 kA
Συστήματα γείωσης: TT, TNS

Αριθμός πόλων Δυνατότητα  
τηλε-ένδειξης Αριθμός στοιχείων

4 122 12 1P+N Ναι 4

4 122 13 3P+N Ναι 8

I max 40 kA / πόλο - μέσης ενέργειας

Up: 2,5 kV - Uc: 320 V±
In 20 kA
Συστήματα γείωσης: TT, TNS

Αριθμός πόλων Δυνατότητα  
τηλε-ένδειξης Αριθμός στοιχείων

4 122 16 1P+N Ναι 4
4 122 17 3P+N Ναι 8

4 122 83 0 039 51

Αντικεραυνικά τύπου Τ1
Iimp 35 kA/πόλο - 440V±

Up: 2,5 kV - Uc: 440 V±
Συστήματα γείωσης: TT, TNC, TNS, IT
Αριθμός πόλων Itotal (10/350) Δυνατότητα 

τηλε-ένδειξης
Αριθμός 

στοιχείων

4 122 80 1P 35 kA Ναι 2

Iimp 25 kA/πόλο
Up: 1,5 kV - Uc: 350 V± 
Συστήματα γείωσης: TT, TNC, TNS
Αριθμός πόλων Itotal (10/350) Δυνατότητα 

τηλε-ένδειξης
Αριθμός 

στοιχείων

4 122 811 1P+N 50 kA Ναι 4
4 122 831 3P+N 100 kA Ναι 8

Αντικεραυνικά τύπου T2+T3 με ενσωματωμένη  
προστασία 6 kA

Imax 12 kA/πόλο
Up 1,2 kV, Uc: 275 V±
In 10 kA
Συστήματα γείωσης: TT, TNS

Αριθμός πόλων Αρ. στοιχείων 

0 039 511 1P+N 2
0 039 531 3P+N 6

4 122 994 122 00

Αντικεραυνικό τηλεφωνικών γραμμών
Προστασία από υπερτάσεις των συσκευών, όπως 
τηλέφωνα, modem, δίκτυα, RS 485

4 122 00 Σύνδεση RJ ή απευθείας με καλώδιο

Ανταλλακτικά φυσίγγια

0 039 54 Για αντικεραυνικά τύπου Τ2 6 kA  
αρ. καταλ. 0 039 51/53

4 122 97 Για αντικεραυνικά τύπου T2 - 20 kA 
αρ. καταλ. 4 122 12/13/20/21/23/26/27/62/63

4 122 98 Στοιχείο N για αντικεραυνικά τύπου T2 - 20 kA 
αρ. καταλ. 4 122 26/27

4 122 99 Για αντικεραυνικά τύπου T2 - 40 kA  
αρ. καταλ. 4 122 16/17/40/41/43/46/47/66/67

4 123 00 Στοιχείο N για αντικεραυνικά τύπου T2 - 40 kA  
αρ. καταλ. 4 122 46/47

4 123 03 Για αντικεραυνικά τύπου T1+T2 - 12,5 kA
αρ. καταλ. 4 122 70/73/76/77

4 122 84 Για αντικεραυνικά τύπου T1 - 25 kA
αρ. καταλ. 4 122 81/83

4 122 85 Στοιχείο N για αντικεραυνικά τύπου T1 - 25 kA
αρ. καταλ. 4 122 81/83

4 122 86 Για αντικεραυνικά τύπου T1  - 35 kA  
αρ. καταλ. 4 122 80Για αντικεραυνικά φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, 

σελ 146




