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μπουτόν και μεταγωγικοί διακόπτεςενδεικτικές λυχνίες

Μεταγωγικοί 3 θέσεων (Ι - Ο- ΙΙ) 40 Α
Αρ. στοιχείων

6 040 20 Διπολικός με ενδιάμεση θέση 2
6 040 22 Τετραπολικός με ενδιάμεση θέση 4

Αρ. καταλ. Μπουτόν 20 ΑΧ
Σύνδεση Αρ. στοιχείων 

4 129 08 1 ανοιχτή επαφή 1

4 129 09 1 κλειστή επαφή 1

4 129 16 1 ανοιχτή επαφή + 
κλειστή επαφή

1

4 129 14 Πατητός διακόπτης 
1 ανοιχτή επαφή και
ενδεικτικό πράσινο

1

4 129 15 Πατητός διακόπτης 
1 κλειστή επαφή και 
ενδεικτικό κόκκινο

1

4 129 20 1 ανοιχτή επαφή και
ενδεικτικό πράσινο 1

4 129 40 1 κλειστή επαφή και 
ενδεικτικό κόκκινο 1

Μεταγωγικοί διακόπτες 32 Α/20 ΑΧ
Σύνδεση Αρ. στοιχείων

4 129 00 Χωρίς ενδιάμεση  
θέση (Ι-ΙΙ) 

1

4 129 01 Διπολικός χωρίς 
ενδιάμεση θέση (Ι-ΙΙ) 

2

4 129 02 Μεταγωγικός με 
ενδιάμεση θέση (Ι-Ο-ΙΙ)

1

4 129 03 Διπολικός 
μεταγωγικός με 
ενδιάμεση θέση (Ι-Ο-ΙΙ)

2

4 129 04 Μεταγωγικός 1 Α+1 Κ 1

Αρ. καταλ. Λυχνίες ΤΧ3 Led
Αρ. στοιχείων

6 040 77 Πράσινο κάλυμμα 1
6 040 78 Κόκκινο κάλυμμα 1
6 040 79 Πορτοκαλί κάλυμμα 1

Λυχνίες CΧ3 Led

Σύνδεση από το κάτω μέρος Αρ. στοιχείων

Μονές 12/48 V± / =
4 129 21 Πράσινο κάλυμμα 1
4 129 22 Κόκκινο κάλυμμα 1

Μονές 110/400 V±

4 129 26 Πράσινο κάλυμμα 1
4 129 27 Κόκκινο κάλυμμα 1
4 129 28 Κίτρινο κάλυμμα 1
4 129 29 Μπλε κάλυμμα 1

Διπλή 110/400 V±

4 129 31 Πράσινο και κόκκινο κάλυμμα 1
Τριπλές 230/400 V±

4 129 33 Κόκκινο κάλυμμα 1
4 129 34 Κόκκινο/κίτρινο/πράσινο κάλυμμα 1

4 129 084 129 21 4 129 164 129 346 040 78




