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(1) Συνολική κατανάλωση από τις λυχνίες < 35 mA
(2) Μέχρι 5 μπουτόν φωτεινά με λυχνία 0,5 mA

(1) Δυνατότητα χειρισμού από το πλήκτρο μετά το άνοιγμα του καλύμματος

CX3 ρελέ ισχύος
από 16 έως 63 A

CX3 τηλεχειριζόμενοι διακόπτες

4 125 05 4 125 35 4 125 44 4 124 29 4 124 01 4 124 12 4 124 39

Αρ. καταλ. CX3 ρελέ ισχύος
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61095

Πηνίο 24 V±
I max Eπαφές Αρ. στοιχείων

4 125 03 16 Α 1 Α + 1Κ 1
4 125 05 25 Α 2 Α 1
4 125 10 25 Α 4 Α 2
4 125 15(1) 40 Α 2 Α 2
4 125 16(1) 63 Α 2 Α 2
4 125 19(1) 63 Α 4 Α 3

Πηνίο 230 V±
4 125 21 16 Α 1 Α + 1 Κ 1
4 125 23 25 Α 2 Α 1
4 125 24 25 Α 2 Κ 1
4 125 35 25 Α 4 Α 2
4 125 36 25 Α 4 Κ 2
4 125 33 25 Α 2 Α + 2 Κ 2
4 125 45(1) 40 Α 2 Α 2
4 125 53(1) 40 Α 4 Α 3
4 125 47(1) 63 Α 2 Α 2
4 125 48(1) 63 Α 2 Κ 2
4 125 56(1) 63 Α 4 Α 3
4 125 57(1) 63 Α 4 Κ 3

Με διακόπτη

4 125 44 25 Α 2 Α 1

Αθόρυβη
λειτουργία

4 125 58 25 Α 2 Α 1

Με αυτόματη επαναφορά διακόπτη  
 I - AUTO - O για νυχτερινό τιμολόγιο
Πηνίο 250 V±

4 125 00 25 Α 1 Α + 1 Κ 1
4 125 01 25 Α 2 Α 1

Βοηθητικές επαφές 1A+1K
Για ρελέ ισχύoς 1 στοιχείου έως 25A
2 βοηθητικές επαφές max

4 124 29 5 Α 250 V± 0,5
Για ρελέ ισχύoς από 40 έως 63A
 1 βοηθητική επαφή max

4 124 31 5 Α 250 V± 0,5

Αρ. καταλ. CX3 τηλεχειριζόμενοι διακόπτες
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60669-2-2
Δέχονται 2 βοηθητικές επαφές

Mονοπολικοί 16 A - 250 V±

Τάση ελέγχου Eπαφές Αρ. στοιχείων

4 124 05(1) 24 V± 1 Α 1
4 124 08(2) 230 V± 1 Α 1

Διπολικοί 16 A - 250 V±

4 124 10(1) 24 V± 2 Α 1
4 124 12(2) 230 V± 2 Α 1

Τετραπολικοί 16 Α - 250V±

4 124 16(1) 230 V± 4 Α 2

Αθόρυβοι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες

Μονοπολικοί 16 Α - 250V±

4 124 00 230 V± 1 Α 1
Μονοπολικοί ρυθμιζόμενοι 16 Α - 250V±

Με χρονοκαθυστέρηση ρυθμιζόμενη  
από 5 έως 60 min και προειδοποιητή 
τερματισμού λειτουργίας

4 124 01 230 V± - 1 A 1

Εξαρτήματα

Βοηθητική επαφή

Επιτρέπει την ένδειξη της κατάστασης 
των επαφών του τηλεδιακόπτη (2 βοηθητικές 
επαφές max  ανά τηλεδιακόπτη)

4 124 29 5 Α – 250 V± Επαφή 1 A+1 K 0,5

Αντισταθμιστής

Επιτρέπει την χρήση των τηλεδιακοπτών 230 V με  
φωτεινά μπουτόν. Συνδέεται παράλληλα στο πηνίο 
του τηλεχειριζόμενου διακόπτη.
• Για έλεγχο από 6 έως 11 φωτεινά μπουτόν  
με κατανάλωση 0,5 mA ανά μπουτόν συνδέστε  
1 αντισταθμιστή
• Για έλεγχο από 12 έως 17 φωτεινά μπουτόν με 
κατανάλωση 0,5 mA ανά μπουτόν συνδέστε δύο 
αντισταθμιστές

4 124 39 Αντισταθμιστής 230 V± 1

Συνδεδεμένο ρελέ ισχύος CX3 with Netatmo 
ελεγχόμενο από απόσταση σε εγκατάσταση 
«έξυπνου» σπιτιού, σελ. 90




