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διακόπτης με φωτοκύτταρο

4 126 23 4 128 60

■ Σύνδεση διακόπτη με φωτοκύτταρο αρ. καταλ. 4 126 23

Αρ. καταλ. Σετ διακόπτη ράγας και φωτοκύτταρου

4 126 23 Για τον έλεγχο του φωτισμού σε ένα χώρο  
μέσω φωτοκυττάρου
Έξοδος 16 Α - 250 V
 2000 W για λαμπτήρες πυράκτωσης  
και ιωδίνης
1000 W για οικονομικούς λαμπτήρες και LED
Ρύθμιση από 1 έως 100 000 lux
Αριθμός στοιχείων: 1
Προσφέρεται με το φωτοκύτταρο  
αρ. καταλ. 4 128 60 για εξωτερική  
τοποθέτηση

Ανταλλακτικό φωτοκύτταρο

4 128 60 Ανταλλακτικό φωτοκύτταρο για το διακόπτη  
με αρ. καταλ. 4 126 23 
ΙP 65 IK 07

Διατήρηση στη μνήμη του τελευταίου επιπέδου φωτισμού  
μετά από διακοπή της λειτουργίας τους
Τροφοδοσία 230 V± 50/60 Hz

ρυθμιστές έντασης φωτισμού

Αρ. καταλ. Ρυθμιστές έντασης φωτισμού

0 026 71(1) Ρυθμιστής έντασης φωτισμού 
πολλαπλών εφαρμογών
Για λαμπτήρες τύπου LED και CFL
Ελεγχόμενο φορτίο:  
- από 1 έως 75 W για LED
- από 1 έως 100 W για CFL
- από 1 έως 300 W για ιωδίνης ή 
πυράκτωσης
- από 1 έως 200 V± για λαμπτήρες 
ιωδίνης, LED μέσω μετασχηματιστή
Χειρισμός από τη πρόσοψή ή τοπικά 
με μη φωτεινά μπουτόν
Ρύθμιση με συνεχές πάτημα
Εκτός από ρύθμιση του φωτισμού 
δυνατότητα για άλλες λειτουργίες, 
όπως τηλεχειριζόμενος διακόπτης, 
αυτόματος κλιμακοστασίου, 
ρυθμιστής με διατήρηση μνήμης...

Αρ. στοιχείων
1

0 036 71(2) - 1000 W για λαμπτήρες πυράκτωσης 
ή ιωδίνης 230 V±
 - 1000 VA για λαμπτήρες ιωδίνης  
12 V± με ηλεκτρομαγνητικό ή 
ηλεκτρονικό μετασχηματιστή.
 - Χειρισμός από την πρόσοψη ή 
τοπικά, με μη φωτεινά μπουτόν

6

0 026 71 0 036 71

(2) Δυνατότητα κοινής ρύθμισης λαμπτήρων σε σύνολο άνω των 1000 W  
συνδέοντας μέσω γραμμής bus τον ρυθμιστή έντασης φωτισμού  
αρ. καταλ. 0 036 71 σε διάταξη πομπός - δέκτης

1) Εάν οι λαμπτήρες LED τρεμοπαίζουν, το φαινόμενο οφείλεται  
στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική τους μονάδα και όχι σε δυσλειτουργία του ρυθμιστή.  
Για την εξάλλειψη του φαινομένου, παρακαλούμε μειώστε το εύρος ρύθμισης  
του επιπέδου φωτεινότητας του ρυθμιστή (σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες)




