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0 042 85

ρευματοδότης ράγας, κουδούνια, βομβητές 
και διαχωριστές φορτίου

μετασχηματιστές για κουδούνια,
τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος

4 130 91 4 130 93 4 130 98

Αρ. καταλ. Ρευματοδότης ράγας
10/16 Α - 250 V± Αρ. στοιχείων

0 042 85 2Π + Γ σούκο 2,5

Κουδούνια / βομβητές

Για AC, 50 Hz
Προσοχή: οι αρ. καταλ. 0 041 01/10/11 συνεργάζονται με 
μη φωτεινά μπουτόν
Κουδούνια

Τάση
(V)

Ισχύς
(VA)

Κατανάλωση
(mA)

Ένταση
(dB) Αρ. στοιχείων 

0 041 01 8/12 4/5 360/420 80/84 1
0 041 07 230 6 27 83 1

Βομβητές
0 041 10 8/12 4/5 360/420 73/75 1
0 041 11 24 5 215 73 1
0 041 13 230 6 27 73 1

Αρ. καταλ. Μετασχηματιστές για κουδούνια και βομβητές

Με ενσωματωμένη προστασία από  
υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα
Σε περίπτωση αυτόματης διακοπής από υπερφόρτιση 
διακόψτε την τροφοδοσία μέχρι  
ο μηχανισμός να επανέλθει σε κανονική θερμοκρασία

230 V / 12 V - 8V
Τάση

εξόδου (V)
Ονομαστική
ένταση (A)

Ισχύς
(VA)

Αρ. στοιχείων 

4 130 91 12-8 0,66-1 8 2
4 130 92 12-8 2-3 24 4

230 V / 24 V - 12V
4 130 93 24-12 1-1,5 24-18 4

Μετασχηματιστές ασφαλείας

230 V / 12 V ή 24 V
Ισχύς
(VA)

Αρ. στοιχείων 

4 130 96 25 4
4 130 98 63 5

Τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος

Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών μηχανισμών που 
λειτουργούν με τάση =12, 15 ή 24 V
Με ενσωματωμένη προστασία από υπερφόρτιση και 
βραχυκύκλωμα.
�Σε περίπτωση αυτόματης διακοπής από υπερφόρτιση 
διακόψτε την τροφοδοσία μέχρι ο μηχανισμός να 
επανέλθει σε κανονική θερμοκρασία
Τάση τροφοδοσίας  230 V ±15 V±
Ακροδέκτες για καλώδιο πολύκλωνο 6 mm2

12 V=
Ισχύς (W) Ένταση (Α) Αρ. στοιχείων

4 131 05 15 1,3 5
15 V= 

4 131 06 15 1 5

24 V=
4 131 08 21,5 0,9 5

Διαχωριστές φορτίου

Ελέγχουν συνεχώς την κατανάλωση και διακόπτουν τα φορτία 
που δεν είναι σε προτεραιότητα
Μονοφασικός

4 120 20 Για τον έλεγχο ενός φoρτίου 16 Α max
Ρύθμιση ενεργοποίησης της διακοπής  
από 0 έως 30 Α

Αρ. στοιχείων

2

Μονοφασικός και τριφασικός
4 120 21 Σε μονοφασική σύνδεση:

για τον έλεγχο προτεραιότητας 3 φορτίων
15 Α max για κάθε φορτίο
Σε τριφασική σύνδεση:
για τον έλεγχο 1 φορτίου σε κάθε φάση
Μέτρηση με πηνίο (διατίθεται ένα στη 
συσκευασία αλλά απαιτούνται δύο 
συμπληρωματικά πηνία αρ. καταλ. 4 120 23 για 
τριφασική σύνδεση)
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4 120 22 Συμπληρωματικό πηνίο για μέτρηση για  
τον αρ. καταλ. 4 120 21

4 120 214 120 20




