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Nedbox πίνακες χωνευτοί
12 έως 48+8 στοιχεία

Αρ. καταλ. Nedbox πίνακες χωνευτοί

Πόρτα διαφανής με μεταλλικό πλαίσιο
Διαστάσεις (mm)

Ύψος x Πλάτος x Βάθος
Αρ. στοιχείων 
των 17,5 mm

0 014 51 1 σειρά 305 x 330 x 87 12 + 2
0 014 52 2 σειρές 430 x 330 x 87 24 + 4
0 014 53 3 σειρές 555 x 330 x 87 36 + 6
0 014 54 4 σειρές 680 x 330 x 87 48 + 8

Πόρτα μεταλλική
Διαστάσεις (mm)

Ύψος x Πλάτος x Βάθος
Αρ. στοιχείων 
των 17,5 mm

0 014 41 1 σειρά 305 x 330 x 87 12 + 2
0 014 42 2 σειρές 430 x 330 x 87 24 + 4
0 014 43 3 σειρές 555 x 330 x 87 36 + 6
0 014 44 4 σειρές 680 x 330 x 87 48 + 8

Εξαρτήματα
Σετ γυψοσανίδας

0 014 90 Για τοποθέτηση σε γυψοσανίδα
Κλειδαριά για ασφάλιση της πόρτας

0 014 91 Κλειδαριά Nο 850

0 014 530 014 43

XL3 S 160 χωνευτοί μεταλλικοί πίνακες, σελ. 104 
XL3 160 χωνευτοί μεταλλοπλαστικοί πίνακες, σελ. 117

Practibox S πίνακες χωνευτοί
4 έως 72 στοιχεία

Αρ. καταλ. Πίνακες χωνευτοί για τοίχο

Κουτί χωνευτό 72 mm με αντοχή μέχρι 6500

Αριθμός 
σειρών

Αριθμός 
στοιχείων 
ανά σειρά

Συνολικός 
αριθμός 

στοιχείων

Διαστάσεις πίνακα

Λευκή 
πόρτα

Διαφανής 
πόρτα

Ύψος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Βάθος
(mm)

1 341 44 1 341 54 1 4 4 215 184 102
1 341 48 1 341 58 1 8 8 225 256 102
1 351 41 1 351 51 1 12 12 235 328 104
1 351 42 1 351 52 2 12 24 385 328 105
1 351 43 1 351 53 3 12 36 535 328 105
1 351 44 1 351 54 4 12 48 765 328 105
1 371 46 1 371 56 1 18 18 235 436 104
1 371 47 1 371 57 2 18 36 385 436 105
1 371 48 1 371 58 3 18 54 615 436 105
1 371 49 1 371 59 4 18 72 765 436 105
1 371 45 1 371 55 1 22 22 235 508 102

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61439-3
Βαθμός προστασίας IP40 - IK07
Κατηγορία μόνωσης II
Υλικό πλαστικό
Βάθος χωνευτού κουτιού 72 mm 
Παραδίδονται με πόρτα

Κατηγορία μόνωσης ΙΙ O
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60439-3
Αυτοσβέσιμο υλικό στους 8500C 
Βαθμός προστασίας IP 40
Mηχανική αντοχή IK 07
Κλέμμες ουδετέρου και γείωσης
Δυνατότητα τοποθέτησης της πόρτας
στην αριστερή ή δεξιά πλευρά
Δυνατότητα στήριξης σε γυψοσανίδα με το εξάρτημα  
αρ. καταλ. 0 014 90

Πίνακες χωνευτοί για γυψοσανίδα
Κουτί χωνευτό 72 mm με αντοχή μέχρι 8500

Αριθμός 
σειρών

Αριθμός 
στοιχείων 
ανά σειρά

Συνολικός 
αριθμός 

στοιχείων

 Διαστάσεις πίνακα

Λευκή 
πόρτα

Διαφανής 
πόρτα

Ύψος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Βάθος
(mm)

1 341 64 1 341 74 1 4 4 215 184 102
1 341 68 1 341 78 1 8 8 225 256 102
1 351 61 1 351 71 1 12 12 235 328 104
1 351 62 1 351 72 2 12 24 385 328 105
1 351 63 1 351 73 3 12 36 535 328 105
1 351 64 1 351 74 4 12 48 765 328 105
1 371 66 1 371 76 1 18 18 235 436 104
1 371 67 1 371 77 2 18 36 385 436 105
1 371 68 1 371 78 3 18 54 615 436 105
1 371 69 1 371 79 4 18 72 765 436 105
1 371 65 1 371 75 1 22 22 235 508 102

Εξαρτήματα
1 341 00 Κλειδαριά

Τοποθέτηση σε όλες τις πόρτες πινάκων 
Practibox S

1 351 431 341 54 1 351 41




