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(1) προσφέρεται χωρίς κλέμμες γείωσης και ουδετέρου

XL3 125
πίνακες επίτοιχοι 18 έως 72 στοιχεία

4 016 78+4 018 73 4 016 79 + 4 018 644 016 77 4 016 76

Aρ. καταλ. Πίνακες 18 στοιχείων
Χρώμα: λευκό RAL 9003
Αναστρεφόμενο πλαίσιο, σασί και πόρτα
Η ράγα ρυθμίζεται σε 2 θέσεις για να δέχεται 
μηχανισμούς DX ή αυτόματους ισχύος DPX3 160
Με κλέμμα γείωσης και ουδετέρου
Μετώπη για κάθε ράγα

Διαστάσεις (mm) 
Ύψος x Πλάτος x Bάθος

Aρ. στοιχείων 
των 17,5 mm

4 016 76 1 σειρά  300 x 450 x 128 18
4 016 77 2 σειρές  450 x 450 x 128 36
4 016 78 3 σειρές  600 x 450 x 128 54
4 016 79 4 σειρές  750 x 450 x 128 72

Πόρτες

 Για πίνακες XL3 125
Πλήρως αναστρεφόμενες

Αδιαφανείς, λευκό χρώμα RAL 9003
4 018 61 Για τον πίνακα αρ. καταλ. 4 016 76
4 018 62 Για τον πίνακα αρ. καταλ. 4 016 77
4 018 63 Για τον πίνακα αρ. καταλ. 4 016 78
4 018 64 Για τον πίνακα αρ. καταλ. 4 016 79

Διαφανείς
4 018 71 Για τον πίνακα αρ. καταλ. 4 016 76
4 018 72 Για τον πίνακα αρ. καταλ. 4 016 77
4 018 73 Για τον πίνακα αρ. καταλ. 4 016 78
4 018 74 Για τον πίνακα αρ. καταλ. 4 016 79

Εξαρτήματα
Κλειδαριά

4 018 51 Κλειδαριά με κλειδί Ν°850

Βάσεις επίτοιχης στήριξης
4 018 56 4 βάσεις για την επίτοιχη στήριξη του 

πίνακα

Practibox S
πίνακες επίτοιχοι από 4 έως 72 στοιχεία

1 352 11 0 013 571 352 131 352 04

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61439-3
Βαθμός προστασίας IP40 - IK07
Κατηγορία μόνωσης II
Υλικό πλαστικό
Παραδίδονται με πόρτα

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 61439-3, IEC 60670-24
Βαθμός προστασίας IP40 - IK09 (με πόρτα), IP30 - ΙΚ08 (χωρίς πόρτα)
Αυτοσβέσιμο υλικό στους 8500C 
Κατηγορία μόνωσης II
Παραδίδονται με πόρτα

Αρ. καταλ. Πίνακες επίτοιχοι

Αριθμός 
σειρών

Αριθμός 
στοιχείων 
ανά σειρά

Συνολικός 
αριθμός 

στοιχείων

 Διαστάσεις πίνακα

Λευκή 
πόρτα

Διαφανής 
πόρτα

Ύψος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Βάθος
(mm)

1 342 04 1 342 14 1 4 4 216 184 100
1 342 08 1 342 18 1 8 8 226 256 100
1 352 01 1 352 11 1 12 12 236 328 107
1 352 02 1 352 12 2 12 24 386 328 108
1 352 03 1 352 13 3 12 36 536 328 108
1 352 04 1 352 14 4 12 48 766 328 108
1 372 06 1 372 16 1 18 18 236 436 107
1 372 07 1 372 17 2 18 36 386 436 108
1 372 08 1 372 18 3 18 54 616 436 108
1 372 09 1 372 19 4 18 72 766 436 108
1 372 05 1 372 15 1 22 22 236 508 107

Εξαρτήματα
Κλειδαριές

1 341 00 Κλειδαριά για τοποθέτηση σε όλες τις πόρτες 
πινάκων Practibox S

4 018 51 Κλειδαριά με κλειδί Ν°850
Βάσεις επίτοιχης στήριξης

4 018 56 4 βάσεις για την επίτοιχη στήριξη του πίνακα

Καλύμματα κενών
0 016 60 Κάλυμμα 5 στοιχείων
0 016 62 Κάλυμμα 13 στοιχείων
0 016 64 Κάλυμμα 18 στοιχείων

Πίνακες εξωτερικοί μικρών διαστάσεων

 Κατηγορία μόνωσης II 0
 Βαθμός προστασίας ΙΡ 30
Υλικό πολυστυρένιο αυτοσβέσιμο 650 ΟC 
Χρώμα: λευκό RAL 9003

Διαστάσεις (mm) 
Ύψος x Πλάτος x Bάθος

Aρ. στοιχείων 
των 17,5 mm

0 013 56(1) 1 σειρά  140 x 50 x 65 1 + 1
0 013 57(1) 1 σειρά  140 x 85 x 65 2 + 2
0 013 59 1 σειρά  140 x 130 x 65 4 + 2




