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Designad trädgårdsarmatur avsedd 
för LED-ljuskälla. Aaria är lämplig för 
stora och små parker samt gårdar. 
Armaturen är konstruerad för att 
ge ett behagligt obländat ljus utan 
störande spridning.

LED | E27

Aaria

”Lys upp din trädgård och 

din entré med Aaria.”

AA01APLED
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IP44 3x2,5mm²

AA03GH

AA03M

AA01LED

Konstruktion
 > Stomme och topp av pulverlackad aluminium
 > Väggfäste av galvaniserad pulverlackad stål
 > Kupa är räfflad, för bra ljusspridning, av UV-be-
ständig akryl

 > Finns i färgerna vit, svart, grafitgrå och antik 
brons

 > LED-modeller: 
Anslutningseffekt 10W, armaturljusflöde 650 lm,  
färgtemperatur 4000 K 
Ra > 80 
Effektfaktor 0,92  
Användningstemperatur – 20 °C - + 50 °C 
LED-modulens livslängd 30 000 h (L70), Ta=30 °C

 > E27-modeller: 
Max. 60W glödlampa, alt. lågenergi- eller 
LED-lampa 8-20W,  
max diameter 98 mm och max höjd 173 mm 

Montering
 > Stolpmodellen kan monteras på ø 50 mm stolpe, 
se mer info på hemsidan www.ensto.se

 > Väggmodellen kan anslutas via en anslutnings-
låda, 4 st. hål för 78 mm skruvmellanrum

 > 3x2,5 mm2 plint för överkoppling

E-nummer Typ Beskrivning Sockel Model Färg Kg

Aaria LED stolpmontering

77 260 51 AA01LED STOLPARM LED 10W IP44 VIT LED pollar vit 2,3

77 260 53 AA01MLED STOLPARM LED 10W IP44 SVART LED pollar svart 2,3

77 260 50 AA01GHLED STOLPARM LED 10W IP44 G GRÅ LED pollar grafitgrå 2,3

77 260 38 AA01APLED STOLPARM LED 10W IP44 A BRONS LED pollar antikbrons 2,3

Aaria LED väggmontering

77 005 73 AA03LED VÄGGARM LED 10W IP44 VIT LED vägg vit 2,7

77 005 75 AA03MLED VÄGGARM LED 10W IP44 SVART LED vägg svart 2,7

77 005 49 AA03GHLED VÄGGARM LED 10W IP44 G GRÅ LED vägg grafitgrå 2,7

77 005 39 AA03APLED VÄGGARM LED 10W IP44 A BRONS LED vägg antikbrons 2,7
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E-nummer Typ Beskrivning Sockel Model Färg Kg

Aaria E27 stolpmontering

77 260 34 AA01 STOLPARM 60W IP44 VIT E27 pollar vit 2,1

77 260 52 AA01M STOLPARM 60W IP44 SVART E27 pollar svart 2,1

77 260 39 AA01GH STOLPARM 60W IP44 G GRÅ E27 pollar grafitgrå 2,1

77 260 35 AA01AP STOLPARM 60W IP44 A BRONS E27 pollar antikbrons 2,1

Aaria E27 väggmontering

77 005 37 AA03 VÄGGARM 60W IP44 VIT E27 vägg vit 2,5

77 005 74 AA03M VÄGGARM 60W IP44 SVART E27 vägg svart 2,5

77 005 44 AA03GH VÄGGARM 60W IP44 G GRÅ E27 vägg grafitgrå 2,5

77 005 38 AA03AP VÄGGARM 60W IP44 A BRONS E27 vägg antikbrons 2,5

Aaria LED
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Aaria ger ett behagligt ljus 

i och kring gårdar. Den 

prismatiska kupan gör ljuset 

mjukt och harmoniskt. 


