€ENSTO

Aaria

LED | E27

Designad tradgardsarmatur avsedd
for LED-ljuskalla. Aaria ar lamplig for
stora och sma parker samt gardar.
Armaturen ar konstruerad for att

ge ett behagligt oblandat ljus utan
stérande spridning.

AAQTAPLED

"Lys upp din tradgard och

din entré med Aaria.”

86 Vi forbehaller oss rétten till &ndringar.
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E-nummer

Aaria LED stolpmontering

AAQTLED

AAQ3GH

AAO3M

Typ

Konstruktion

> Stomme och topp av pulverlackad aluminium

> Vaggfaste av galvaniserad pulverlackad stal

> Kupa ar rafflad, for bra ljusspridning, av UV-be-
standig akryl

> Finns i fargerna vit, svart, grafitgra och antik
brons

> LED-modeller:
Anslutningseffekt 10W, armaturljusflode 650 Im,
fargtemperatur 4000 K

€ENSTO

Montering

> Stolpmodellen kan monteras pa @ 50 mm stolpe,
se mer info pd hemsidan www.ensto.se

> Vaggmodellen kan anslutas via en anslutnings-
lada, 4 st. hal fér 78 mm skruvmellanrum

»3x2,5 mm? plint for dverkoppling

Ra >80
Effektfaktor 0,92

Anvandningstemperatur - 20 °C-+ 50 °C

LED-modulens livslangd 30 000 h (L70), T,=30 °C

> E27-modeller:

Max. 60W glodlampa, alt. Idgenergi- eller

LED-lampa 8-20W,

max diameter 98 mm och max héjd 173 mm

Beskrivning

Sockel

Model

Farg

7726051 AAQTLED STOLPARM LED 10W [P44 VIT LED pollar vit 2,3
7726053 AAOTMLED STOLPARM LED 10W IP44 SVART LED pollar svart 23
7726050 AAOTGHLED STOLPARM LED 10W 1P44 G GRA LED pollar grafitgra 2,3
7726038 AAQTAPLED STOLPARM LED 10W P44 A BRONS LED pollar antikbrons 23

Aaria LED vaggmontering

7700573 AAO3LED VAGGARM LED 10W [P44 VIT LED vagg vit 2,7
7700575 AAO3MLED VAGGARM LED 10W 1P44 SVART LED vagg svart 2,7
7700549 AAO3GHLED VAGGARM LED 10W 1P44 G GRA LED vagg grafitgra 2,7
7700539 AAQ3APLED VAGGARM LED 10W IP44 A BRONS LED vagg antikbrons 2,7
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E-nummer

Typ

Beskrivning

Sockel

Model

Farg

€ENSTO

Aaria E27 stolpmontering

7726034 AAO1 STOLPARM 60W IP44 VIT £27 pollar vit 2,1
7726052 AAOTM STOLPARM 60W IP44 SVART £27 pollar svart 2,1
7726039 AAOTGH STOLPARM 60W P44 G GRA £E27 pollar grafitgra 2,1
7726035 AAOTAP STOLPARM 60W [P44 ABRONS £27 pollar antikbrons 2]

Aaria E27 vaggmontering

7700537 AAO3 VAGGARM 60W IP44VIT E27 vagg vit 2,5
7700574 AAO3M VAGGARM 60W IP44 SVART £E27 vagg svart 2,5
7700544 AAO3GH VAGGARM 60W IP44 G GRA E27 vagg grafitgra 25
7700538 AAO3AP VAGGARM 60W P44 A BRONS E27 vagg antikbrons 25

Aaria LED
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Aaria ger ett behagligt ljus

i och kring gardar. Den

prismatiska kupan gor ljuset
mjukt och harmoniskt.

s ratten till andringar.




