
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.24

Tunn och elegant arbetsplats­
armatur för t ex kök och arbets­
bänkar. Armaturstommen är ut­
formad för montering i vinkel eller 
tak/väggmontage.

LED

Ali

”Klassisk bänkarmatur 

med ny teknik.” 

AL132-serien

Dual 
White

1 Armatur  
2 Färgtemperaturer

DualWhite
Enstos armaturer med DualWhite är 
utrustade med valmöjlighet att välja 
mellan 3000 K och 4000 K på en och 
samma armatur.
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AL134-serien

Täcklist

Konstruktion
	> Stomme av vitt pulverlackerat aluminium
	> Gavlar i polykarbonat
	> Kupa i opalakrylplast eller satinakrylplast (grå 
modeller)

	> Utrustning: 
- AL132 dubbla eluttag och strömbrytare 
- AL134 två dubbla eluttag och strömbrytare

	> AL132-modellerna har ett jordat tvådelat säker-
hetsuttag. Horisontella uttagshål. Strömbrytare 
vid uttaget. Uttagets placering kan skiftas genom 
att vända armaturen 180°

	> Modeller LED DualWhite: 
3000 K eller 4000 K väljs innanför kupan 
6W - 400/420 lm 
7W - 560/610 lm 
9W - 670/750 lm 
21W - 1640/1690 lm 
Ra > 80, power factor 0,92 
Drifttemperatur – 20 °C - + 30 °C 
LED-modulens livslängd 30 000 h (L70), Ta=25 °C 

Montering
	> På väggen. Vinkelmontering 45°
	> Kopplingsplint intill kabelingångar
	> Två kabelingångar i armaturens botten
	> Rymlig kabelränna längs stommen
	> Dolda kabelingångar i ändkåporna
	> Konstant spänning kan anslutas till armaturens 
uttag

E-nummer Typ Beskrivning Sockel Kg A D E F

AL132 LED DW med dubbla uttag + brytare, vit

70 144 85 AL13211LED/DW AL13211LED/DW LED 6W/8DW DSO LED 0,9 475 318 190 198

70 144 86 AL13215LED/DW AL13215LED/DW LED 8W/8DW DSO LED 1,3 615 315 400 183

70 144 87 AL13218LED/DW AL13218LED/DW LED 9W/8DW DSO LED 1,4 768 319 480 186

70 144 88 AL13236LED/DW AL13236LED/DW LED 21W/8DW DSO LED 1,9 1377 520 772 303

AL134 LED DW med 2xdubbla uttag + brytare, vit

70 144 89 AL13418LED/DW AL13418LED/DW LED 9W/8DW 2DSO LED 1,8 907 319 537 186
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AL134-serienDIP Switch

IP21 5x2,5mm²


