Optics

Enstos armaturer har flera olika optiska
|6sningar att valja mellan for att passa
in i era projekt och marknadens krav.

Helvar ActiveAhead

ActiveAhead ar ett sjalviarande tradlost
system som kontinuerligt lar sig om ro-
relsemonstret i lokalen och anpassar sig
darefter. Armaturer med ActiveAhead ar
extremt enkla att installera da inga styr-
kablar, ingen programmering eller konfi-
guration behdvs, bara Plug’n Play.
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Alpo

LED

LED-armatur for t ex kontor och all-

LIFETIME
100 000 h

(L80) /

Tunable White

Enstos armaturer med Tunable White
baseras pd Human Centric Lighting
vilket innebdr att det kan regleras ste-
glést mellan 2700 K och 6500 K via
kontrollsystem. Den har I6sningen ar
perfekt for t ex moderna och flexibla
kontorsmiljder med individuella krav.

Dimming

Ensto kan erbjuda belysningsarma-
turer for de flesta styrsystemen som
finns pd marknaden t.ex. 1-10V, Switch
Dim, DALI, PIR och Radar som &r nag-
ra exempel pd mojligheter att reglera
& kontrollera belysningen sa att den
passar dina lokaler och behov.

manna utrymmen. Armaturen passar
bade for direkt belysning och for
kombinerad indirekt/direkt belysning.

DALI

DALI-drivdon gor det mojligt att anslu-
ta armaturer till DALI-baserade styr-
system och Smart Buildings. Jamfort
med traditionell kabelinstallation moj-
liggdr DALI individuell styrning av be-
lysningsarmaturerna som ger betydan-
de energibesparingar, flexibilitet och
kontroll av belysningsanlaggningen.

"En riktigt kvalitativ all-

Vi forbehaller oss rétten till &ndringar.

manbruksarmatur for

t ex kontor och skola.”
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Konstruktion »-0- 5x2,5 mm2 (uppatljus- och styrda modeller)
-0O- 2 (Y-

> Stomme i vit (RAL 9016) pulverlackerad stalplat z NO dBI'XZVS mdm” (Y ?odiller) lint mitt | ;

> Bottenreflektor av glansanodiserat aluminium edyuUSMOdENer- FoppPINgSPINt MItLI armaturen

> Galler av anodiserat aluminium: halvglansig i Iéngqri‘ktningen.‘Kabelingénglar mitt Pé arma-
lagluminans (33) turen i ldngdriktningen samt vid upphangnings-

> Gangjarnsforsett galler som I&ses i stommen punkten. ‘ o

> Modeller: > Y-modeller: Kopplingsplinti danden av?rmaturen,
Nedljus intill upphangningspunkten. Kabelingangar intill

Upp/nedijus, uppljus 30 % (LED) upphangningspunkten.
Tavelarmatur utan blandskydd. Asymmetrisk > Monteringstillbenor bestalls separat
reflektor
> Kabelingdngshal i gavlarna (tva per gavel,
2 21 mm), pa bestéllning utan ingangshal, Mot order
LED-modeller utan ingdngshal
> LED-modeller med ldgluminansgaller (halvglansig) > LED-modeller med 3000 K farg-

¥
/ II Totaleffekter och ljusfloden se tabell temperatur
1 4000 K, Ra > 80, effektfaktor 0,98
1 / > Styrmetod:

Alpo med armaturspecifik sensor

Drifttemperatur -20 °C - +25 °C

> LED-modulens livslangd T =25 °C: Stiite =Rl (25
RVLX02 >100 000 h (L70) > LED-modeller med reglerbar vit

100 000 h (L80) fargtemperatur (2700-6500 K,
71000 h (L90) tunable white)

> LED-driver livslangd T,=25 °C: . :
100 000 h (max. 10 % utfall) > Dragstrombrytare, anslutningskabel

> Armaturspecifik sensor
Montering

> Monteras direkt i tak eller i armaturskena.
Rampmontering med RAMPPI/APLV monterings-
sats.

> Vajerupphangning —
> Infalld montering med speciell infaliningsram Antal armaturer per sakring B10 B16 C10 C16

> Infallningséppningens matt = armaturens matt
+10mm

APL... 32 22 | 36
APL..ED 1 18 19 31

E-nummer Typ Beskrivning Effekt Sockel Farg Kg Ljuskurva A Ljusfléde Styrning
e
Alpo LED halvglans lagluminansreflektor

7012999 APL14433 APL14433 LED 32W/840 WH 32w LED vit 3.2 K14 187 1100 41101m
7013000 APL14433ED APL14433ED LED 29W/840 DALI 29w LED vit 3.2 K14 1187 1100 41101Im DALI
7013001 APL15433 APL15433 LED 36W/840 36W LED vit 39 K14 1487 1400 49191m
7013002 APL15433ED APL15433ED LED 36W/840 DALI 36W LED vit 39 K14 1487 1400 49191m DALI

Alpo LED med dragkoppling - nedljusmodeller, lagluminanslameller (halvglansi

APL14433V APL14433VLED 29W/840 PS 29w LED vit 3,2 K14 1187 1100 41101m
APL14433ESV APL14433ESV LED 29W/840 DPS 29W LED vit 3,2 K14 1187 1100 4110Im
APL15433V APL15433V LED 36W/840 PS 36W LED vit 39 K14 1487 1400 49191m
APL15433ESV APL15433ESV LED 36W/840 DPS 36W LED vit 39 K14 1487 1400 49191m

Alpo LED med 30% uppljus, halvglans lagluminansreflektor

7013003 APL14433Y APL14433YLED 40W/840 U30 40w LED vit 3.2 K15 1187 1100 5586 Im
7013004 APL14433YED APL14433YED LED 40W/840 U30 DALI|  40W LED vit 3.2 K15 1187 1100 5586 Im DAL
7013005 APL15433Y APL15433Y LED 50W/840 U30 50W LED vit 39 K15 1487 1400 71101m
7013006 APL15433YED APL15433YED LED 50W/840 U30 DALI|  50W LED vit 39 K15 1487 1400 71101m DALI

Alpo LED med Helvar Active+ sensor och drivdon

7013681 APL14433AP APL14433AP LED 36W/840 WH AP 36W LED vit 3.2 K14 1187 1100 3938Im | Active+
7013682 APL14433YAP APL14433YAP LED 48W/840 AP 48W LED vit 3.2 K15 1187 1100 55861m | Active+
7013683 APL15433AP APL15433AP LED 44W/840 WH AP 44W LED vit 39 K14 1487 1400 49191m | Active+
70136 84 APL15433YAP APL15433YAP LED 60W/840 WH AP 60W LED vit 39 K15 1487 1400 71101m Active+
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E-nummer Typ Beskrivning Effekt Sockel Farg Kg Ljuskurva A Ljusfléde Styrning
70136 85 APL14433AA APL14433AA LED 32W/840 WH AA 32W LED vit 3,2 K14 1187 1100 4110 Im ActiveAhead
70136 86 APL14433YAA APL14433YAALED 48W/840 AA 48W LED vit 3,2 K15 1187 1100 55861m ActiveAhead
7013687 APL15433AA APL15433AALED 44W/840 WH AA 44W LED vit 39 K14 1487 1400 49191m ActiveAhead
7013688 APL15433YAA APL15433YAA LED 60W/840 WH AA 60W LED vit 39 K15 1487 1400 71101m | ActiveAhead
7017458 APL154700 APL154700 LED 44W/840 44w LED vit 39 1487 1400 41881m
7017459 APL154700ED APL154700 LED 44W/840 DALI 44w LED vit 39 1487 1400 4188 1m DALI
7013100 RVLX01 VAJERUPPHANG 1,5M vajerupphdng 1,5M
7013101 RVLX02 VAJERUPPHANG 1,5M TAKKOPP 31MM vajerupphdng takkopp diam 31 mm
7013102 RVLX03 VAJERUPPHANG 1,5M TAKKOPP 67MM vajerupphdng takkopp diam 67 mm
7013103 RVLXT25 VAJERUPPHANG T-PROFIL vajerupphdng T-profil
7013106 SK3 VAGGTILLBEHOR ALPO vdggtillbehor Alpo, vit (100 mm vaggfdste)

SK3-200 VAGGTILLBEHOR ALPO vaggtillbehdr Alpo, vit (200 mm vdggfaste)
7013108 UKAP28V INF RAM 28/54W, VIT infdllningsram 1200 mm
7013109 UKAP35V INF RAM 35/49W, VIT infdllningsram 1500 mm

Alpo tillbehér ramp

7015375 RAMPPI/APLY RAMPMONTERING KIT, VIT rampmonteringskit, vit
K14 K15 APL154700
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Smidig armatur for skola,
kontor och korridor med

mojlighet till assymetriskt ljus

som bl a tavelbelysning.

Vi férbehaller oss ratten till andringar.




