
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.210

LED

Forte

Robust och snygg LED-armatur för 
fastighetens offentliga utrymmen 
och fasader. 

”Forte - Skönhet med 

klass, IP65/IK10.”

FO265.14LGH
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Konstruktion
 > Stomme av aluminium
 > Kupa av UV-beständig polykarbonat
 > Färg grafitgrå (GH) eller vit (V)
 > Totaleffekt 9,5W eller 19W, ljusflöde se tabell 
Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K 
Ra > 80, effektfaktor 0,9 
Drifttemperatur –20 °C - +30 °C 
LED-modulens livslängd 50 000 h (L70), Ta=25 °C

Montering
 > Vägg- eller takmontage, -o- 3x2,5 mm2

 > Förberedd för genomkoppling i sidan
 > Installation från bak eller sida 

IP65 IK103x2,5mm²

FO265.14LV

FO265.14GH

E-nummer Typ Beskrivning Effekt Sockel Kg Färg Ljusflöde

Forte LED S

77 036 60 FO265.14GH FO265.14GH 9.5W/840 IP65 9,5W LED 1,30 grafitgrå 1100 lm

77 036 61 FO265.14GH/3K FO265.14GH/3K 9.5W/830 IP65 9,5W LED 1,30 grafitgrå 1000 lm

77 036 66 FO265.14V FO265.14V 9.5W/840 IP65 9,5W LED 1,30 vit 1100 lm

77 036 67 FO265.14V/3K FO265.14V/3K 9.5W/830 IP65 9,5W LED 1,30 vit 1000 lm

Forte LED S med visir

77 036 62 FO265.14LGH FO265.14LGH 9.5W/840 IP65 9,5W LED 1,40 grafitgrå 750 lm

77 036 63 FO265.14LGH/3K FO265.14LGH/3K 9.5W/830 IP65 9,5W LED 1,40 grafitgrå 650 lm

77 036 64 FO265.14LV FO265.14LV 9.5W/840 IP65 9,5W LED 1,40 vit 750 lm

77 036 65 FO265.14LV/3K FO265.14LV/3K 9.5W/830 IP65 9,5W LED 1,40 vit 650 lm

Forte LED L

77 036 68 FO360.19GH FO360.19GH 19W/840 LED IP65 PC 19W LED 2,60 grafitgrå 1500 lm

77 036 69 FO360.19GH/3K FO360.19GH/3K 19W/830 LED IP65 19W LED 2,60 grafitgrå 1400 lm

77 036 74 FO360.19V FO360.19V 19W/840 LED IP65 PC 19W LED 2,60 vit 1500 lm

77 036 75 FO360.19V/3K FO360.19V/3K 19W/830 LED IP65 19W LED 2,60 vit 1400 lm

Forte LED L med visir

77 036 70 FO360.19LGH FO360.19LGH 19W/840 LED IP65 19W LED 2,80 grafitgrå 1000 lm

77 036 71 FO360.19LGH/3K FO360.19LGH/3K 19W/83 LED IP65 19W LED 2,80 grafitgrå 900 lm
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Forte L med visir
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Forte S med visir
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Forte erbjuder inte bara hög

kapslingsklass och är slag

tålig, den erbjuder även en

design som passar väl i alla

exteriöra miljöer.


