Optics

Enstos armaturer har flera olika optiska
|6sningar att valja mellan for att passa
in i era projekt och marknadens krav.

Helvar ActiveAhead

ActiveAhead ar ett sjalviarande tradlost
system som kontinuerligt lar sig om ro-
relsemonstret i lokalen och anpassar sig
darefter. Armaturer med ActiveAhead ar
extremt enkla att installera da inga styr-
kablar, ingen programmering eller konfi-
guration behovs, bara Plug'n Play.

"Primus ar en

exemplarisk armatur

for skolor och kontor.

114

n

LED

LIFETIME
138 000
/

projekt.

Tunable White

Enstos armaturer med Tunable White
baseras pd Human Centric Lighting
vilket innebdr att det kan regleras ste-
glést mellan 2700 K och 6500 K via
kontrollsystem. Den har I6sningen ar
perfekt for t ex moderna och flexibla
kontorsmiljder med individuella krav.

Dimming

Ensto kan erbjuda belysningsarma-
turer for de flesta styrsystemen som
finns pd marknaden t.ex. 1-10V, Switch
Dim, DALI, PIR och Radar som &r nag-
ra exempel pd mojligheter att reglera
& kontrollera belysningen sa att den
passar dina lokaler och behov.

Vi forbehaller oss rétten till &ndringar.

Primus

€ENSTO

Primus ar en modern skol- och

_ kontorsarmatur som kombinerar
St hogklassig optik och den senaste
tekniken tillsammans med en snygg
design. Den smidiga stommen

ar konstruerad for att rymma
marknadens basta kontrollsystem
samt ge mojlighet till skraddarsydda

DALI

DALI-drivdon gor det mojligt att anslu-
ta armaturer till DALI-baserade styr-
system och Smart Buildings. Jamfort
med traditionell kabelinstallation moj-
liggdr DALI individuell styrning av be-
lysningsarmaturerna som ger betydan-
de energibesparingar, flexibilitet och
kontroll av belysningsanlaggningen.
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Primus med lamell

Primus med microprisma

PRI12/15L/MP

Konstruktion

> Stomme i vit (RAL 9016) pulverlackerad stal,
ocksa i svart
> Lagluminanslameller av aluminium, UGR <19
> Microprisma optik, UGR<19
> Modeller:
Utanpaliggande- och vajermontering
Uppljus modeller (U) 70/30 och 50/50
>IP20
> Effekt och ljusflode, se tabell
> LED-modulens livslangd T,=25 °C:
>100 000 h (L70)
100 000 h (L80)
71000 h (L90)
> LED-driver livslangd T =25 °C:
100 000 h (max. 10 % utfall)

Montering

> Vajerupphangning

> Utanpdliggande

> Rampmontering

> Monteringstillbehor bestalls separat

Mot order

> Fler styrningslosningar

> Fler installationsmojligheter
> Med anslutninskabel/EnstoNet

> Mer an 240 st standard modeller och
ytterligare 1200 st projektkombinationer

1207 /1487
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ENSTO

Ensto Primus
Kodnyckel

PRI ulslofHlofeln] JEgls 3 ofBlLlK

> PRI Primus

>12 1207 mm
>15 1487 mm

>L Lamell
>M Microprisma

> Ej uppljus
>U30 Uppljus 30%
>U50 Uppljus 50%

Ljusflodesindikator

> Lumen baskerat pd UGR >19
>HO High Output, 25% mer ljus

Styrning

> Standard

>ED DALI

>PS Dragstrombrytare on/off

>DPS  Dragdim (dim via dragstromstallare)
>AAG2 Helvar ActiveAhead med G2 sensor
>SR Philips SensorReady med EasyAir SNSxxx sensor
>TRI Tridonic 5DPI

>CAS Casambi

Kombinationer

>EDPS DALI + on/off dragstrémbrytare
>DPS2 2xdragstrombrytare upp/ner
>DPSS Sensor + dragdim

CCT (CRI)

> CRI 80 och 4 000K
>830 CRI80och 3 000K
>940 CRI90 och 4 000K
>930 CRI90 och 3 000K
>8TW CRI 80 och 2700-6500K
>9TW  CRI 90 och 2700-6500K

> Vit
>BLK Svart

116 Vi forbehaller oss rétten till &ndringar.



E-nummer

Typ

Primus LED med nedljus

Beskrivning

Effekt

Kg

Langd

Optik

€ENSTO

Ljusfléde

Styrning

7020250 PRIT2L PRI12L 25W/840 25W 3,0 1207 lamell 3310Im
7020251 PRI12L/830 PRIT2L 25W/830 25W 3,0 1207 lamell 3170 1Im
7020252 PRISL PRITSL 31W/840 31w 3,75 1487 lamell 4140 1m
7020253 PRIT5L/830 PRIT5L 31W/830 31W 375 1487 lamell 3970 Im
7020400 PRIT2M PRIT2M 25W/840 25W 3,0 1207 microprisma 3110 Im
7020401 PRIT2M/830 PRIT2M 25W/830 25W 3,0 1207 microprisma 2980 Im
7020402 PRITSM PRITSM 31W/840 31w 3,75 1487 microprisma 38801m
7020403 PRITSM/830 PRITSM 31W/830 31w 3,75 1487 microprisma 37201m
Primus LED med upp- och nedljus, 30% upp
7020254 PRI12LU30 PRIT2L 35W/840 U30 35W 3,2 1207 lamell 4960 Im
70202 55 PRIT2LU30/830 PRIT2L 35W/830 U30 35W 3,2 1207 lamell 47501m
70202 56 PRIT5LU30 PRITSL 41W/840 U30 nw 4,0 1487 lamell 5790 Im
7020257 PRIT5LU30/830 PRITSL41W/830 U30 1w 4,0 1487 lamell 5550 Im
7020404 PRIT2MU30 PRIT2M 35W/840 U30 35W 3.2 1207 microprisma 4760 Im
70204 05 PRIT2MU30/830 PRIT2M 35W/830 U30 35W 3,2 1207 microprisma 45601m
7020406 PRITSMU30 PRITSM 41W/840 U30 nw 4,0 1487 microprisma 55301m
7020407 PRIT5MU30/830 PRIT5M 41W/830 U30 nw 4,0 1487 microprisma 5300Im
Primus LED med upp- och nedljus, 50% upp
70202 58 PRI12LUSO0 PRI12L 45W/840 US0 45W 3,2 1207 lamell 6490 Im
7020259 PRIT2LUS0/830 PRIT2L 45W/830 US0 45W 3,2 1207 lamell 62101m
70202 60 PRIT5LUS0 PRIT5L51W/840 US0 51W 4,0 1487 lamell 7320Im
70202 61 PRIT5LU50/830 PRIT5L51W/830 US0 51W 4,0 1487 lamell 7010 Im
70204 08 PRIT2MUS0 PRIT2M 45W/840 U50 45W 3,2 1207 microprisma 6290 Im
7020409 PRIT2MU50/830 PRIT2M 45W/830 US0 45W 3,2 1207 microprisma 6020 Im
7020410 PRITSMUS0 PRITSM 51W/840 US0 51W 4,0 1487 microprisma 7060 Im
7020411 PRIT5MU50/830 PRIT5M 51W/830 U50 51W 4,0 1487 microprisma 67601m
Primus LED med nedljus, High Output
70202 62 PRIT2LHO PRIT2L 33W/840 HO 33W 3,0 1207 lamell 41401m
7020263 PRIT2LHO/830 PRIT2L33W/830 HO 33W 3,0 1207 lamell 3970 Im
70202 64 PRIT5LHO PRIT5L 40W/840 HO 40w 375 1487 lamell 5210 Im
70202 65 PRIT5LHO/830 PRIT5L 40W/830 HO 40w 375 1487 lamell 49901m
7020412 PRIT2MHO PRIT2M 33W/840 HO 33W 3,0 1207 microprisma 39801m
7020413 PRIT2MHO/830 PRIT2M 33W/830 HO 33w 3,0 1207 microprisma 38101m
7020414 PRIT5SMHO PRIT5M 40W/840 HO 40w 375 1487 microprisma 49751Im
7020415 PRIT5SMHO/830 PRIT5M 40W/830 HO 40w 375 1487 microprisma 4770 Im
Primus LED med upp- och nedljus, 30% upp, High Output
70202 66 PRIT2LU30HO PRIT2L 46W/840 U30 HO 46W 3.2 1207 lamell 6200 Im
70202 67 PRIT2LU30HO/830 PRIT2L46W/830 U30 HO 46W 3.2 1207 lamell 5940 Im
70202 68 PRIT5LU30HO PRIT5L 54W/840 U30 HO 54w 4,0 1487 lamell 7270Im
7020269 PRI15LU30H0/830 PRITSL 54W/830 U30 HO 54W 4,0 1487 lamell 6960 Im
7020416 PRI12MU30HO PRI12M 46W/840 U30 HO 46W 3,2 1207 microprisma 60401m
7020417 PRIT2MU30H0/830 PRIT2M 46W/830 U30 HO 46W 3.2 1207 microprisma 5780 Im
7020418 PRIT5SMU30HO PRIT5M 54W/840 U30 HO 54w 4,0 1487 microprisma 7035Im
7020419 PRIT5SMU30H0/830 PRIT5M 54W/830 U30 HO 54w 4,0 1487 microprisma 67401Im
Primus LED med upp- och nedljus, 50% upp, High Output
7020270 PRIT2LUSOHO PRIT2L 57W/840 US0 HO 5TW 3,2 1207 lamell 8080 1m
7020271 PRIT2LU50HO/830 PRIT2L57W/830 USO HO 57W 3.2 1207 lamell 7750 Im
7020272 PRIT5LUS0HO PRIT5L65W/840 USO HO 65W 4,0 1487 lamell 9150 Im
7020273 PRIT5LUS0HO/830 PRIT5L 65W/830 US0 HO 65W 4,0 1487 lamell 8770 Im
7020420 PRIT2MUS0HO PRIT2M 57W/840 U50 HO 5TW 3,2 1207 microprisma 79201m
7020421 PRIT2MUS0HO/830 PRIT2M 57W/830 US0 HO 57W 3.2 1207 microprisma 7590 Im
7020422 PRITSMUS0HO PRIT5M 65W/840 US0 HO 65W 4,0 1487 microprisma 89151m
7020423 PRITSMUS0H0/830 PRIT5M 65W/830 U50 HO 65W 4,0 1487 microprisma 8550 Im

Vi férbehaller oss ratten till andringar.

17



€ENSTO

E-nummer Typ Beskrivning Effekt Kg Langd Optik Ljusflode  Styrning

Primus LED nedljus, dimbar

7020274 PRIT2LED PRIT2L 25W/840 DA 25W 3,0 1207 lamell 33101m DALI
7020275 PRIT2LED/830 PRIT2L 25W/830 DA 25W 3,0 1207 lamell 3170 Im DALI

PRIT2LED/940 PRIT2L 25W/940 DA 25W 3,0 1207 lamell 33101m DALI
7020276 PRIT5LED PRIT5L 31W/840 DA 31w 3,75 1487 lamell 4140 Im DALI
7020277 PRIT5LED/830 PRIT5L 31W/830 DA 31w 3,75 1487 lamell 3970 Im DALI

PRIT5LED/940 PRIT5L 31W/940 DA 31W 3,75 1487 lamell 4140 Im DALI
70204 24 PRIT2MED PRIT2M 25W/840 DA 25W 3,0 1207 microprisma 3110 Im DALI
70204 25 PRIT2MED/830 PRIT2M 25W/830 DA 25W 3,0 1207 microprisma 2980 Im DALI

PRIT2MED/940 PRIT2M 25W/940 DA 25W 3,0 1207 microprisma 27201m DALI
70204 26 PRITSMED PRIT5M 31W/840 DA 31w 3,75 1487 microprisma 3880 Im DALI
7020427 PRITSMED/830 PRIT5M 31W/830 DA 31W 3,75 1487 microprisma 3720Im DALI

PRITSMED/940 PRIT5M 31W/940 DA 31w 3,75 1487 microprisma 3400 Im DALI
7020278 PRIT2LU30ED PRIT2L 35W/840 U30 DA 35W 3,2 1207 lamell 4960 Im DALI
7020279 PRIT2LU30ED/830 PRIT2L 35W/830 U30 DA 35W 3,2 1207 lamell 4750 Im DALI
7020280 PRIT5LU30ED PRIT5L 41W/840 U30 DA 4w 4,0 1487 lamell 5790 Im DALI
70202 81 PRIT5LU30ED/830 PRIT5L 41W/830 U30 DA 4w 4,0 1487 lamell 5550 Im DALI

PRIT5LU30ED/940 PRIT5L 41W/940 U30 DA 4HW 4,0 1487 lamell 5790 Im DALI
7020428 PRIT2MU30ED PRIT2M 35W/840 U30 DA 35W 3,2 1207 microprisma 4760 Im DALI
7020429 PRI12MU30ED/830 PRIT2M 35W/830 U30 DA 35W 3,2 1207 microprisma 4560 Im DALI
7020430 PRIT5MU30ED PRIT5M 41W/840 U30 DA 4w 4,0 1487 microprisma 5530 Im DALI
7020431 PRIT5MU30ED/830 PRIT5M 41W/830 U30 DA 41w 4,0 1487 microprisma 5300 Im DALI

PRIT5MU30ED/940 PRIT5M 41W/940 U30 DA 41w 4,0 1487 microprisma 5530 Im DALI
7020282 PRIT12LUSOED PRIT2L 45W/840 U50 DA 45W 3,2 1207 lamell 6490 Im DALI
7020283 PRI12LUS0ED/830 PRI12L 45W/830 U50 DA 45W 3,2 1207 lamell 6210 Im DALI
7020284 PRIT5LUSOED PRIT5L 51W/840 U50 DA 51w 4,0 1487 lamell 7320 Im DALI
70202 85 PRIT5LUS0ED/830 PRIT5L 51W/830 U50 DA 51w 4.0 1487 lamell 7010 Im DALI
7020432 PRI12ZMUS50ED PRIT12M 45W/840 U50 DA 45W 3,2 1207 microprisma 6290 Im DALI
7020433 PRI12MUS50ED/830 PRI12M 45W/830 U50 DA 45W 3,2 1207 microprisma 6020 Im DALI
7020434 PRIT5MUS50ED PRIT5M 51W/840 U50 DA 51W 4,0 1487 microprisma 7060 Im DALI
7020435 PRIT5MU50ED/830 PRIT5M 51W/830 U50 DA 51w 4,0 1487 microprisma 6760 Im DALI

Primus LED nedljus, High Output, dimbar

70202 86 PRIT2LHOED PRI12L 33W/840 HO DA 33w 3,0 1207 lamell 41401m DALI
70202 87 PRIT2LHOED/830 PRI12L 33W/830 HO DA 33w 3,0 1207 lamell 3970 Im DALI

PRI12LHOED/940 PRI12L 33W/940 HO DA 33w 3,0 1207 lamell 41401m DALI
7020288 PRITSLHOED PRIT5L 40W/840 HO DA 40W 3,75 1487 lamell 52101m DALI
70202 89 PRITSLHOED/830 PRITSL40W/830 HO DA 40w 3,75 1487 lamell 49901m DALI
70204 36 PRIT2ZMHOED PRIT2M 33W/840 HO DA 33w 3,0 1207 microprisma 3980 Im DALI
7020437 PRIT2MHOED/830 PRIT2M 33W/830 HO DA 33w 3,0 1207 microprisma 38101m DALI

PRI12MHOED/940 PRI12M 33W/940 HO DA 33w 3,0 1207 microprisma 34801Im DALI
7020438 PRITSMHOED PRITSM 40W/840 HO DA 40w 3,75 1487 microprisma 49751Im DALI
7020439 PRITSMHOED/830 PRIT5M 40W/830 HO DA 40W 3,75 1487 microprisma 47701m DALI

Primus LED med upp- och nedljus, 30% upp, High Output, dimbar

7020290 PRIT2LU30HOED PRI12L 46W/840 U30 HO DA 46W 3.2 1207 lamell 6200 Im DALI
7020291 PRIT2LU30HOED/830 PRIT2L 46W/830 U30 HO DA 46W 3.2 1207 lamell 5940 Im DALI
7020292 PRIT5LU30HOED PRITSL 54W/840 U30 HO DA 54w 4,0 1487 lamell 7270 Im DALI
7020293 PRIT5LU30HOED/830 PRITSL 54W/830 U30 HO DA 54w 4,0 1487 lamell 6960 Im DAL
7020440 PRI12ZMU30HOED PRI12M 46W/840 U30 HO DA 46W 3,2 1207 microprisma 6040 Im DAL
70204 41 PRI12MU30HOED/830 PRIT2M 46W/830 U30 HO DA 46W 3,2 1207 microprisma 5780 Im DAL
70204 42 PRITSMU30HOED PRITSM 54W/7840 U30 HO DA 54W 4,0 1487 microprisma 7035Im DAL
7020443 PRITSMU30HOED/830 PRIT5M 54W/830 U30 HO DA 54W 4,0 1487 microprisma 67401m DAL

118 Vi férbehaller oss ratten till andringar.



E-nummer

Typ

Beskrivning

Effekt

Primus LED med upp- och nedljus, 50% upp, High Output, dimbar

Kg

Langd

Optik

€ENSTO

Ljusfléde

Styrning

7020294 PRIT2LUSOHOED PRIT2L 57W/840 U50 HO DA 57w 3,2 1207 lamell 8080 1m DAL
7020295 PRIT2LU50HOED/830 PRIT2L 57W/830 U50 HO DA 57w 3,2 1207 lamell 7750 Im DAL
7020296 PRITSLUSOHOED PRIT5L 65W/840 US0 HO DA 65W 4,0 1487 lamell 9150 Im DAL
7020297 PRIT5LUS0HOED/830 PRIT5L 65W/830 US0 HO DA 65W 4,0 1487 lamell 87701m DALI
7020444 PRIT2MUS0HOED PRIT2M 57W/840 U50 HO DA 57W 32 1207 microprisma 7920 Im DALI
70204 45 PRIT2MUS0HOED/830 PRIT2M 57W/830 U50 HO DA 57W 3,2 1207 microprisma 7590 Im DAL
70204 46 PRITSMUS0HOED PRIT5M 65W/840 U50 HO DA 65W 4,0 1487 microprisma 8915 Im DAL
70204 47 PRITSMUS0HOED/830 PRIT5M 65W/830 U50 HO DA 65W 4,0 1487 microprisma 8550 Im DAL
Primus LED nedljus, dragstrémbrytare on/off
7020298 PRIT2LPS PRIT2L 25W/840 PS 25W 3,0 1207 lamell 33101m
7020299 PRIT2LPS/830 PRI12L 25W/830 PS 25W 3,0 1207 lamell 31701m
7020300 PRITSLPS PRITSL31W/840 PS 31w 375 1487 lamell 41401m
7020301 PRIT5LPS/830 PRIT5L 31W/830 PS 31w 3,75 1487 lamell 3970 Im
7020448 PRIT2MPS PRIT2M 25W/840 PS 25W 30 1207 microprisma 31101m
7020449 PRIT2MPS/830 PRIT2M 25W/830 PS 25W 3,0 1207 microprisma 2980 Im
7020450 PRITSMPS PRITSM 31W/840 PS 31w 375 1487 microprisma 3880 Im
7020451 PRIT5SMPS/830 PRIT5M 31W/830 PS 31w 3,75 1487 microprisma 3720Im
Primus LED med upp- och nedljus, 30% upp, dragstrémbrytare on/off
70203 02 PRIT2LU30PS PRIT2L35W/840 U30 PS 35W 3,2 1207 lamell 4960 Im
7020303 PRIT2LU30PS/830 PRIT2L 35W/830 U30 PS 35w 32 1207 lamell 47501Im
7020304 PRIT5LU30PS PRIT5L 41W/840 U30 PS 4w 4,0 1487 lamell 5790 Im
7020305 PRIT5LU30PS/830 PRIT5L 41W/830 U30 PS 4w 4,0 1487 lamell 5550 Im
7020452 PRIT2ZMU30PS PRIT2M 35W/840 U30 PS 35W 3,2 1207 microprisma 4760 Im
7020453 PRIT2MU30PS/830 PRIT2M 35W/830 U30 PS 35W 3.2 1207 microprisma 4560 Im
7020454 PRITSMU30PS PRITSM 41W/840 U30 PS anw 4,0 1487 microprisma 55301m
7020455 PRIT5MU30PS/830 PRIT5M 41W/830 U30 PS 4w 4,0 1487 microprisma 53001m
Primus LED med upp- och nedljus, 50% upp, dragstrémbrytare on/off
7020306 PRIT2LUSOPS PRIT2L 45W/840 US0 PS 45W 3,2 1207 lamell 6490 Im
7020307 PRIT2LUSOPS/830 PRIT2L 45W/830 US0 PS 45W 3,2 1207 lamell 6210Im
7020308 PRIT5LUS0PS PRIT5L 51W/840 US0 PS 51W 4,0 1487 lamell 73201m
7020309 PRIT5LU50PS/830 PRIT5L 51W/830 U50 PS 51W 4,0 1487 lamell 7010 Im
7020456 PRIT2ZMU50PS PRIT2M 45W/840 U50 PS 45W 3,2 1207 microprisma 6290 Im
70204 57 PRI12MU50PS/830 PRIT2M 45W/830 U50 PS 45W 3,2 1207 microprisma 60201Im
7020458 PRITSMUS0PS PRIT5M 51W/840 U50 PS 51W 4,0 1487 microprisma 7060 Im
7020459 PRITSMU50PS/830 PRIT5M 51W/830 U50 PS 51W 4,0 1487 microprisma 6760 Im
Primus LED nedljus, High Output, dragstrombrytare on/off
7020310 PRIT2LHOPS PRIT2L 33W/840 HO PS 33w 3,0 1207 lamell 4140 Im
7020311 PRIT2LHOPS/830 PRIT2L 33W/830 HO PS 33w 3,0 1207 lamell 39701m
7020312 PRIT5LHOPS PRIT5L 40W/840 HO PS 40W 375 1487 lamell 52101m
7020313 PRITSLHOPS/830 PRITSL 40W/830 HO PS 40W 3,75 1487 lamell 4990 Im
7020460 PRIT2ZMHOPS PRIT2M 33W/840 HO PS 33W 3,0 1207 microprisma 3980 Im
7020461 PRIT2ZMHOPS/830 PRIT2M 33W/830 HO PS 33w 3,0 1207 microprisma 38101m
7020462 PRITSMHOPS PRIT5M 40W/840 HO PS 40W 375 1487 microprisma 4975Im
7020463 PRI15MHOPS/830 PRIT5M 40W/830 HO PS 40W 375 1487 microprisma 47701m

Primus LED med upp- och nedljus, 30% upp, High Output, dragstrémbrytare on/off

70203 14 PRIT2LU30HOPS PRI12L 46W/840 U30 HO PS 46W 3,2 1207 lamell 62001m
7020315 PRI12LU30HOPS/830 PRI12L 46W/830 U30 HO PS 46W 3,2 1207 lamell 5940 Im
70203 16 PRIT5LU30HOPS PRIT5L 54W/840 U30 HO PS 54w 4,0 1487 lamell 72701m
7020317 PRIT5LU30HOPS/830 PRIT5L 54W/830 U30 HO PS 54w 4,0 1487 lamell 69601m
70204 64 PRI12ZMU30HOPS PRI12M 46W/840 U30 HO PS 46W 3,2 1207 microprisma 6040 1m
70204 65 PRI12MU30HOPS/830 PRI12M 46W/830 U30 HO PS 46W 3,2 1207 microprisma 57801m
70204 66 PRITSMU30HOPS PRITSM 54W/840 U30 HO PS 54W 4,0 1487 microprisma 7035Im
70204 67 PRITSMU30HOPS/830 PRITSM 54W/830 U30 HO PS 54w 4,0 1487 microprisma 6740 Im

Vi férbehaller oss ratten till andringar.
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E-nummer

Typ

Beskrivning

Effekt

Kg

Primus LED med upp- och nedljus, 50% upp, High Output, dragstrombrytare on/off

Langd

Optik

€ENSTO

Ljusfléde

Styrning

7020318 PRIT2LUSOHOPS PRIT2L57W/840 US0 HO PS 57W 3.2 1207 lamell 8080 Im
7020319 PRIT2LU50HOPS/830 PRIT2L57W/830 U50 HO PS 57W 32 1207 lamell 77501m
7020320 PRIT5LUSOHOPS PRIT5L 65W/840 U50 HO PS 65W 4,0 1487 lamell 9150 Im
7020321 PRIT5LUSOHOPS/830 PRIT5L 65W/830 US0 HO PS 65W 4,0 1487 lamell 87701m
7020468 PRITZMU50HOPS PRIT2M 57W/840 U50 HO PS 57TW 3.2 1207 microprisma 79201m
70204 69 PRIT2MUS0HOPS/830 PRIT2M 57W/830 U50 HO PS 57W 3.2 1207 microprisma 7590 Im
7020470 PRITSMUS0HOPS PRIT5M 65W/840 U50 HO PS 65W 4,0 1487 microprisma 8915Im
7020471 PRITSMUS0HOPS/830 PRIT5M 65W/830 U50 HO PS 65W 4,0 1487 microprisma 8550 Im
7020322 PRIT2LDPS PRIT2L 25W/840 DPS 25W 30 1207 lamell 3310Im DALI
7020323 PRIT2LDPS/830 PRIT2L 25W/830 DPS 25W 30 1207 lamell 31701m DALI
7020324 PRIT5LDPS PRIT5L 31W/840 DPS 31w 375 1487 lamell 41401m DALI
7020325 PRIT5LDPS/830 PRIT5L 31W/830 DPS 31w 375 1487 lamell 39701m DALI
7020472 PRIT2MDPS PRIT2M 25W/840 DPS 25W 30 1207 microprisma 31101m DALI
7020473 PRIT2MDPS/830 PRIT2M 25W/830 DPS 25W 30 1207 microprisma 29801m DALI
7020474 PRITSMDPS PRIT5SM 31W/840 DPS 31w 375 1487 microprisma 38801Im DALI
7020475 PRITSMDPS/830 PRIT5M 31W/830 DPS 31w 375 1487 microprisma 3720 Im DALI
Primus LED med upp- och nedljus, 30% upp, dragdim
70203 26 PRI12LU30DPS PRI12L35W/840 U30 DPS 35W 32 1207 lamell 49601m DALI
7020327 PRIT2LU30DPS/830 PRIT2L 35W/830 U30 DPS 35W 3.2 1207 lamell 47501m DALI
7020328 PRIT5LU30DPS PRIT5L 4TW/840 U30 DPS 4w 4,0 1487 lamell 5790 Im DALI
7020329 PRIT5LU30DPS/830 PRIT5L 4TW/830 U30 DPS 4w 4,0 1487 lamell 5550 Im DALI
7020476 PRI12MU30DPS PRIT2M 35W/840 U30 DPS 35w 32 1207 microprisma 4760 Im DALI
7020477 PRI12MU30DPS/830 PRIT2M 35W/830 U30 DPS 35w 32 1207 microprisma 45601m DALI
7020478 PRIT5MU30DPS PRIT5SM 41W/840 U30 DPS 4w 4,0 1487 microprisma 5530 Im DALI
7020479 PRIT5MU30DPS/830 PRIT5M 41W/7830 U30 DPS 4w 4,0 1487 microprisma 5300Im DALI
Primus LED med upp- och nedljus, 50% upp, dragdim
7020330 PRIT2LUS0DPS PRI12L 45W/840 U0 DPS 45W 32 1207 lamell 6490 Im DALI
7020331 PRIT2LU50DPS/830 PRI12L 45W/830 U50 DPS 45W 32 1207 lamell 62101m DALI
7020332 PRIT5LUS0DPS PRITSL 51W/840 U50 DPS 5TW 4,0 1487 lamell 7320Im DALI
7020333 PRIT5LUS0DPS/830 PRITSL51W/830 U0 DPS 5TW 4,0 1487 lamell 70101m DALI
7020480 PRI12MUS0DPS PRI12M 45W/840 U50 DPS 45W 32 1207 microprisma 6290 Im DALI
70204 81 PRI12MU50DPS/830 PRI12M 45W/830 U50 DPS 45W 32 1207 microprisma 6020 Im DALI
7020482 PRITSMUS0DPS PRIT5M 51W/840 U50 DPS 51W 4,0 1487 microprisma 70601m DALI
7020483 PRIT5MU50DPS/830 PRIT5M 51W/830 U50 DPS 5TW 4,0 1487 microprisma 6760 Im DALI
Primus LED nedljus, High Output, dragdim
7020334 PRIT2LHODPS PRI12L 33W/840 HO DPS 33w 30 1207 lamell 41401m DALI
7020335 PRIT2LHODPS/830 PRI12L 33W/830 HO DPS 33w 3,0 1207 lamell 3970 Im DALI
7020336 PRIT5LHODPS PRIT5L 40W/840 HO DPS 40W 375 1487 lamell 52101m DALI
7020337 PRITSLHODPS/830 PRIT5L 40W/830 HO DPS 40W 3,75 1487 lamell 49901Im DALI
7020484 PRI12MHODPS PRI12M 33W/840 HO DPS 33w 30 1207 microprisma 3980 Im DALI
7020485 PRI12ZMHODPS/830 PRI12M 33W/830 HO DPS 33w 3,0 1207 microprisma 38101m DALI
70204 86 PRITSMHODPS PRITSM 40W/840 HO DPS 40W 375 1487 microprisma 49751m DALI
7020487 PRITSMHODPS/830 PRIT5M 40W/830 HO DPS 40W 375 1487 microprisma 47701m DALI
Primus LED med upp- och nedljus, 30% upp, High Output, dimbar
7020338 PRIT2LU30HODPS PRIT2L 46W/840 U30 HO DPS 46W 32 1207 lamell 6200 Im DALI
7020339 PRIT2LU30HODPS/830 PRIT2L 46W/830 U30 HO DPS 46W 32 1207 lamell 5940 Im DALI
7020340 PRIT5LU30HODPS PRIT5L 54W/840 U30 HO DPS 54w 4,0 1487 lamell 7270 Im DALI
70203 41 PRIT5LU30HODPS/830 PRIT5L 54W/830 U30 HO DPS 54w 4,0 1487 lamell 6960 Im DALI
70204 88 PRIT2ZMU30HODPS PRIT2M 46W/840 U30 HO DPS 46W 3.2 1207 microprisma 60401m DALI
7020489 PRIT2MU30HODPS/830 PRIT2M 46W/830 U30 HO DPS 46W 3.2 1207 microprisma 5780 Im DALI
7020490 PRITSMU30HODPS PRIT5SM 54W/840 U30 HO DPS 54W 4,0 1487 microprisma 70351m DALI
7020491 PRIT5SMU30HODPS/830 PRIT5M 54W/830 U30 HO DPS 54W 4,0 1487 microprisma 67401m DALI
120 Vi férbehaller oss ratten till andringar.
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E-nummer Typ Beskrivning Effekt Kg Langd Optik Ljusflode  Styrning

Primus LED med upp- och nedljus, 50% upp, High Output, dimbar

7020342 PRIT2LUS0HODPS PRI12L 57W/840 U50 HO DPS 57TW 3.2 1207 lamell 8080 Im DALI
7020343 PRI12LUS0HODPS/830 PRI12L 57W/830 US0 HO DPS 57TW 3.2 1207 lamell 7750 Im DALI
7020344 PRIT5LUSOHODPS PRITSL 65W/840 US0 HO DPS 65W 4,0 1487 lamell 9150 Im DALI
7020345 PRIT5LUSOHODPS/830 PRIT5L 65W/830 US0 HO DPS 65W 4,0 1487 lamell 8770Im DALI
7020492 PRIT2MU50HODPS PRIT2M 57W/840 U50 HO DPS 57TW 3.2 1207 microprisma 7920Im DAL
7020493 PRIT2MU50HODPS/830 PRIT2M 57W/830 U50 HO DPS 57TW 3.2 1207 microprisma 7590 Im DALI
7020494 PRITSMU50HODPS PRIT5M 65W/840 U50 HO DPS 65W 4,0 1487 microprisma 8915Im DALI
7020495 PRITSMU50HODPS/830 PRIT5M 65W/830 U50 HO DPS 65W 4,0 1487 microprisma 8550 Im DALI

Primus LED nedljus, Tunable White, dimbar

7020565 PRIT2LED/8TW PRIT2L 25W/827-865 TW DA 25W 3,0 1207 lamell DAL
7020567 PRIT2LED/9TW PRIT2L 25W/927-965 TW DA 25W 3,0 1207 lamell DAL
70205 66 PRITSLED/8TW PRITSL31W/827-865 TW DA 31w 375 1487 lamell DAL
7020568 PRITSLED/9TW PRITSL31W/927-965 TW DA 31w 375 1487 lamell DALI
7020544 PRIN2ZMED/8TW PRIT2M 25W/827-865 TW DA 25W 3,0 1207 microprisma DALI

PRITZMED/9TW PRIT2M 25W/927-965 TW DA 25W 3,0 1207 microprisma DAL
7020545 PRITSMED/8TW PRITSM 31W/827-865 TW DA 31w 375 1487 microprisma DAL

PRITSMED/9TW PRITSM 31W/927-965 TW DA 31w 3,75 1487 microprisma DALI

Primus LED nedljus modeller, High Output, Tunable White, dimbar

PRIT2LHOED/8TW PRIT2L37W/827-865 HO DATW 37w 3,0 1207 lamell DAL
PRI2LHOED/9TW PRIT2L 40W/927-965 HO DATW 40w 3,0 1207 lamell DAL
PRITSLHOED/8TW PRINSL 46W/827-865 HO DATW 46W 3,75 1487 lamell DALI
PRITSLHOED/9TW PRIT5L50W/927-965 HO DATW 50W 375 1487 lamell DALI
PRIT2ZMHOED/8TW PRIT2M 37W/827-865 HO DATW 37w 3,0 1207 microprisma DAL
PRIT2ZMHOED/9TW PRIT2M 40W/927-965 HO DATW 40w 3,0 1207 microprisma DAL
PRITSMHOED/8TW PRITSM 46W/827-865 HO DATW 46W 375 1487 microprisma DAL
PRITSMHOED/9TW PRITSM 50W/927-965 HO DATW 50W 3,75 1487 microprisma DALI

Primus LED nedljus, ActiveAhead

7020396 PRI2LAAG2 PRIT2L 25W/840 AAG2 25W 3,0 1207 lamell 3310Im
7020397 PRI2LAAG2/830 PRIT2L 25W/830 AAG2 25W 3,0 1207 lamell 3170 Im
7020398 PRITSLAAG2 PRITSL31W/840 AAG2 31w 375 1487 lamell 41401Im
7020399 PRIT5LAAG2/830 PRITSL31W/830 AAG2 31w 375 1487 lamell 3970 Im
70205 46 PRINZMAAG2 PRI2M 25W/840 AAG2 25W 3,0 1207 microprisma 31101m
7020547 PRIT2MAAG2/830 PRIT2M 25W/830 AAG2 25W 3,0 1207 microprisma 2980 Im
7020548 PRITSMAAG2 PRITSM 31W/840 AAG2 31w 375 1487 microprisma 3880 Im
7020549 PRITSMAAG2/830 PRITSM 31W/830 AAG2 31w 375 1487 microprisma 3720Im

Primus tillbeh6

‘

7013100 | RVLXOT VAJERUPPHANG 1,5M vajerupphang 1,5m
7013101 RVLX02 VAJERUPPHANG 1,5M TAKKOPP 31MM vajerupphang takkopp diam 31 mm
7013102 RVLX03 VAJERUPPHANG 1,5M TAKKOPP 67MM vajerupphdng takkopp diam 67 mm
7013103 RVLXT25 VAJERUPPHANG T-PROFIL vajerupphdng T-profil

PRI/RAILMB PRI/RAILMB TILLBEHORSFASTE

PRI/RAMPM PRI/RAMPM FASTE RAMP

Vi férbehaller oss ratten till andringar. 121



ON/OFF DALI
Antal armaturer per sakring B10 B16 c10 Cc16
PRIN2x 25W 40 64 40 04 PRIN2x 25W 13 21 21 35
PRINSx 31W 40 04 40 04 PRITSx 31W 13 2 21 35
PRIT2xU30 35W 40 64 40 64 PRIT2xU30 35W 13 21 21 35
PRIT5xU30 41W 29 47 4 67 PRIT5xU30 41W 13 21 21 35
PRIT2xXU50 45W 17 28 23 38 PRIT2xU50 45W 3 21 21 35
PRIT5xU50 51W 17 28 23 38 PRIT5xU50 51W 13 21 21 35
PRIT2xHO 33W 29 47 42 67 PRIT2xHO 33W 3 21 21 35
PRIT5%HO 40W 17 28 23 38 PRI5%HO 40W 3 21 21 35
PRIT2xU30HO 46W 17 28 23 38 PRIT2xU30HO 46W 13 21 21 35
PRIT5xU30HO 54W 17 28 23 38 PRIT5xU30HO 54W 13 21 21 35
PRI12xU50HO 57W 17 28 23 38 PRIT2xUSOHO 57W 13 21 21 35
PRIT5xU50HO 65W 9 15 15 25 PRIT5xUS0HO 65W 13 21 21 35
PRI/RAILMB FOJK2...8.1
+ = v
w
E PRI/RAILMB tillbehorsfaste
FOIK2 FOIK3 FOJK4 FOJK5

MEK70 (70x51 mm)

MEK110 (110x51 mm)

I

FOJKG
XYRV106M (66x44 mm)

]

FOJK8
XYRV112M (120x44 mm)

FOJK6.1
XYRV106K (66x60 mm)

_

FOJK8.1
XYRV112K (120x60 mm)

T

122

MP-311 (75x45 mm)

FOJK7
XYRV108M (BOx44 mm)

MP-321 (100x45 mm)

FOJK7.1
XYRV108K (80x60 mm)
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PRI/RAMPM faste ramp
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Primus - Klassens ljus!
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