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LED

Solo

Solo är en hållbar och kompakt  
utanpåliggande downlight som  
passar perfekt i utomhusmiljöer  
såsom entréer och skärmtak.

”Solo passar lika  

bra att lysa upp runt  

den privata bostaden 

som de kommersiella  

fastigheterna. ”

Vit
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Konstruktion
 > Stomme i aluminium
 > Härdat glas (matt) 
 > Färger: svart och vit
 > Solo: 
Effekt 20W, Armaturljusflöde 1800 lm 
Effekt 28W, Armaturljusflöde 2400 lm 
Effekt 40W, Armaturljusflöde 3300 lm

 > 4000 K, Ra>80, effektfaktor 0,95
 > Omgivningstemperatur -20 °C - +30 °C 
 > Livslängd 68 000h (L90B20) Ta=25 °C

Montering
 > Utanpåliggande 3x1,5 mm2

 > Förberedd för kabelinföring ovanifrån i installa-
tionsplattan 

 > Fästskruvar ingår ej

28W 40W1800
lm

2400
lm

3300
lm20W

IP65 IK043x1,5mm²

E-nummer Typ Beskrivning Effekt Sockel Kg Färg Ljusflöde

Solo

74 719 95 SOL18LWH SOL18LWH IP65 1800LM 840 GL WH 20W LED 1,00 Vit 1800 lm

74 719 94 SOL18LBL SOL18LBL IP65 1800LM 840 GL BL 20W LED 1,00 Svart 1800 lm

74 719 97 SOL24LWH SOL24LWH IP65 2400LM 840 GL WH 28W LED 1,00 Vit 2400 lm

74 719 96 SOL24LBL SOL24LBL IP65 2400LM 840 GL BL 28W LED 1,00 Svart 2400 lm

74 719 99 SOL33LWH SOL33LWH IP65 3300LM 840 GL WH 40W LED 1,00 Vit 3300 lm

74 719 98 SOL33LBL SOL33LBL IP65 3300LM 840 GL BL 40W LED 1,00 Svart 3300 lm
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Mot order 
 > DALI

 > 3000 K


