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Equipés a chaque extrémité de 2 connecteurs a ferrule céramique. Emballés et testés unitairement (rapport fourni). Gaine Zipcord LSZH

[IREN Cordons optiques Core 0S1a/0S2 (UPC) monomodes [lIREAMM Cordons optiques Core OM3 multimodes (50/125 pm)

1080

Cordons Core : pertes optiques maxi/Master : 0,25 dB
Pour installations monomodes 9/125 ym, type OS1/0S2

Cordons duplex SC/SC
Longueur 1 m
Longueur2 m
Longueur 3 m

Cordons duplex SC/LC
Longueur 1 m
Longueur2 m
Longueur 3 m

Cordons duplex LC/LC
Longueur 0,5 m
Longueur 1 m
Longueur 2 m
Longueur 3 m
Longueur 5m

Cordons optiques Ultra 0S1a/0S2 (UPC) monomodes

Cordons Ultra : pertes optiques maxi/Master 0,15 dB
Pour installations monomodes 9/125 um, type OS2

Cordons duplex Uniboot LC/LC
Polarité réversible

Longueur 1 m

Longueur2 m

Longueur 3 m

Longueur 5m

Longueur 10 m

Cordons optiques Ultra 0S1a/0S2 monomodes

Cordons Ultra : pertes optiques maxi/Master 0,15 dB
Pour installations monomodes 9/125 um, type OS2

Cordons duplex SC/SC
Longueur 1 m
Longueur 2 m
Longueur 3 m

Cordons duplex SC/LC
Longueur 1 m
Longueur 2 m
Longueur 3 m

Cordons duplex LC/LC
Longueur 1 m
Longueur 2 m
Longueur 3 m
Longueur 5 m

habhifirell »

Cordons Core : pertes optiques maxi/Master : 0,25 dB
Pour installations multimodes 50/125 ym, type OM3

Cordons duplex SC/SC
Longueur 1 m
Longueur2 m
Longueur 3 m

Cordons duplex SC/LC
Longueur 1 m
Longueur2 m
Longueur 3 m

Cordons duplex LC/LC
Longueur 1 m
Longueur 2 m
Longueur 3 m

Cordons optiques Core OM4 multimodes (50/125 pum)

Cordons Core : pertes optiques maxi/Master 0,25 dB
Pour installations multimodes 50/125 uym, type OM4

Cordons duplex SC/SC
Longueur 1 m
Longueur2 m
Longueur 3 m

Cordons duplex SC/LC
Longueur 1 m
Longueur 2 m
Longueur 3 m

Cordons duplex LC/LC
Longueur 1 m
Longueur2 m
Longueur 3 m

Cordons optiques Ultra OM4 multimodes (50/125 pm)

Conviennent au réseau 10 Giga Ethernet
Cordons Ultra : pertes optiques maxi/Master : 0,15 dB
Pour installations multimodes 50/125 uym, type OM4

Cordons duplex SC/SC
Longueur 1 m
Longueur2 m
Longueur 3 m

Cordons duplex LC/LC
Longueur 0,5 m
Longueur 1 m
Longueur2 m
Longueur 3 m
Longueur 5m

Cordons duplex Uniboot LC/LC
Polarité réversible

Longueur 1 m

Longueur 2 m

Longueur 3 m

Longueur 5m
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Produit de vente courante - Produit de vente courante

‘me distr - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau



