GOULOTTES DE CLIMATISATION VIACLIM™

planet

wattohm

-~ 100X 60
% CAPACITE DE CABLAGE
1 Installation inférieure a Installation entre  |Installation supérieure a
0 3000 W 3000 W et 5000 W 5000 W
Liaison frigorifique Liaison frigorifique Liaison frigorifique
16780 + 16752 16781
Blanc

Emb. |:|
Goulotte 100 x 60 mm, longueur 2 m, pour mono-split

Couvercle 32M 16780
Base plane, livrée avec 4 agrafes 32M 16752
Composants de cheminement

Angle intérieur 8P 16781
Angle extérieur 8P 16782
Angle plat 8P 16783
Embout 8P 16784
Joint de couvercle 8P 16785
Té de dérivation 2P 16786
Traversée de cloison droite 8P 16788
Traversée de cloison coudée 8P 16789

—> COMPOSANTS DE FIXATION

% Livré en 2 parties attachées avec un lien
(chevilles a frapper fournies avec les
16753 supports)
Emb. Réf.
Embase a collier de fixation pour couvercle
largeur 70 et 100 mm 50P 16753
Support pour tubes sanitaires, @ 10 a 22 mm 50 P 16754
Support a assembler en fonction du couvercle utilisé
FIXATION
Recommandation de fixation Mise en oeuvre avec fond + agrafes
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Fixation des supports tous les 50 cm
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