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GOULOTTES DE DISTRIBUTION VIADIS™

—> 40X 25

/ CAPACITE DE CABLAGE
40 [ ~2| Section par compartiment : 680 mm?
@ maxi. de cable : 18 mm
% 25 Capacité maximum des conducteurs

(pour un type de conducteur donné)

16280 16281 .
Fils (mm2) Courantzfort Courant faible

Blanc

Artic Gris

Emb. I:l I:l

Goulotte 40 x 25 mm, longueur 2 m

1 compartiment, fond + couvercle

Composants de cheminement

Angle intérieur variable * 5° 20P 16281 16291
Angle extérieur variable * 5° 20P 16282 16292
Angle plat 20P 16283 16293
Embout 20P 16284 16294
Joint de couvercle 20P 16285 16295
Té 20P 16286 16296
Sortie de plafond 20P 16287 16297
- 60X25

CAPACITE DE CABLAGE
g ~2| Section par compartiment ; 1040 mm?
@ maxi. de cable : 19 mm

Capacité maximum des conducteurs
16300 16301 (pour un type de conducteur donné)

n 2 Courant fort Courant faible
2 2 2 4 paires | Coaxial

3

- - e 27|

|

Blanc
Artic

Emb. |:|

)
X 2,52
10

21

Goulotte 60 x 25 mm, longueur 2 m

1 compartiment, fond + couvercle

Composants de cheminement

Angle intérieur variable * 5° 20P 16301
Angle extérieur variable * 5° 20P 16302
Angle plat 20P 16303
Embout 20P 16304
Joint de couvercle 20P 16305
Té 20 P 16306
Sortie de plafond 20 P 16307
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