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GOULOTTEGOULOTTES DE DISTRIBUTION VIADISTM

Catalogue LCM - EP1

→ 80 X 25

80

25

16320

Blanc
Artic

Emb.
Goulotte  80 x 25 mm, longueur 2 m
1 compartiment, fond + couvercle 30 M 16320
Composants de cheminement
Angle intérieur variable ± 5° 20 P 16321
Angle extérieur variable ± 5° 20 P 16322
Angle plat 20 P 16323
Embout 20 P 16324
Joint de couvercle 20 P 16325
Té 20 P 16326
Sortie de plafond 20 P 16327

CAPACITÉ DE CÂBLAGE

Section par compartiment : 1390 mm²
Ø maxi. de câble : 19 mm

Capacité maximum des conducteurs
(pour un type de conducteur donné)

Fils (mm²) Courant fort
(mm²)

Courant faible
(mm)

1,5² 2,5² 4² 62 3 x 1,5² 3 x 2,5² 4 paires
Ø 6

Coaxial
Ø 7

- - - - 16 14 37 30

1

→ 40 X 40

40

40

16340 16353

Blanc
Artic Gris

Emb.
Goulotte 40 x 40 mm, longueur 2 m
1 compartiment, fond + couvercle 36 M 16340 16350
Composants de cheminement
Angle intérieur variable ± 5° 10 P 16341 16351
Angle extérieur variable ± 5° 10 P 16342 16352
Angle plat 20 P 16343 16353
Embout 20 P 16344 16354
Joint de couvercle 20 P 16345 16355
Té 20 P 16346 16356
Sortie de plafond 20 P 16347 16357

CAPACITÉ DE CÂBLAGE

Section par compartiment : 1180 mm²
Ø maxi. de câble : 23 mm

Capacité maximum des conducteurs
(pour un type de conducteur donné)

Fils (mm²) Courant fort
(mm²)

Courant faible
(mm)

1,5² 2,5² 4² 62 3 x 1,5² 3 x 2,5² 4 paires
Ø 6

Coaxial
Ø 7

- - - - 14 10 32 22

1

→ 60 X 40

16360

Moulure 60 x 40 mm, longu
1 compartiment, fond

2 compartiments avec
fond + couvercle

Composants de chem
Angle intérieur variab
Angle extérieur variab
Angle plat

Embout
(visser pour assurer u

Joint de couvercle
Té
Sortie de plafond

→ 90 X 40

16420

Goulotte 90 x 40 mm,

1 compartiment, fond
(livrée avec film de pr
Equipée de 7 agrafes p
câbles et fils

Composants de chem
Angle intérieur variab
Angle extérieur variab
Angle plat
Embout
Joint de couvercle
Té
Sortie de plafond




