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GOULOTTES DE DISTRIBUTION VIADISTM

Catalogue LCM - EP3
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→ 200 X 60

200

60

16540 16544

Les boîtes de dérivation (p. 44) réf. 48025 servent d’angle plat pour les
profilés 200 x 60

Blanc
Artic

Emb.
Goulotte 200 x 60 mm, longueur 2 m

1 compartiment, fond + couvercle
(livrée avec film de protection)
Equipée de 7 agrafes pour retenue de câbles
et fils

8 M 16540

Composants de cheminement
Angle intérieur variable ± 5° 4 P 16541
Angle extérieur variable ± 5° 4 P 16542
Embout 20 P 16544
Joint de couvercle 20 P 16545
Té hauteur 60 mm 10 P 16486

CAPACITÉ DE CÂBLAGE
Section par compartiment : 9000 mm²
Ø maxi. de câble : 54 mm

Capacité maximum des conducteurs
(pour un type de conducteur donné)

Courant fort
(mm²)

Courant faible
(mm)

3 x 1,5²
Ø 9

3 x 2,5²
Ø 10

4 paires
Ø 6

Coaxial
Ø 7

118 88 276 185

→ 90 X 80

90

80

16580 16584

Blanc
Artic

Emb.
Goulotte 90 x 80 mm, longueur 2 m

1 compartiment, fond + couvercle
(livrée avec film de protection)
Equipée de 7 agrafes pour retenue de câbles
et fils

12 M 16580

Composants de cheminement
Angle intérieur variable ± 5° 4 P 16581
Angle extérieur variable ± 5° 4 P 16582
Angle plat 10 P 16583
Embout 20 P 16584
Joint de couvercle 20 P 16585
Té hauteur 80 mm 10 P 16586

CAPACITÉ DE CÂBLAGE
Section par compartiment : 5300 mm²

Capacité maximum des conducteurs
(pour un type de conducteur donné)

Courant fort
(mm²)

Courant faible
(mm)

3 x 1,5²
Ø 9

3 x 2,5²
Ø 10

4 paires
Ø 6

Coaxial
Ø 7

67 52 152 104

Infos normes
p. 345

Mise en œuvre goulottes
p. 57, 58




