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GOULOTT
PVC COUVERCL

GOULOTTES D’INSTALLATION LOGIXTM

PVC COUVERCLE 45 ANTIMICROBIEN(1)

Catalogue LCM - EP3

→ 85 X 50

85

50

68700

Blanc
traité

antimicrobien

Emb.
Goulotte 85 x 50 mm, longueur 2 m
1 compartiment, fond seul 24 M 68700
Couvercle PVC largeur 45 mm 24 M 68728
Composants de cheminement
Angle intérieur variable 80°/120° 10 P 68723
Angle extérieur variable 60°/120° 10 P 68724
Angle plat 10 P 68725
Embout 10 P 68727
Joint de fond 10 P 68729
Té de dérivation toutes sections LOGIX
vers 85 x 50 mm (sauf 50 x 50 mm) 5 P 68738

Joint de couvercle 10 M 68706
Normaclip (sachet de 2) 15 P 68720

CAPACITÉ DE CÂBLAGE

1

Section
par

compart.
(mm2)

Capacité

Capacité maximum des
conducteurs

(pour un type de
conducteur donné)

Ø maxi
de câble

(mm)
3 x 1,5
mm2

3 x 2,5
mm2

UTP & FTP
cat. 6
(mm)

1

2940 Maxi 26 19 58

36
2092 Avec 2P+T LOGIX 18 13 41
2618 Avec RJ LOGIX 23 17 52
2111 Avec supports Lexic 18 13 42

TÉS DE DÉRIVATION

20
20

3

2

1

→ 130 X 50

130

50

68734

Blanc
traité

antimicrobien

Emb.
Goulotte 130 x 50 mm, longueur 2 m
2 compartiments, fond seul,
ajouter 2 couvercles 12 M 68734

Couvercle PVC largeur 45 mm 24 M 68728
Composants de cheminement
Angle intérieur variable 80°/120° 8 P 68703
Angle extérieur variable 60°/120° 8 P 68704
Angle plat 4 P 68705
Embout 10 P 68707
Joint de fond 10 P 68709
Té de dérivation toutes sections LOGIX
vers 130 x 50 mm (sauf 50 x 50 mm) 10 P 68708

Joint de couvercle 10 M 68706
Normaclip (sachet de 2) 15 P 68720

CAPACITÉ DE CÂBLAGE

1 2

Section
par

compart.
(mm2)

Capacité

Capacité maximum des
conducteurs

(pour un type de
conducteur donné)

Ø maxi
de câble

(mm)
3 x 1,5
mm2

3 x 2,5
mm2

UTP & FTP
cat. 6
(mm)

1

2646 Maxi 23 17 52

36

1256 Avec 2P+T LOGIX 11 8 25
1762 Avec RJ LOGIX 15 11 35
1262 Avec supports Lexic 11 8 25

2

2616 Maxi 23 17 52
1206 Avec 2P+T LOGIX 10 7 24
1732 Avec RJ LOGIX 15 11 34
1225 Avec supports Lexic 10 8 24

JOINT DE FOND

Platine

Jonctions de cloison

Permet le respect de
l'indice de protection, le
recouvrement des coupes
et l'alignement des corps
(joint de fond livré avec
platine et jonction de
cloison)

→ 160 X 50

68737

Goulotte 160 x 50 mm,
3 compartiments, fond
ajouter 3 couvercles
Couvercle PVC largeu
Composants de chemi
Angle intérieur variabl
Angle extérieur variab
Angle plat
Embout
Joint de fond

Té de dérivation toutes
vers 160 x 50 mm (sauf

Joint de couvercle
Normaclip (sachet de

CAPACITÉ DE CÂB

1 2 3

Section
par

compart.
(mm2)

Capac

1

2197 Max
789 Avec 2P+T
1313 Avec RJ L
808 Avec suppor

2

1930 Max
522 Avec 2P+T
1047 Avec RJ L
541 Avec suppor

3

2197 Max
789 Avec 2P+T
1313 Avec RJ L
808 Avec suppor

Infos normes
p. 346

(1) Antimicrobien : contient des ions d’argent qui limitent le développement des
bactéries en surface




