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GOULOTTES D'INSTALLATION LOGIX™
PVC COUVERCLE 45 ANTIMICROBIEN®

- 160X 50 — APPAREILLAGE ANTIMICROBIEN

T8y

49741 49742
50

68737

Blanc  Rouge RAL
Blanc Artic 3020

traité

antimicrobien Emb. I:l -
Emb. I:l Prises de courant équipées de 2 Normaclip
Goulotte 160 x 50 mm, longueur 2 m Prise 2P+T - 2 modules - connexion

automatique 0P 49741 B
3 compartiments, fond seul, : > A
. 12 M 68737 Prise 2P+T a détrompage - 2 modules )
ajouter 3 couvercles connexion automatique 10P 49745
Couvercle PVC Iargeu 45mm 24 M 68728 Prises de courant associable - a associer impérativement avec une
Composants de cheminement prise de courant équipée de Normaclip
Angle intérieur variable 80°/120° 5P 68713 Prise 2P+T - 2 modules 10P 49742 -
Angle extérieur variable 60°/120° 5P 68714 Prise 2P+T a détrompage - 2 modules 10 P
Angle plat 2P 68715 Prise RJ 45 équipée de 2 Normaclip
En.1bout 5P 68717 Prise RJ 45 cat. 6 FTP écrantée 10P 49768
Joint de fond 10 P 68719 2 modules -

Té de dérivation toutes sections LOGIX

vers 160 x 50 mm (sauf 50 x 50 mm) 5P 65718 MISE EN OEUVRE NORMACLIP

Joint de couvercle 10 M 68706
Engager le composant
dans la goulotte sans E]
exercer de pression )
en fagade ﬁ
Faire glisser le Normaclip
en butée contre la prise

Normaclip (sachet de 2) 15P 68720

CAPACITE DE CABLAGE

Capacité maximum des

. conducteurs [4]
Section (pour un type de
par i conducteur donné
compart. Capacité )
) UTP & FTP x Verrouiler le composant
mm? mm? . par pression en fagade
jusqu'aux clips
2197 Maxi 19 14 43 de confirmation
1 789 | Avec 2P+T LOGIX 7 5 15
1313 Avec RJ LOGIX 1 8 26 +++] Caractéristiques techniques
808 |Avec supports Lexic| 7 5 16 p.-78
1930 Maxi 17 12 38
2 522 | Avec 2P+T LOGIX 4 3 10 36 (1) Antimicrobien : contient des ions d'argent qui limitent le développement des
1047 Avec RJ LOGIX 9 6 20 bactéries en surface
541 |Avec supports Lexic| 4 3 10
2197 Maxi 19 14 43 +++j De;gmpeur
4| 789 | Avec 2P+T LOGIX | 7 5 15 B
1313 Avec RJ LOGIX n 8 26
808 |Avec supports Lexic| 7 5 16






