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GOULOTTES ZH LOGIX™

— 25X 25 GOULOTTE DE DISTRIBUTION ZH — 40X 25 GOULOTTE DE DISTRIBUTION ZH

ER-1 o —a
17000

17001

Blanc
Emb l:l Blanc
Emb. I:l

Goulotte PC-ABS 25 x 25 mm, longueur 2 m
1 compartiment, fond + couvercle 100 M 17000 Goulotte PC-ABS 40 x 25 mm, longueur 2 m
Composants de cheminement 1 compartiment, fond + couvercle 60 M
Angle intérieur variable * 5° 20 P 16261 Composants de cheminement
Angle extérieur variable * 5° 20P 16262 Angle intérieur variable * 5° 20 P 16281
Angle plat 20P 16263 Angle extérieur variable + 5° 20P 16282
Embout (visser pour assurer une bonne tenue) 20 P 16264 Angle plat 20 P 16283
Joint de couvercle 20P 16265 Embout (visser pour assurer une bonne tenue) 20P 16284
Té dé dérivation 20 P 16266 Joint de couvercle 20P 16285

Té dé dérivation 20P 16286
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E CAPACITE DE CABLAGE

Capacité maximum des conducteurs
(pour un type de conducteur donné)

b

Capacité maximum des conducteurs

(pour un type de conducteur donné)
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SUR MESURE

Contactez
votre responsable
commercial

Autres dimensions






