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CORNIÈRES ET JONCTIONS

Catalogue LCM - EP4

→ GUIDE CÂBLES COTFIL

Cotfil : séparateur pour courbe
Cotfil U : maintien des câbles pour pose en drapeau
Montage possible dans les coudes

3 mCF 30 à CF 105
100 -> 600 mm

H (mm) Emb. EZ 304L

COTFIL30 24 12 P 586 711 586 718
COTFIL50 44 12 P 586 721 586 728
COTFIL100 94 12 P 586 741 586 748
COTFIL U H50 49 12 P 350 524 350 531

→ CORNIÈRES DE SÉPARATION COT
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CF 30 - CF 105
 100 -> 600 mm 3 m

Fixation sur CF 30 - CF 54 par languette rabattable
Fixation sur CF 105 par boulons TRCC 6 x 20 + CE 25 (p. 232)

H (mm) Emb. GS HR 304L 316L

COT 30 24 3 M 923 010 923 013 - 923 014
COT 50 48 3 M 923 020 923 023 923 028 923 024
COT 100 96 3 M 923 040 923 043 923 048 923 044

→ JONCTIONS COT J

Montage par encliquetage sur cornière COT

21

16

70

Emb. EZ 316L

COT J 25 P 923 050 923 054

→ BORNES LAIT
PROTECTION
UNIVERSELS

CF 54 à CF 10
50 -> 600

Borne bi-métal 16, 35 et
BLF : fixation directemen
ou sur SBU pour la haut
câbles inox ou tôle

L

Ø mm

BLF

BLF 6/16
BLF 6/35
BLF 6/50

SBU hauteur 30

→ CROCHET SCM

CF 30 - CF 54
50 -> 600

SCMT




