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GOULOTTE DE CÂBLAGE SEGMATM

Catalogue LCM - EP2

→ PROFONDEUR 80
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21166

Emb. Réf.
Fond + couvercle 2 m
Goulotte 25 x 80 mm 40 M 21165
Goulotte 40 x 80 mm 40 M 21166
Goulotte 60 x 80 mm 32 M 21167
Goulotte 80 x 80 mm 24 M 21168
Goulotte 100 x 80 mm 16 M 21169
Goulotte 120 x 80 mm 16 M 21170

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références Matière Produits Capacité (mm2)
Pouvoir

calorifique en MJ
(Total pièce)

21165 PVC
25 x 80

1600 17,280
cv 25

21166 PVC
40 x 80

2717 21,880
cv 40

21167 PVC
60 x 80

4216 28,960
cv 60

21168 PVC
80 x 80

5715 32,808
cv 80

21169 PVC
100 x 80

7215 40,012
cv 100

21170 PVC
120 x 80

8729 46,784
cv 120

→ PROFONDEUR 100
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21174

Emb. Réf.
Fond + couvercle 2 m
Goulotte 40 x 100 mm 24 M 21171
Goulotte 60 x 100 mm 24 M 21172
Goulotte 80 x 100 mm 20 M 21173
Goulotte 100 x 100 mm 16 M 21174
Goulotte 150 x 100 mm 12 M 21175

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références Matière Produits Capacité (mm2)
Pouvoir

calorifique en MJ
(Total pièce)

21171 PVC
40 x 100

3354 28,600
cv 40

21172 PVC
60 x 100

5216 35,760
cv 60

21173 PVC
80 x 100

7078 42,688
cv 80

21174 PVC
100 x 100

8960 50,852
cv 100

21175 PVC
150 x 100

13683 69,860
cv 150

→ Couvercles complémentaires

40

26202

Emb. Réf.
Couvercles, longueur 2 m
Largeur 15 mm / bandeau porte-étiquette 36 M 26200
Largeur 25 mm 36 M 26201
Largeur 40 mm 36 M 26202
Largeur 60 mm 36 M 26203
Largeur 80 mm 20 M 26204
Largeur 100 mm 20 M 26205
Largeur 120 mm 36 M 26206
Largeur 150 mm 36 M 26207

→ MISE EN OEUVRE DES TÉS
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Largeur 15

Largeur 80 à 120

Largeur 25 à 50

Largeur 150

→ PROFONDEUR

33040

Fond + couvercle 2 m
Goulotte 25 x 25 mm

→ PROFONDEUR

33042

Fond + couvercle 2 m
Goulotte 25 x 40 mm
Goulotte 40 x 40 mm

→ PROFONDEUR

33044

Fond + couvercle 2 m
Goulotte 25 x 60 mm
Goulotte 40 x 60 mm
Goulotte 60 x 60 mm

Infos normes
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