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GOULOTTE DE CÂBLAGE SEGMATM

OBLONGUE

Catalogue LCM - EP3
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23041

Emb. Réf.
Fond + couvercle 2 m
Goulotte 25 x 40 mm 56 M 23040
Goulotte 40 x 40 mm 48 M 23041
Goulotte 60 x 40 mm 32 M 23042

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références Matière Produits Capacité (mm2)
Pouvoir

calorifique en MJ
(Total pièce)

23040 PVC
25 x 40

720 13,760
cv 25

23041 PVC
40 x 40

1245 18,320
cv 40

23042 PVC
60 x 40

1932 24,640
cv 60

→ PROFONDEUR 60
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Emb. Réf.
Fond + couvercle 2 m
Goulotte 25 x 60 mm 56 M 23043
Goulotte 40 x 60 mm 48 M 23044
Goulotte 60 x 60 mm 32 M 23045
Goulotte 80 x 60 mm 24 M 23046
Goulotte 120 x 60 mm 16 M 23047

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références Matière Produits Capacité (mm2)
Pouvoir

calorifique en MJ
(Total pièce)

23043 PVC
25 x 60

1159 15,920
cv 25

23044 PVC
40 x 60

2007 19,480
cv 40

23045 PVC
60 x 60

3115 24,800
cv 60

23046 PVC
80 x 60

4200 30,968
cv 80

23047 PVC
120 x 60

6403 45,624
cv 120

→ PROFONDEUR 80
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Emb. Réf.
Fond + couvercle 2 m
Goulotte 25 x 80 mm 40 M 23048
Goulotte 40 x 80 mm 40 M 23049
Goulotte 60 x 80 mm 32 M 23050
Goulotte 80 x 80 mm 24 M 23051
Goulotte 120 x 80 mm 16 M 23052

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références Matière Produits Capacité (mm2)
Pouvoir

calorifique en MJ
(Total pièce)

23048 PVC
25 x 80

1600 17,800
cv 25

23049 PVC
40 x 80

2717 22,480
cv 40

23050 PVC
60 x 80

4216 28,040
cv 60

23051 PVC
80 x 80

5715 33,568
cv 80

23052 PVC
120 x 80

8729 47,624
cv 120

Infos normes
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