BLOCS BUREAU LOGIX

EQUIPES

~> BLOCS DE BUREAU EQUIPES N

planet

wattohm

PW29122 PW29121

PW29122

Puissance maxi: 16 A 3680 W en 230 V

Cordon : HO5 VVF 3G 1,5 mm? noir; longueur 3 m
Fiche coudée 2 P+ T noire

Cuve en aluminium, peinte en noir (RAL 9005)
Embouts en ABS noir

Serre céble en ABS

Barrette de connexion borne a vis en polypropyléne

4 prises Surface 2P+T et cordon 3 m

Emb.

1P

Noir
RAL 9005

Avec prises de courant Surface

PW29122

6 prises Surface 2P+T et cordon 3 m

1 prise Surface 2P+T, chargeur double USB Type
A+C 15 W et cordon 3 m

1P

Avec prises de courant Surface et chargeur USB

1P

PW29123

PW29120

3 prises Surface 2P+T, chargeur double USB
Type A+C 15 W et cordon 3 m

3 prises Surface 2P+T, 2 prises RJ 45 cat. 6 FTP
a cabler et cordon 3 m

1P

Avec prises de courant Surface et prises RJ 45

1P

PW29121

PW29124

4 prises Surface 2P+T, 3 prises RJ 45 cat. 6 FTP
a cabler et cordon 3 m

1P

PW29125

PW29120 168,5x90 x 75

PW29121 258,5x90 x 75

PW29122 258,5x 90 x 75

PW29123 348,5x90 x 75

PW29124 258,5x90 x 75

PW29125 326 x 90 x 75

Composition Personnalisée

Autres couleurs, Contactez
autres dimensions, votre responsable

solutions précablées commercial
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