
 DIVERSITÉ, EFFICACITÉ, CONFORT 
ET RAPIDITÉ DE CONNEXION

SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION 
DES COURANTS DANS LES BÂTIMENTS

INCARA™SOLUTIONS 
D’ÉQUIPEMENT INTÉGRÉES 

POUR LE MOBILIER



B

INCARA

WWW.LEGRAND.FR

P
A

G
E

 1

INCARA™ DISQ 60
 Rechargez partout à tout moment

INCARA™ DISQ 80 
 Fonctions essentielles pour l’utilisateur nomade

 INCARA™ DISQ’IN 
 Élégance et rapidité d’installation

 INCARA™ POP-UP 
 Esthétisme et ergonomie

  INCARA™ MULTILINK
 Une configuration pour chaque situation

INCARA™ FLIP-UP 
 La solution premium pour les salles de réunion

 INCARA™ TOP ACCESS 
 L’essentiel pour les salles de réunion

 INCARA™ TOWER 60 
 Pratique et compact

INCARA™ TOWER 120
 Accessibilité à 360°

INCARA™ ELECTR’ON 
 Design unique pour lieux uniques

 BLOCS BUREAU 
 Flexibilité et confort d’utilisation

NOURRICES LOGIX™ 
 La solution d’alimentation pratique et mobile

 INCARA™ LINK’ON 
 Mobile et évolutif

INCARA™ VERTEBRA
Pour vos bureaux et plans de travail

INCARA™ 

Aide au choix

INCARA™

Tableau d’équivalences

2/3

4/5

6/7

8/9

10/11

12/13

14/15

16/17

18/19

20/21

22/23

24/25

26/27

28/29

30/35

36/37

Diversité,  
efficacité, 
rapidité  
de connexion 
et confort 
d’utilisation

Avec Incara, gamme de produits d’électrification 
dédiée au mobilier, Legrand améliore la vie des 
utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, 
ergonomie, confort et rapidité d’installation, dans 

tout type d’espace : au bureau, à la maison, 
dans un hôtel, un café ou un aéroport.
La diversité des solutions permet une 
intégration en toute harmonie dans 
les mobiliers destinés à une multitude 
d’applications comme les salles de réunion, 
les bureaux individuels, les espaces 
collaboratifs, les salles de formation, ou 
plus encore les chambres d’hôtel ou les 
cuisines.
Legrand, leader de l’appareillage, apporte 

son savoir-faire avec une large palette de fonctions 
et de finitions pour configurer et personnaliser ces 
produits en fonction des besoins de l’utilisateur.
Intemporelles ou colorées, les finitions Incara 
participent à la mise en valeur des espaces avec 
esthétisme et modernité.

AVEC INCARA, LES UTILISATEURS 

SONT IMMÉDIATEMENT OPÉRATIONNELS. 

POUR LEUR PLUS GRAND CONFORT, 

ILS BÉNÉFICIENT À PORTÉE DE MAIN 

DE TOUTE LA CONNECTIQUE COURANT 

FORT ET COURANT FAIBLE POUR 

BRANCHER LEURS ÉQUIPEMENTS.

INCARA™



P
A

G
E

S
 2

/3

B

Disq 60 

WWW.LEGRAND.FR

Disq 60 
INCARA™

Rechargez partout 
et à tout moment

USAGES MULTIPLES
Sur la base d’un perçage standard  
de 60 mm, il peut se fixer sur tout type  
de support, même de faible épaisseur 
(1 mm mini) à l’horizontale comme  
à la verticale.
Livré avec cordon équipé d’une fiche 
2P+T ou d’un connecteur Wieland.

FONCTIONS ESSENTIELLES 
À PORTÉE DE MAIN
Prises 2P+T ou chargeur USB A + C 15 W 
pour répondre aux besoins de connexion 
rapide et aisée des utilisateurs 
nomades.

LARGE CHOIX DE FINITIONS
Produit discrets et sobres, des finitions 
pour une intégration harmonieuse  
dans tous les mobiliers. 
La prise de courant affleurante offre 
une meilleure esthétique mais aussi  
un nettoyage facile.

Existent aussi en version  
avec couvercle pivotant  
pour une meilleure protection  
en cas de contact accidentel  
avec les liquides.

POUR ALLER PLUS LOIN

LES INTEMPORELLES

LES COULEURS
Disponibles sur demande (choix possible  
dans le logiciel pCon).

Leaf green

Blanc

Prise 2P+T Chargeur USB A+C 

Silk blue

Noir

Rose

Métal

Ginger 
orange

Incara Disq 60 s’adapte à 
tous les environnements 

pour mettre à disposition 
une prise de courant ou un 
chargeur USB. Une solution 
esthétique et discrète facile 
et rapide à installer.
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Disq 80 

WWW.LEGRAND.FR

INSTALLATION RAPIDE
Le module Incara Disq 80 remplace la 
sortie de câble existante du mobilier  
(Ø de perçage 80 mm). 
Livré avec cordon équipé d’une fiche 
2P+T ou d’un connecteur Wieland.

FONCTIONS ESSENTIELLES DANS 
UN ENCOMBREMENT RÉDUIT
Prises 2P+T, chargeur USB A+ C 15 W 
et prise RJ 45 cat. 6 FTP ou sortie 
de câble pour répondre aux besoins 
de connexion rapide et aisée des 
utilisateurs nomades.

DESIGN ET FINITIONS MODERNES
Produit conçu pour une intégration 
harmonieuse dans tous les mobiliers 
de bureaux.  
La prise de courant affleurante offre 
une meilleure esthétique mais aussi  
un nettoyage facile.

Les modules Incara Disq 80 
existent aussi en version avec 
couvercle pour une meilleure 
intégration esthétique et une 
protection en cas de contact 
accidentel avec les liquides.

POUR ALLER PLUS LOIN

LES INTEMPORELLES

LES COULEURS
Disponibles sur demande (choix possible 
dans le logiciel pCon).

Leaf green

Blanc

Silk blue

Noir

Rose

Métal

Ginger 
orange

Pour répondre aux 
besoins des travailleurs 

nomades, le module Incara 
Disq 80 regroupe les 
fonctions indispensables  
en un seul point.

Prise 2P+T

Chargeur USB A+C 

Chargeur USB A+C 
et prise RJ 45

Disq 80 
Fonctions essentielles 
pour l’utilisateur 
nomade

INCARA™
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Disq’In
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Disq’In 
Élégance et rapidité 
d’installation

INCARA™

INSTALLATION RAPIDE
Le système innovant de fixation rapide, 
sans outil garantit un gain de temps 
significatif à la mise en œuvre (système 
breveté Legrand).

FONCTIONNALITÉ ET FLEXIBILITÉ
Disponibles en 2, 3 et 4 postes  
pré-équipés de prises de courant, 
chargeur USB A + C, prise HDMI. 
D’autres versions disponibles 
en configuré.

DESIGN ÉPURÉ ET CONTEMPORAIN
Large choix de plaques métal qui 
s’intègrent de manière harmonieuse 
dans les intérieurs actuels des salles 
de réunion. 
La prise de courant affleurante offre 
une meilleure esthétique mais aussi 
un nettoyage facile. 

LES INTEMPORELLES

LES COULEURS
Disponibles sur demande (choix possible
dans le logiciel pCon).

Leaf green

Blanc

4 postes

3 postes 2 postes

Noir

Rose

Métal

Ginger 
orange

Les blocs Incara Disq’In  
allient l’élégance,  

le confort d’utilisation  
et la rapidité d’installation.  
Ils valorisent votre espace  
de travail ou votre salle  
de réunion. Les utilisateurs 
disposent des fonctions 
indispensables pour alimenter 
leurs équipements mobiles.
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Pop-up

WWW.LEGRAND.FR

Pop-up 
Esthétisme  
et ergonomie

INCARA™

DESIGN SOIGNÉ ET ÉPURÉ
Une forme extra plate pour une 
intégration discrète dans le mobilier. 
La partie encastrée peu encombrante, 
permet même l’installation au-dessus 
d’un tiroir.

FONCTIONNALITÉ ET FLEXIBILITÉ
Disponibles en 4, 2 x 4 et 8 modules  
à équiper ou pré-équipés de fonctions 
Mosaic courant fort ou faible.  
Les pop-ups 4 modules sont également 
disponibles en version avec chargeur  
à induction intégré.

SÉCURITÉ ET CONFORT 
D’UTILISATION
Touche large et couvercle avec 
amortisseur pour une ouverture  
en douceur. Version IP 44 (avec 
couvercle fermé) pour une bonne 
protection en cas de contact accidentel 
avec les liquides, sur les pop-ups  
4 et 8 modules.

L’ÉLÉGANCE DES FINITIONS
Un ensemble de finitions en harmonie 
entre le mobilier et la décoration. 

AluminiumBlanc InoxNoir

Les pop-ups garantissent 
un véritable confort 

d’utilisation et une rapidité 
de connexion des appareils 
mobiles : ordinateurs, 
smartphones, tablettes, 
systèmes audio et vidéo… 
Les utilisateurs disposent de 
toute la connectique courant 
fort et courant faible à portée 
de main.

Les pop-ups peuvent recevoir de 
nombreuses fonctions disponibles 
dans la gamme Mosaic, répondant 
ainsi à des exigences spécifiques, 
comme la recharge accélérée des 
appareils portables.
Les chargeurs Mosaic USB 
Type-C 30 W Power Delivery 
sont spécialement conçus pour 
recharger tous les appareils encore 
plus vite ! Ils permettent d’optimiser 
la charge, en sélectionnant 
automatiquement la tension la plus 
favorable à la batterie des appareils. 

POUR ALLER PLUS LOIN

LES INTEMPORELLES
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Multilink
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Multilink
Une configuration 
pour chaque situation

INCARA™

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION 
ET D’UTILISATION
Installation à l’horizontale, dans le 
mobilier (profondeur d’encastrement 
mini 80 mm) ou à la verticale dans les 
cloisons (profondeur d’encastrement 
mini 50 mm).

200 FONCTIONS MOSAIC 
EN TOUTE MODULARITÉ
Version pour le mobilier
•  En standard : produits disponibles 

en 4, 6 et 8 modules pré-équipés de 
prises de courant 2P+T et/ou prise  
RJ 45, chargeur USB A+C, prise HDMI

•  En configuré : possibilité de choisir 
la longueur (jusqu’à 28 modules) 
et les fonctions. Peut recevoir de 
nombreuses fonctions disponibles 
dans la gamme Mosaic.

Version pour cloisons
•  En standard : produits disponibles  

en 8, 12 et 2 x 8 modules pré-équipés 
de prises de courant 2P+T et/ou prise 
RJ 45, chargeur USB A+C, prise HDMI.

Incara Multilink assure  
une totale modularité pour 

la distribution des courants 
forts et faibles, en encastré 
dans le mobilier ou les 
cloisons.

FINITIONS DISPONIBLES
Métal, blanc et noir pour la version 
horizontale et blanc uniquement  
pour la version verticale.

VERSION POUR LE MOBILIER (1)

VERSION POUR CLOISONS (1)

4 modules 6 modules

8 modules

12 modules

2 x 8 modules

Noir (2)Blanc Métal (2)

Grâce à la version verticale  
et sa profondeur d’encastrement 
réduite, les choix d’installation  
sont démultipliés et offrent  
une très grande flexibilité.

POUR ALLER PLUS LOIN

(1) 1 prise = 2 modules
(2) Finitions disponibles uniquement en version “Pour le mobilier”.

LES INTEMPORELLES

8 modules



P
A

G
E

S
 1

2
/1

3

B

Flip-up

WWW.LEGRAND.FR

EXCELLENTE ERGONOMIE 
ET ROBUSTESSE
Avec sa cinématique d’ouverture par 
simple pression, le couvercle glisse 
à l’intérieur du produit et le bloc de 
prise remonte. L’accès aux prises est 
grandement facilité des deux côtés,  
ce qui en fait une solution idéale pour 
les salles de réunion.

Le système escamotable garantit une 
utilisation jusqu’à 18 000 manœuvres. 
Incara Flip-up est disponible en 8 ou 12 
modules.

Incara Flip-up est  
la solution premium  

pour les salles de réunion 
grâce à son esthétique  
très soignée. 
Sous son couvercle, les prises 
se font discrètes même avec 
vos équipements branchés.

FINITION 100% MÉTAL
Couvercle, cadre et passe-câbles métal 
procurent un design épuré qui s’intègre  
de manière harmonieuse et apporte  
un résultat unique. 
D’autres finitions et équipements sont 
disponibles en version configurée.

Le système de fixation rapide, 
sans outil garantit un gain de 
temps significatif à la mise en 
œuvre (système breveté Legrand).

POUR ALLER PLUS LOIN

Flip-up
La solution premium 
pour les salles de réunion

INCARA™

8 modules

12 modules

LES COULEURS
Disponibles sur demande (choix possible
dans le logiciel pCon).

NoirBlanc
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TopAccess
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Top Access
L’essentiel pour 
les salles de réunion

INCARA™

SIMPLICITÉ D’USAGE
Équipé d’un panier, Incara  
Top Access permet d’accueillir et de 
dissimuler aisément toute les solutions 
d’électrification. 
Pour une fermeture en douceur, le 
couvercle est équipé d’un ralentisseur.

Disponible en 2 tailles :

FINITIONS DISPONIBLES
Trois finitions au choix pour une 
intégration parfaite dans les espaces  
de travail.

Blanc
Largeur 295 mm

Largeur 385 mm

Noir Métal

Incara Top Access,  
permet un rangement  

aisé et discret d’une nourrice 
ou d’un bloc multiprise et 
peut accueillir également 
chargeurs et cordons.

Le Top Access est équipé d’un 
rail de fixation avec possibilité 
de verrouillage pour les blocs 
nourrice Planet Wattohm.

POUR ALLER PLUS LOIN

LES INTEMPORELLES
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Tower     60

WWW.LEGRAND.FR

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION 
ET D’UTILISATION
Incara Tower 60 s’intègre très facilement 
dans tous les environnements. 
Très compact, il s’installe dans 
du mobilier ou un plan de travail 
(Ø de perçage 60 mm).
Une fois ouvert, le Tower 60 vous 
assure l’accès à plusieurs prises  
de courant, à un chargeur USB A+C  
et/ou à des prises RJ 45 cat. 6 FTP 
(selon version) quand vous en avez 
besoin uniquement.
Livré avec cordon et fiche 2P+T pour  
le brancher sur une prise de courant.

Système escamotable 
à ouverture manuelle, 

parfait pour la mise à 
disposition des courants  
en toute simplicité pour  
un usage ponctuel dans  
les espaces contraints.

Tower 60
Pratique 
et compact

INCARA™

Le système escamotable garantit une utilisation 
jusqu'à 30 000 manœuvres.



P
A

G
E

S
 1

8
/1

9

B

Tower     120

WWW.LEGRAND.FR

Tower 120
Accessibilité à 360°

INCARA™

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION 
ET D’UTILISATION
Compact, Incara Tower 120 trouve  
sa place dans les tables de réunion  
et particulièrement les tables rondes
(Ø de perçage 121 mm).
L’ouverture automatique par simple 
pression permet l’accès sur chacune  
de ses faces, à une prise de courant  
et à un chargeur USB A+C.
Livré avec cordon et fiche 2P+T.

Élégant, facile à installer  
et à utiliser, Incara  

Tower 120 apporte également 
une excellente ergonomie en 
offrant un accès au prises  
à 360°.

Le Tower 120 existe également 
en version avec chargeur sans 
fil - induction équipé d’un anneau 
lumineux (témoin de charge).

POUR ALLER PLUS LOIN
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Electr’On
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Electr’On
Design unique 
pour lieux uniques

INCARA™

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS  
POUR OPTIMISER LA GESTION  
DES CÂBLES EN TOUTE FLEXIBILITÉ.

Rendez-vous en page 31

ÉLÉGANCE ET ORIGINALITÉ
Incara Electr’On vous étonnera par son 
design original et ses matériaux nobles, 
bois, béton ainsi que par l’attention 
apportée aux détails, cordon tressé, 
étiquette signature Legrand.

Grâce à ses multiples 
finitions et accessoires, 

Incara Electr’On saura 
toujours trouver sa place sur 
un bureau ou dans un espace  
de travail.

Incara Electr’On peut être posé 
simplement à l’horizontale  
sur le plan de travail ou incliné 
grâce à l’accessoire de fixation, 
pour un accès aux prises facilité.

POUR ALLER PLUS LOIN

LES MATIÈRES LES INTEMPORELLES

LES COULEURS
Disponibles sur demande (choix possible
dans le logiciel pCon).

Leaf green

Noir

Silk blue

Bois

Rose

Blanc

Ginger 
orange

Béton

POSÉ ET PRÊT À ÊTRE UTILISÉ
Disponible en version simple,  
équipée d’une prise de courant ou  
d’un chargeur USB A + C, ou en version 
double avec deux prises de courant  
ou une prise de courant et un chargeur 
USB A + C. 
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BlocsBureau
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Blocs bureau
Flexibilité et confort 
d’utilisation

COMPACTE ET DESIGN
Le design du bloc bureau allie 
ergonomie, esthétique moderne  
et dimensions optimisées pour une 
intégration discrète. L’accès aux prises 
est grandement facilité grâce à sa 
conception inclinée.

FINITIONS DISPONIBLES
Intégration parfaite dans les bureaux 
modernes : corps en aluminium et 
prises de couleur noire.

Avec son design moderne 
et ses dimensions 

optimisées, le bloc bureau  
s’adapte à toutes les 
configurations de mobilier  
et s’installe très facilement 
sur le bureau pour distribuer 
les courants au plus près  
de l’utilisateur sans perçage 
du mobilier.

DIVERSITÉ DES FONCTIONS
Les blocs sont disponibles en version 
équipée ou à équiper. Panachage des 
fonctions courant fort et courant faible 
(disponibles en différents standards).
Version à équiper, disponible en 8, 12  
ou 16 modules.

Flexibilité avec les solutions sur-
mesure, le bloc bureau peut être  
équipé de différents standards de 
prises de courant ou de fonctions 
innovantes comme le chargeur 
USB ou la liseuse.

POUR ALLER PLUS LOIN
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS  
POUR OPTIMISER LA GESTION  
DES CÂBLES EN TOUTE FLEXIBILITÉ.

Rendez-vous en page 31

8 modules

12 modules

16 modules
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NourricesLOGIX™
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Nourrices      
      LOGIX™

La solution 
d’alimentation 
pratique et mobile

DESIGN ET MOBILE
Un produit robuste au design sobre  
en aluminium naturel IK07 pouvant  
être fixé au mobilier ou posé au sol 
pour plus de praticité et de discrétion.

RACCORDEMENT MULTIPLES
Plusieurs types de raccordement 
permettent une installation rapide : 
avec bornier, avec cordon et coupleur 
ou coupleur intégré. 

Discrètes et sobres,  
les nourrices Logix 

équipées de fonctions 
courant fort et courant faible 
offrent un branchement 
efficace pour les utilisateurs 
nomades dans les 
espaces de travail, salles 
de réunions et bureaux. 
Simplement posées, fixées 
ou encastrées, les nourrices 
s’installent facilement.  
Des solutions avec 
protection intégrée assurent 
une sécurité optimale 
contre les déclenchements 
intempestifs !

DIVERSITÉ DES FONCTIONS
Les nourrices sont disponibles  
en plusieurs versions  
avec panachage des fonctions  
courant fort et courant faible 
(disponibles en différents standards).
Compatibles normes de non-
accessibilité des connecteurs (NFC 
61-314) et à la directive RoHS

SUR MESURE
Nourrices à encastrer dans mobilier, 
cloison, goulotte, fonction d’appareillage, 
cordon. Contactez votre responsable 
commerciale.

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS  
POUR OPTIMISER LA GESTION  
DES CÂBLES EN TOUTE FLEXIBILITÉ.

Rendez-vous en page 314 x 2P+T + disjoncteur 
+ cordon de 5 m

Les nourrices et blocs nourrices 
peuvent être fixés sur tout type  
de surface à l’aide d’aimants et 
de jeux de fixations standards ou 
latérales (4 positions possibles).

POUR ALLER PLUS LOIN

4 x 2P+T à cabler

4 x 2P+T à connecter
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Link’On
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Link’On
Mobile et évolutif

INCARA™
SIMPLICITÉ D’INSTALLATION 
ET D’UTILISATION
Incara Link’On est une solution unique  
à poser, particulièrement adaptée  
aux besoins ponctuels de connexion 
des utilisateurs nomades des salles  
de réunion. 
Disponible en plusieurs versions :
- 6 prises 2P+T
-  4 prises 2P+T et 2 chargeurs USB A+C, 

avec ou sans cordon HDMI intégré

FINITION DISPONIBLE
Intense et sophistiqué, le noir  
a plusieurs atouts. Le noir se veut 
intemporel, pouvant s’associer  
à toutes les couleurs.
Tous les Link’On sont équipés  
d’un cordon assorti finition tissu tressé.

Incara Link’On,  
la solution compacte,  

clé en main et mobile  
qui peut alimenter jusqu’à 6 
utilisateurs en accès direct 
sur la table de réunion.  

Noir

POUR ALLER PLUS LOIN

Incara Link’On équipés de prises 2 P+T et de chargeurs USB A+C 
peuvent être jumelés avec d’autres blocs d’extension Link’On  
(1 primaire + 1 secondaire) pour permettre l’accès à des utilisateurs 
supplémentaires ou s’adapter à la configuration de la salle. Les blocs 
d’extension sont équipés d’un cordon 1,5 m avec connecteur Wieland.
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VertebraVertebra
Bureau et plan de travail

INCARA™

VERTÈBRE 2 COMPARTIMENTS
• Usage vertical ou horizontal
• Position rigide ou souple
•  Fixation par vissage ou par collage 

(adhésif fourni)
•  Modules clippables entre eux pour 

grandes longueurs

COLORIS
Existe en noir et gris

Versions sur mesure disponibles 
jusqu’à 3.6m pour les bureaux 
à hauteur variable ou les descentes 
de plafond. 

SUR MESURE

Les vertèbres de bureau 
permettent le maintien  

et la circulation verticale 
des câbles et cordons entre 
le bureau et le sol ainsi 
qu’une distribution  
des câbles directement  
sous le plan de travail. 

VERTÈBRE 4 COMPARTIMENTS
•  Versions sur mesure disponibles 

jusqu’à 3.6m pour les bureaux 
à hauteur variable ou les descentes 
de plafond

• Base lestée
•  Fixation haute par vissage ou 

par clippage dans un Diam 60 ou 80

WWW.LEGRAND.FR
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Aide au choix
INCARA™

Incara™ Disq 60
FONCTION

FINITION

Blanc Noir Métal Noir + 
couvercle

Avec cordon 2m + fiche 2P+T
1 prise 2P+T 6 547 20 6 547 21 6 547 22 6 547 23
1 chargeur USB A+C 15 W 6 547 30 6 547 31 6 547 32 6 547 33
Avec cordon 0,5m + connecteur Wieland
1 prise 2P+T 6 547 20F 6 547 21F 6 547 22F 6 547 23F
1 chargeur USB A+C 15 W 6 547 30F 6 547 31F 6 547 32F 6 547 33F
Anneau pour fixation 6 547 39

Incara™ Disq’In
CAPACITÉ FONCTION FINITION 

PRISES RÉF.
PLAQUES DE FINITION

Blanc Noir Métal

2 postes 1 x prise 2P+T + 
1 x chargeur USB A+C

Blanc 6 547 40
6 547 56 6 547 57 6 547 55

Noir 6 547 43

3 postes 2 x prises 2P+T + 
1 x chargeur USB A+C

Blanc 6 547 41
6 547 60 6 547 61 6 547 59

Noir 6 547 44

4 postes
2 x prises 2P+T + 
1 x chargeur USB A+C + 
1 x prise HDMI

Blanc 6 547 42
6 547 64 6 547 65 6 547 63

Noir 6 547 45

Incara™ Pop Up
CAPACITÉ FONCTION

FINITION
Blanc Noir Aluminium Alu Brossé

Version équipée - produits livrés avec cordon 2m + fiche 2P+T

4 modules

1 x prise 2P+T + 
1 x chargeur USB A+C 15 W 6 548 17 - - 6 548 16

1 x prise 2P+T + 1 x chargeur USB C 30 W 
Power Delivery - - - 6 548 27

8 modules 3 x prises 2P+T + 
1 chargeur USB A+C 15 W - - - 6 548 20

2 x 4 modules 2 x prises 2P+T + 
2 x chargeurs USB A+C 15 W 6 548 19* - - 6 548 18*

Version à équiper
4 modules 6 548 01 6 548 02 6 548 03 6 548 00
4 modules IP 44 - - - 6 548 12*
8 modules 6 548 09 6 548 10 6 548 11 6 548 08*
2 x 4 modules 6 548 05* 6 548 06* 6 548 07* 6 548 04*
Produits disponibles à partir de avril 2024

Incara™ Disq 80
FONCTION

FINITION

Blanc Noir Métal Noir + 
couvercle

Avec cordon 2m + fiche 2P+T
1 prise 2P+T + 1 chargeur USB A+C  
+ 1 prise RJ45 CAT6 FTP 6 547 01 6 547 02 6 547 03 6 547 04

1 prises 2P+T + 1 chargeur USB A+C  
+ 1 sortie de câble 6 547 05 6 547 07 6 547 08 -

1 prises 2P+T + 1 chargeur USB A+C 6 550 40 6 550 41 6 550 42 6 550 43
Avec cordon 0,5m + connecteur Wieland
1 prise 2P+T + 1 chargeur USB A+C  
+ 1 prise RJ45 CAT6 FTP 6 547 01F 6 547 02F 6 547 03F 6 547 04F

1 prises 2P+T + 1 chargeur USB A+C  
+ 1 sortie de câble 6 547 05F 6 547 07F 6 547 08F -

1 prises 2P+T + 1 chargeur USB A+C 6 550 40F 6 550 41F 6 550 42F 6 550 43F
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Aide au choix
INCARA™

Incara™ Multilink
CAPACITÉ FONCTION

FINITION
Blanc Noir Métal

Version horizontale
4 modules 1 x prise 2P+T + 1 x chargeur USB A+C 15 W 6 547 70 6 547 73 6 547 76

6 modules
2 x prises 2P+T + 1 x chargeur USB A+C 15 W 6 547 71 6 547 74 6 547 77
2 x prises 2P+T + 1 x chargeur USB C 30 W  
Power Delivery - - 6 547 92

8 modules 2 x prises 2P+T + 1 x chargeur USB A+C 15 W +  
1 x RJ 45 Cat. 6 FTP + 1 x prise HDMI 6 547 72 6 547 75 6 547 78

Version verticale
8 modules 3 x prises 2P+T + 1 x chargeur USB A+C 15 W 6 548 60 - -

12 modules 3 x prises 2P+T + 1 x chargeur USB A+C 15 W +
3 x RJ45 cat.6 FTP + 1 x prise HDMI 6 548 61 - -

16 modules (2 x 8) 3 x prises 2P+T + 1 x chargeur USB A+C 15 W +
4 x RJ45 cat.6 FTP 6 548 64 - -

Produits munis d’un cordon 2 m + fiche 2P+T

Incara™ Flip’Up
CAPACITÉ FONCTION

FINITION
Métal

8 modules
3 x prises 2P+T + 1 x chargeur USB A+C 15 W 6 548 50
2 x prises 2P+T + 1 x chargeur USB A+C 15 W +
1 x RJ 45 Cat. 6 FTP+ 1 x prise HDMI 6 548 51

12 modules
5 x prises 2P+T + 1 x chargeur USB A+C 15 W 6 548 52
3 x prises 2P+T + 1 x chargeur USB A+C 15 W + 3 x RJ 45 Cat. 6 FTP + 
1 x prise HDMI 6 548 53

Produits munis d’un cordon 2 m + fiche 2P+T

Incara™ Tower 60
FONCTIONS RÉF.

4 x prises 2P+T 6 549 72
4 x prises 2P+T + 2 x RJ 45 Cat. 6 FTP 6 549 73
3 x prises 2P+T + 1 x chargeur USB A+C 6 549 70
3 x prises 2P+T + 1 x chargeur USB A+C + 2 x RJ 45 Cat. 6 FTP 6 549 71
Produits munis d’un cordon 2 m + fiche 2P+T

Incara™ Tower 120
FONCTIONS RÉF.

4 x prises 2P+T + 2 x chargeurs USB A+ 2 x chargeurs USB C 6 549 80
4 x prises 2P+T + 2 x chargeurs USB A+ 2 x chargeurs USB C + 1 x chargeur sans fil - induction 6 549 81
Produits munis d’un cordon 2 m + fiche 2P+T

Incara™ Top Access (à équiper d’un bloc nourrice ou d’un bloc multiprises)

LARGEUR
FINITION

Blanc Noir Métal
295 mm 6 548 71 6 548 72 6 548 70
385 mm 6 548 74 6 548 75 6 548 73
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Incara™ Electr’On
FONCTION FINITION RÉF.

HABILLAGE
Blanc Noir Bois Béton

Version à composer

1 x prise 2P+T
Blanc 6 549 00

6 549 32 6 549 33 6 549 31 6 549 30
Noir 6 549 01

1 x chargeur USB A+C
Blanc 6 549 18

6 549 32 6 549 33 6 549 31 6 549 30
Noir 6 549 20

2 x prises 2P+T
Blanc 6 549 04

6 549 36 6 549 37 6 549 35 6 549 34
Noir 6 549 05

1 x prise 2P+T +
1 x chargeur USB A+C

Blanc 6 549 02
6 549 36 6 549 37 6 549 35 6 549 34

Noir 6 549 03
Livré en kit

1 x chargeur USB A+C
Blanc 6 549 22 Habillage blanc livré dans le kit
Noir 6 549 23 Habillage noir livré dans le kit

Support de fixation Noir 6 549 38 Compatible avec toutes les réfs de socle
Produits munis d’un cordon 2 m + fiche 2P+T

Aide au choix
INCARA™

Incara™ Link’On
FONCTION JUMELABLE

FINITION
Noir

Avec cordon 2,5 m finition tissu + Fiche 2P+T
6 x prise 2P+T Non 6 548 80

4 x prises 2P+T + 2 x chargeur USB A+C
Oui, connecteur Wieland intégré 
compatible avec l’extension  
réf. 6 548 83

6 548 82

4 x prises 2P+T 2 x chargeur USB A+C
Cordon HDMI 2 m intégré

Oui, connecteur Wieland intégré 
compatible avec l’extension  
réf. 6 548 83

6 548 81

Avec cordon 1,5 m équipé d’un connecteur Wieland
4 x prises 2P+T + 2 x chargeur USB A+C Oui avec réfs. 6 548 82/81 6 548 83

Incara™ Vertebra
NBRE DE COMPARTIMENTS LONGUEUR INSTALLATION

FINITION
Gris Noir

2 120 cm À l’horizontale ou à la verticale 6 549 92 6 549 93
4 80 cm À la verticale 6 549 90 6 549 91

*Autres dimensions sur mesure

Accessoires Wieland
FONCTION LONGUEUR RÉF.

Cordon Wieland GST 18 / fiche 2P+T 2 m 6 549 86
Cordon Wieland GST 18 / fiche 2P+T 3 m 6 549 87
Boitier de protection connecteurs Wieland GST 18 80 cm 6 547 99

Bloc bureau
FONCTION RÉF.

Produits munis d’un cordon 3 m + fiche 2P+T
1 prise 2P+T + 1 chargeur USB A+C 15 W PW29120
3 prises 2P+T 15 + 1 chargeur USB A+C 15 W PW29121
4 prises 2P+T PW29122
6 prises 2P+T PW29123
3 prises 2P+T + 2 RJ 45 Cat. 6 FTP PW29124
4 prises 2P+T + 3 RJ 45 Cat. 6 FTP PW29125
Bride fixation pour Bloc bureau LOGIX - Noir PW29199

Nourrices LOGIX™
FONCTION RÉF.

Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T, à raccorder PW28360
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T, à raccorder PW28361
Bloc nourrice équipé de 2 PC 2P+T F/B + 2 PC 2P+T F/B détrompées, à cabler PW28363
Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T et 3 prises 2P+T détrompéés, à raccorder PW28364
Bloc nourrice équipé de 3 PC 2P+T F/B avec cordon 5 m raccordement rapide PW28365
Bloc nourrice équipé de 2PC 2P+T F/B + 1disj.diff. Ph+N16A-30mA + cord. 5 m racc. rapide PW28366
Bloc nourrice équipé de 3 PC 2P+T F/B avec coupleur PW28370
Bloc nourrice connecteur rapide intégré équipé de 4 prises 2P+T, à connecter PW28371
Bloc nourrice connecteur rapide intégré équipé de 4 prises 2P+T,1 disj. diff, à connecter PW28373
Jeu de fixations standards pour fixer le bloc nourrice PW28375
Jeu de fixations latérales pour fixer le bloc nourrice PW28376
Jeu de fixations aimantés pour fixer le bloc nourrice PW28377

Conformément à sa politique d’amélioration continue, la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques et la conception de ses produits sans préavis. 
Toutes les illustrations, descriptions, dimensions et poids mentionnés sur le présent catalogue sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer 
un engagement de notre part.
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DISQ 60

Prise 2P+T Surface - cordon de 2 m équipé d'une fiche 2P+T - blanc Ø60 mm 27000 0 540 50 6 547 20

Prise 2P+T Surface - cordon de 0,5 m équipé d'un connecteur Wieland - blanc Ø60 mm 6 547 20F

Prise 2P+T Surface - cordon de 2 m équipé d'une fiche 2P+T - noir Ø60 mm 27010 0 540 51 6 547 21

Prise 2P+T Surface - cordon de 0,5 m équipé d'un connecteur Wieland - noir Ø60 mm 6 547 21F

Prise 2P+T Surface - cordon de 2 m équipé d'une fiche 2P+T - métal Ø60 mm 27020 0 540 52 6 547 22

Prise 2P+T Surface - cordon de 0,5 m équipé d'un connecteur Wieland - métal Ø60 mm 6 547 22F

Prise 2P+T Surface - couvercle pivotant et cordon de 2 m équipé d'une fiche 2P+T - noir Ø60 mm 27020 0 540 52 6 547 23

Prise 2P+T Surface - couvercle pivotant et cordon de 0,5 m équipé d'un connecteur Wieland - noir Ø60 mm 6 547 23F

Chargeur USB Type-A + C - cordon de 2 m équipé d'une fiche 2P+T - blanc Ø60 mm 6 547 30

Chargeur USB Type-A + C - cordon de 0,5 m équipé d'un connecteur Wieland - blanc Ø60 mm 6 547 30F

Chargeur USB Type-A + C - avec cordon de 2 m équipé d'une fiche 2P+T - noir Ø60 mm 6 547 31

Chargeur USB Type-A + C - cordon de 0,5 m équipé d'un connecteur Wieland - noir Ø60 mm 6 547 31F

Chargeur USB Type-A + C - cordon de 2 m équipé d'une fiche 2P+T - métal Ø60 mm 6 547 32

Chargeur USB Type-A + C - cordon de 0,5 m équipé d'un connecteur Wieland - métal Ø60 mm 6 547 32F

Chargeur USB Type-A + C - couvercle pivotant et cordon de 2 m avec fiche 2P+T - noir Ø60 mm 6 547 33

Chargeur USB Type-A + C - couvercle pivotant et cordon de 0,5 m et connecteur Wieland - noir Ø60 mm 6 547 33F

Anneau pour fixation sur revêtement souple 6 547 39

WIELAND

Boîtier de protection pour connecteurs GST 18 - 80 cm 6 547 99

Connecteur GST 18 - 80 cm avec fiche EP+T 2 m 6 549 86

Connecteur GST 18 - 80 cm avec fiche EP+T 3 m 6 549 87

DISQ 80

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - RJ 45 catégorie 6 FTP - cordon 2 m avec fiche 2P+T - blanc Ø80 mm 27001 + 27002 0 540 55 + 0 540 65 6 547 01

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - RJ 45 catégorie 6 FTP - cordon 0,5 m Wieland - blanc Ø80 mm 6 547 01F

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - RJ 45 catégorie 6 FTP - cordon 2 m avec fiche 2P+T - noir Ø80 mm 27011 + 27002 0 540 56 + 0 540 65 6 547 02

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - RJ 45 catégorie 6 FTP - cordon 0,5 m Wieland - noir Ø80 mm 6 547 02F

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - RJ 45 catégorie 6 FTP - cordon 2 m avec fiche 2P+T - métal Ø80 mm 27021 + 27002 0 540 57 + 0 540 65 6 547 03

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - RJ 45 catégorie 6 FTP - cordon 0,5 m Wieland - métal Ø80 mm 6 547 03F

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - RJ 45 - cordon 2 m avec fiche 2P+T - couvercle noir Ø80 mm 27021 + 27002 0 540 57 + 0 540 65 6 547 04

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - RJ 45 - cordon 0,5 m Wieland - couvercle noir Ø80 mm 6 547 04F

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - sortie de câble - cordon 2 m avec fiche 2P+T - blanc Ø80 mm 27001 0 540 55 6 547 05

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - sortie de câble - cordon 0,5 m connecteur Wieland - blanc Ø80 mm 6 547 05F

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - sortie de câble - cordon 2 m avec fiche 2P+T - noir Ø80 mm 27011 0 540 56 6 547 07

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - sortie de câble - cordon 0,5 m connecteur Wieland - noir Ø80 mm 6 547 07F

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - sortie de câble - cordon 2 m avec fiche 2P+T - métal Ø80 mm 27021 0 540 57 6 547 08

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - sortie de câble - cordon 0,5 m connecteur Wieland - métal Ø80 mm 6 547 08F

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - cordon 2 m avec fiche 2P+T - blanc Ø80 mm 6 550 40

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - cordon 0,5 m connecteur Wieland - blanc Ø80 mm 6 550 41

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - cordon 2 m avec fiche 2P+T - noir Ø80 mm 6 550 42

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - cordon 0,5 m connecteur Wieland - noir Ø80 mm 6 550 43

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - cordon 2 m avec fiche 2P+T - métal Ø80 mm 6 550 40F

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - cordon 0,5 m connecteur Wieland - métal Ø80 mm 6 550 41F

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - cordon 2 m avec fiche 2P+T - couvercle noir Ø80 mm 6 550 42F

Prise 2P+T Surface - chargeur USB Type-A + C - cordon 0,5 m connecteur Wieland - couvercle noir Ø80 mm 6 550 43F

DISQ’IN

2 postes avec 1 prise 2P+T Surface - 1 chargeur USB Type-A + C blanc - à équiper de plaque 6 547 40

2 postes avec 2 prises 2P+T Surface - 1 chargeur USB Type-A + C blanc - à équiper de plaque 6 547 41

2 postes avec 2 prises 2P+T Surface - 1 chargeur USB Type-A + C - prise HDMI blanc - à équiper de plaque 6 547 42

2 postes avec 1 prise 2P+T Surface - 1 chargeur USB Type-A + C noir - à équiper de plaque 6 547 43

2 postes avec 2 prises 2P+T Surface - 1 chargeur USB Type-A + C noir - à équiper de plaque 6 547 44

2 postes avec 2 prises 2P+T Surface - 1 chargeur USB Type-A + C - prise HDMI noir - à équiper de plaque 6 547 45

Plaque de finition - à monter sur Disq'In 2 postes finition métal 6 547 55

Plaque de finition - à monter sur Disq'In 2 postes finition blanc 6 547 56

Plaque de finition - à monter sur Disq'In 2 postes finition noir 6 547 57

Plaque de finition - à monter sur Disq'In 3 postes finition métal 6 547 59

Plaque de finition - à monter sur Disq'In 3 postes finition blanc 6 547 60

Plaque de finition - à monter sur Disq'In 3 postes finition noir 6 547 61

Plaque de finition - à monter sur Disq'In 4 postes finition métal 6 547 63

Plaque de finition - à monter sur Disq'In 4 postes finition blanc 6 547 64

Plaque de finition - à monter sur Disq'In 4 postes finition noir 6 547 65

POP UP

1 prise 2P+T Surface et 1 chargeur USB Type-A + C 15 W avec cordon - 4 modules - inox PW29007 6 540 07 6 548 16

1 prise 2P+T Surface et 1 chargeur USB Type-A + C 15 W avec cordon - 4 modules - blanc 6 540 06 6 548 17

2 prises 2P+T Surface et 2 chargeurs USB Type-A + C 15 W avec cordon - 2x4 modules - inox 6 548 18

2 prises 2P+T Surface et 2 chargeurs USB Type-A + C 15 W avec cordon - 2x4 modules - blanc 6 548 19

3 prises 2P+T Surface et 1 chargeur USB Type-A + C 15 W avec cordon - 8 modules - inox 6 548 20

1 prise 2P+T Surface et 1 chargeur USB Type-A + C 15 W - sans fils à induction avec cordon - 4 modules - inox 6 548 21

1 prise 2P+T Surface et 1 chargeur USB Type-C 30 W Power Delivery - cordon - 4 modules - inox 6 548 27

À encastrer dans mobilier et à équiper de 4 modules avec couvercle finition inox PW29002 6 540 00 6 548 00
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POP UP

À encastrer dans mobilier et à équiper de 4 modules avec couvercle finition blanc PW29001 6 540 01 6 548 01

À encastrer dans mobilier et à équiper de 4 modules avec couvercle finition noir PW29000 6 540 02 6 548 02

À encastrer dans mobilier et à équiper de 4 modules avec couvercle finition aluminium 6 540 14 6 548 03

À encastrer dans mobilier et à équiper de 2x4 modules avec couvercle finition inox PW29005 6 540 03 6 548 04

À encastrer dans mobilier et à équiper de 2x4 modules avec couvercle finition blanc PW29004 6 540 04 6 548 05

À encastrer dans mobilier et à équiper de 2x4 modules avec couvercle finition noir PW29003 6 540 05 6 548 06

À encastrer dans mobilier et à équiper de 2x4 modules avec couvercle finition aluminium 6 540 15 6 548 07

À encastrer dans mobilier et à équiper de 8 modules avec couvercle finition inox 6 548 08

À encastrer dans mobilier et à équiper de 8 modules avec couvercle finition blanc 6 548 09

À encastrer dans mobilier et à équiper de 8 modules avec couvercle finition noir 6 548 10

À encastrer dans mobilier et à équiper de 8 modules avec couvercle finition aluminium 6 548 11

À encastrer dans mobilier et à équiper de 4 modules avec couvercle finition inox IP44 couvercle fermé 6 548 12

À encastrer dans mobilier et à équiper de 8 modules avec couvercle finition inox IP44 couvercle fermé 6 548 13

À encastrer dans mobilier et à équiper de 4 modules avec couvercle finition inox et chargeur induction 6 548 14

MULTILINK

1 prise 2P+T version horizontale pour mobilier - 1 chargeur USB Type-C Power Delivery - métal 6 547 92

3 prises 2P+T version verticale pour mur - 1 chargeur USB Type-A + C - RJ 45 - HDMI - blanc 6 548 61

1 prise 2P+T version horizontale pour mobilier - 1 chargeur USB Type-A + C - blanc 6 547 70

2 prises 2P+T version horizontale pour mobilier - 1 chargeur USB Type-A + C - blanc 6 547 71

2 prises 2P+T version horizontale pour mobilier - 1 chargeur USB Type-A + C - RJ 45 - HDMI - blanc 6 547 72

1 prise 2P+T version horizontale pour mobilier - 1 chargeur USB Type-A + C - noir 6 547 73

2 prises 2P+T version horizontale pour mobilier - 1 chargeur USB Type-A + C - noir 6 547 74

2 prises 2P+T version horizontale pour mobilier - 1 chargeur USB Type-A + C - RJ 45 - HDMI - noir 6 547 75

1 prise 2P+T version horizontale pour mobilier - 1 chargeur USB Type-A + C - métal 6 547 76

2 prises 2P+T version horizontale pour mobilier - 1 chargeur USB Type-A + C - métal 6 547 77

2 prises 2P+T version horizontale pour mobilier - 1 chargeur USB Type-A + C - RJ 45 - HDMI - métal 6 547 78

3 prises 2P+T version verticale pour mur - 1 chargeur USB Type-A + C 15 W - blanc 6 548 60

3 prises 2P+T version verticale pour mur - 1 chargeur USB Type-A + C - 4 prises RJ 45 - blanc 0 534 08 6 548 64

FLIP UP

1 prise 2P+T Surface - 1 chargeur USB Type-A + C 15 W avec cordon - 8 modules - métal 6 548 50

2 prises 2P+T Surface - 1 chargeur USB Type-A + C - RJ 45 - HDMI et cordon - 8 modules - métal 6 548 51

5 prises 2P+T Surface - 1 chargeur USB Type-A + C 15 W avec cordon - 12 modules - métal 6 548 52

3 prises 2P+T Surface - 1 chargeur USB Type-A + C - 3 prises RJ 45 - HDMI avec cordon - 12 modules - métal 6 548 53

TOP ACCESS

Boîtier 295 mm finition métal pour ranger une nourrice ou un bloc multiprise - à encastrer 6 548 70

Boîtier 295 mm finition blanc pour ranger une nourrice ou un bloc multiprise - à encastrer 6 548 71

Boîtier 295 mm finition noir pour ranger une nourrice ou un bloc multiprise - à encastrer 6 548 72

Boîtier 385 mm finition métal pour ranger une nourrice ou un bloc multiprise - à encastrer 6 548 73

Boîtier 385 mm finition blanc pour ranger une nourrice ou un bloc multiprise - à encastrer 6 548 74

Boîtier 385 mm finition noir pour ranger une nourrice ou un bloc multiprise - à encastrer 6 548 75

TOWER 60

Ø60 mm à encastrer dans mobilier - 4 prises 2P+T avec cordon 6 549 72

Ø60 mm à encastrer dans mobilier - 3 prises 2P+T - 1 chargeur USB Type-A + Type-C avec cordon 6 549 70

Ø60 mm à encastrer dansmobilier - 3 prises 2P+T - 2 prises RJ 45 - 1 chargeur USB Type-A + Type-C avec 2 cordons
RJ 45 de 2 m câblés 6 549 71

Ø60 mm à encastrer dans mobilier - 4 prises 2P+T - 2 prises RJ 45 catégorie 6 FTP avec 2 cordons RJ 45 de 2 m câblés 6 549 73

TOWER 120
Ø121 mm à encastrer dans mobilier - 4 prises 2P+T - 4 chargeurs USB avec cordon 6 549 80

Ø121 mm à encastrer dans mobilier - 4 prises 2P+T - 4 chargeurs USB, sans fils induction - cordon 6 549 81

ELECTR’ON

Kit complet - mobile - chargeur USB Type-A + C - 1 poste finition blanc 6 549 22

Support de fixation 6 549 38

Prise mobile - 2P+T Surface - 1 poste avec cordon tressé - à associer à une finition - finition blanc 6 549 00

Prise mobile - 2P+T Surface - 1 poste avec cordon tressé - à associer à une finition - finition noir 6 549 01

Prisemobile - 2P+T Surface - 2 postes avec cordon tressé - 1 chargeur USB Type-A + C à composer - à associer à une
finition - finition blanc 6 549 02

Prisemobile - 2P+T Surface - 2 postes avec cordon tressé - 1 chargeur USB Type-A + C à composer - à associer à une
finition - finition noir 6 549 03

Double prise de courant Surface mobile à composer - 2 postes finition blanc 6 549 04

Double prise de courant Surface mobile à composer - 2 postes finition noir 6 549 05

Chargeur USB Type-A + Type-C mobile à composer - 1 poste finition blanc 6 549 18

Chargeur USB Type-A + Type-C mobile à composer - 1 poste finition noir 6 549 20

Kit complet - mobile - chargeur USB Type-A + Type-C - 1 poste finition noir 6 549 23

Habillage 1 poste avec verrouillage et antivol intégré - finition béton 6 549 30

Habillage 1 poste avec verrouillage et antivol intégré - finition bois 6 549 31

Habillage 1 poste avec verrouillage et antivol intégré - finition blanc 6 549 32

Habillage 1 poste avec verrouillage et antivol intégré - finition noir 6 549 33

Habillage 2 postes avec verrouillage et antivol intégré - finition béton 6 549 34

Habillage 2 postes avec verrouillage et antivol intégré - finition bois 6 549 35

Habillage 2 postes avec verrouillage et antivol intégré - finition blanc 6 549 36

Habillage 2 postes avec verrouillage et antivol intégré - finition noir 6 549 37

LINK’ON

Bloc mobile multiprises - 6 prises 2P+T finition noir avec cordon 2,5 m et fiche 2P+T 0 535 74 6 548 80

Bloc mobile multiprises - 4 prises 2P+T - 2 chargeurs USB Type-A + C - noir avec cordon 2P+T et HDMI 6 548 81

Bloc mobile multiprises - 4 prises 2P+T - 2 chargeurs USB Type-A + C - noir avec cordon 6 548 82

Extension pour bloc 4 prises 2P+T - 2 chargeurs USB Type-A + C - noir 6 548 83

VERTEBRA

Vertèbre de bureau 4 compartiments 80 cm noir - installation verticale par vis ou double face 32227 0 535 98 6 549 91

Vertèbre de bureau 2 compartiments 120 cm gris - installation verticale ou horizontale par vis ou double face 6 549 92

Vertèbre de bureau 2 compartiments 120 cm noir - installation verticale ou horizontale par vis ou double face 6 549 93

Vertèbre de bureau 4 compartiments 80 cm gris - installation verticale par vis ou double face 32227 0 535 98 6 549 90

Tableau d’équivalences
SOLUTIONS ENVIRONNEMENT

POSTE DE TRAVAIL ET LIEUX DE VIE

INCARA™
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