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≥ 75 mm
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≥ 75 mm

XL3 800

0 373 14
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≥ 75 mm
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≥ 75 mm

Max 4 Nm
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réf. 0 374 34  160 A : 18 x 4 mm
réf. 0 374 18  250 A : 25 x 5 mm
réf. 0 374 19  400 A : 32 x 5 mm

réf. 0 373 15

L = 120 mm
réf. 0 048 91 : 6 mm²    L
réf. 0 048 92 : 6 mm²    N
réf. 0 048 95 : 10 mm²  L
réf. 0 048 96 : 10 mm²  N

L = 320 mm
réf. 0 048 93 : 6 mm²    L
réf. 0 048 94 : 6 mm²    N
réf. 0 048 97 : 10 mm²  L
réf. 0 048 98 : 10 mm²  N

réf. 0 048 89 : 1,5 mm²  2,5 mm² 
réf. 0 048 90 : 4 mm²  6 mm²
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Max 13 Nm
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Max 4 Nm


