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TηλερυθΒιστης 1000 W

Xαρακτηριστικά

Τάση 100 - 240 V~

Συχνóτητα 50 - 60 Hz

2 x 1,5 mm2 ή 1 x 2,5 mm2

Όγκ0ς 6 Β0νάδες

ΣυΒΒóρφωση IEC 60669-2-1

0° C έως + 45° C

 Απαγ0ρεύεται η ανάΒειξη φ0ρτίων τύπ0υ  έως .

   

(*)

110 V~ 500 W 500 W 500 VA 500 VA

230 V~ 1000 W 1000 W 1000 VA 1000 VA

 Λά�πα πυρακτώσεως 
 Λά�πα αλ0γóν0υ
  Λά�πα αλ0γóν0υ π0λύ χαΒηλής τάσης Βε φερρ0Βαγνητικó ΒετασχηΒατιστή
  Λά�πα αλ0γóν0υ π0λύ χαΒηλής τάσης Βε ηλεκτρ0νικó ΒετασχηΒατιστή

(*)  Μóν0 0ι μετασχηματιστές π0υ πρ0λέπβνται για μια χρήση με ένα ηλεκτρ0νικó 
διακóπτη μπ0ρ0ύν να χρησιμ0π0ιηθ0ύν.  
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Περιγραφή

 
Ενδειξη τ0υ τύπ0υ φ0ρτί0υ

Πλήκτρα ελέγχ0υ

ΆναΒΒα τ0υ 1 0υ LED  σε κóκκιν0 αν 
πρ0στατευτική διάταξη

Ένδειξη τ0υ τύπ0υ φ0ρτί0υ. Σε 
περίπτωση αλλαγής τ0υ τύπ0υ φωτειν0ύ 
φ0ρτί0υ, πατήστε ταυτóχρ0να για 10 s 
τα πλήκτρα ON, OFF, +, - της πρóσ0ψης.
Τ0 χρώΒα τ0υ LED (πράσιν0/π0ρτ0καλί) 
δεν επηρεάζει τη σωστή λειτ0υργία τ0υ 
πρ0ϊóντ0ς.

Φωτεινή
ένδειξη LEARN

Πλήκτρα
LEARN

Πλήκτρα ελέγχ0υ
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Συστάσεις ασφαλείας
Τ0 πρ0ϊóν αυτó πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις 0δηγίες 
εγκατάστασης και κατά πρ0τίμηση απó ειδικευμέν0 ηλεκτρ0λóγ0. Η 
λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση μπ0ρ0ύν να πρ0καλέσ0υν κίνδυν0 
ηλεκτρ0πληξίας ή πυρκαγιάς. 

Πριν πραγματ0π0ιήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις 0δηγίες 
λαμβάν0ντας υπóψη τ0ν χώρ0 τ0π0θέτησης τ0υ πρ0ϊóντ0ς. 

Μην αν0γετε, απ0συναρμ0λ0γείτε, τρ0π0π0ιείτε ή επεμβαίνετε στ0 
πρ0ϊóν εκτóς κι αν υπάρχ0υν σαφείς σαετικές 0δηγίες στ0 εγχειρίδι0. 
Όλα τα πρ0ϊóντα της Legrand πρέπει να αν0ίγ0νται και να επισκευάζνται 
απ0κλειστικά απó εκπαιδευμέν0 και εξ0υσι0δ0τημέν0 απó τη Legrand 
πρ0σωπικó. Oπ0ιαδήπ0τε επέμβαση ή επιδιóρθωση πραγματ0π0ιηθεί 
χωρίς άδεια, ακυρώνει τ0 σύν0λ0 των ευθυνών, δικαιωμάτων 
αντικατάστασης και εγγυήσεων. 

Να χρησιμ0π0ιείτε απ0κλειστικά εξαρτήματα επωνυμίας  Legrand.

Εργ0στασιακή διαΒóρφωση

Κατά την πρώτη θέση, τ0 πάτηΒα των πλήκτρων ON ή  OFF 
ελέγχει τ0 σύν0λ0 των τηλερυθΒιστών έντασης π0υ είναι 
συνδεδεΒέν0ι βε τ0 BUS.

Η δυνατóτητα αυτή πρ0σφέρεται ώστε να Βπ0ρεί να ελεγχθεί 
η σωστή λειτ0υργία óλων των φωτιστικών.

Τ0 διπλó πάτηΒα τ0υ πλήκτρ0υ LEARN(1) ακυρώνει αυτή τη 
λειτ0υργά γενι0ύ ελέγχ0υ.
(1)Πλήκτρ0 πρ0γραΒΒατισβ0ύ ή εκΒάθησης.

Πρ0στασία Βε ηλεκτρ0νική διάταξη:
-  Σε περίπτωση υπερфóρτωσης και πέρα απó τη Βέγιστη 

θερΒ0κρασία χρήσης, τ0 πρ0ϊóν ρυθΒίζει αυτóΒατα την 
ισχύ Βειών0ντας τ0 φωτισΒó.

-  Σε περίπτωση βραχυκυκλώΒατ0ς ή π0λύ Βεγάλης 
υπερφóρτωσης, 0 τηλερυθΒιστής έντασης τίθεται εκτóς 
λειτ0υργίας. Μετά απó εξάλειψη τ0υ σφάλΒατ0ς, τ0 πρ0ϊóν 
εϊναι πάλι λειτ0υργικó.
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Καλωδίωση

L

Διπλó ωστήρι0 Διπλó ωστήρι0

100 m max.

ΣηΒαντικó:
-  Oιφερρ0 Βαγνητικ0ί ΒετασχηΒατιστές πρέπει 

να φ0ρτιζ0νται κατά περισσóτερ0 απó 60 % 
της 0ν0Βαστικής ισχύ0ς τ0υς.

-  Να λαΒβάνεται υπóψη η απóδ0ση των 
φερρ0Βαγνητικών ΒετασχηΒατιστών 
στ0ν υπ0λ0γισΒó της απ0δεκτής ισχύ0ς 
(παράδειγΒα: ΒετασχηΒατιστής για λάΒπα 50 
W Βε απóδ0ση 0,78 ð πραγΒατική ισχύς π0υ 
καταναλώνει 0 ΒετασχηΒατιστή = 64 VA).
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Καλωδίωση Βε

Απλó ωστήρι0 Απλó ωστήρι0le

100 m max.

L

Βραχυκυκλώστε 
πάνω στ0 πρ0ϊóν 
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Τ0πική λειτ0υργία

Βραχύ πάτηΒα τ0υ πλήκτρ0υ ON/+

Βραχύ πάτηΒα τ0υ πλήκτρ0υ OFF/-

ΠαρατεταΒέν0 πάτηΒα τ0υ πλήκτρ0υ ON/+

ΠαρατεταΒέν0 πάτηΒα τ0υ πλήκτρ0υ OFF/-

Ενέργεια L
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Τ0πική λειτ0υργία (συνέχεια)

66%

33%

Βραχύ πάτηΒα τ0υ πλήκτρ0υ 1/+

Βραχύ πάτηΒα τ0υ πλήκτρ0υ 2/-

ΠαρατεταΒα πάτηΒα τ0υ πλήκτρ0υ 1/+

ΠαρατεταΒα πάτηΒα τ0υ πλήκτρ0υ 2/-

Ενέργεια L
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Εξατ0Βίκευση τ0υ φωτειν0ύ επιπέδ0υ των πλήκτρων 1 και 2  

ΕπιθυΒητή 
επίπεδ0

ΕπιθυΒητó 
επίπεδ0

Μετά σβήσιΒ0 
τ0 φ0ρτί0 θα 
ξανανάψει 
στ0 επιθυΒητó 
επίπεδ0

Ενέργεια L

5 s

5 s

Με τ0 πλήκτρ0 1 / +
ΡύθΒιση τ0υ επθυΒητ0ύ φωτειν0ύ επιπέδ0υ:
-  Με παρατεταΒέν0 πάτηΒα τ0υ πλήκτρ0υ ON/+
-  Με παρατεταΒέν0 πάτηΒα τ0υ πλήκτρ0υ OFF/-
Απ0θήκευση:
- Με ταυτóχρ0ν0 πάτηΒα των πλήκτρων
  1/+ και ON/+
Τ0 επίπεδ0 τ0υ πλήκτρ0υ 1/+ απ0θηκεύτηκε

Με τ0 πλήκτρ0 2 / -
ΡύθΒιση τ0υ επθυΒητ0ύ φωτειν0ύ επιπέδ0υ:
-  Με παρατεταΒέν0 πάτηΒα τ0υ πλήκτρ0υ  ON/+
-  Με παρατεταΒέν0 πάτηΒα τ0υ πλήκτρ0υ  OFF/-
Απ0θήκευση:
-  Με ταυτóχρ0ν0 πάτηΒα των πλήκτρων
  2/- και OFF/-
Τ0 επίπεδ0 τ0υ πλήκτρ0υ 2/- απ0θηκεύτηκε

ΕπιθυΒητó 
επίπεδ0

ΕπιθυΒητή 
επίπεδ0

Μετά σβήσιΒ0 
τ0 φ0ρτί0 θα 
ξανανάψει 
στ0 επιθυΒητ0 
επίπεδ0
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Εξατ0Βίκευση τ0υ φωτειν0ύ επιπέδ0υ των πλήκτρων 1 και 2 (συέχεια)

Ενέργεια L

10 δευτ.

Μνήμη επιπέδ0υ
Για να ενεργ0π0ιήσετε τη μνήμη επιπέδ0υ:
Πατήστε ταυτóχρ0να τα πλήκτρα OFF/- et 1/+ για αρκετó 
χρ0νικó διάστημα.

Για να απενεργ0π0ιήσετε τη μνήμη επιπέδ0υ:
Πατήστε ταυτóχρ0να τα πλήκτρα ON/+ και 2/- για αρκετó 
χρ0νικó διάστημα

10 δευτ.

10 δευτ.

10 δευτ.

Μετά τ0 σβήσιμ0, τ0 
ф0ρτί0 θα ξανανάψει 
στ0 πρ0ηγ0ύμεν0 
επίπεδ0

Μετά τ0 σβήσιμ0, τ0 
ф0ρτί0 θα ξανανάψει 
στ0 μέγιστ0 επίπεδ0

ΕπιθυΒητή 
επίπεδ0
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Λειτ0υργία των ωστηρίων

Ενέργεια LL Ενέργεια

Βραχύ πάτημα

Βραχύ πάτημα

Παρατεταμέν0 
πάτημα

Παρατεταμέν0 
πάτημα
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Λειτ0υργία των ωστηρίων (συνέχεια)

Ενέργεια LL ΕνέργειαL

Βραχύ πάτημα

Παρατεταμέν0 
πάτημα

Παρατεταμέν0 
πάτημα
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Επαναφ0ρά εργ0στασιακών ρυθΒίσεων

Λεζάντα

ΤηλερυθΒιστής έντασης:

ΠάτηΒα τ0υ πλήκτρ0υ LEARN

  

ΠάτηΒα τ0υ πλήκτρ0υ LEARN
και διατήρηση 10 δευτερóλεπτα

Η φωτεινή ένδειξη 
αναβ0σβήνει αργά

Η φωτεινή ένδειξη 
αναβ0σβήνει γρήγ0ρα

Η φωτεινή ένδειξη 
αναβ0σβήνει έντ0να

Ενέργεια

Η φωτεινή ένδεινη 
σβήνει

Κατάσταση φωτεινής 
ένδειξης




