
Rallonge TV 

CORDON

 LONGUEUR

2 m

910 24

VOIR EXPLICATIONS AU DOS

Longueur 2 mètres
• Câble blindé haute qualité 21 VAtC, 

conforme à la norme UTE C90-131, 
faible atténuation : inférieure ou égale à 2 dB

• Equipée d’une fiche mâle et d’une fiche 
femelle Ø 9,5 mm
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3 245060 910242

Rallonge TV longueur 2 mètres

N0065 BQ9/01

et 

SUGGESTION D'UTILISATION

PRESENTATION

Neptune Sagane Mosaic

Convient pour prises

Fiche femelle
Ø 9,5 mm 

Fiche mâle
Ø 9,5 mm 

2 mètres

Câble blindé haute qualité 21 VAtC, spécial faible atténuation (21 décibels d'affaiblissement maxi à 800 Mhz pour 100 m de câble coaxial)

répartiteur Ø 9,5 mm,1 entrée femelle, 2 sorties mâles (réf. 910 05)

Apareillage saillie

© LEGRAND 1996

RECYCLABLE

Legrand
87045 Limoges Cedex

GARANTIE  2  ANS
(ticket de caisse faisant foi)
contre tout vice de matière ou de fabrica-
tion, sauf utilisation anormale; tel que le
non respect des indications mentionnées
ci-dessus.
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